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CORTINA DE LUZ DE AUTOMAGAO

MLG25A-1025R10801

INFORMACOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo
MLG25A-1025R10801 1213511

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/MLG-2
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Figura pode ser diferente

DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Modelo de dispositivo
Principio do sensor

Objeto minimo detectavel (MDO)

Distancia entre feixes
Tipo de sincronizagao
Numero de feixes
Altura de monitoramento
Caracteristicas do software (padréo)
Q

b

Q2/IN
03

Q4 /IN2
Teach

Tipo de operagao
Padrao

Transparent

Resistente a particulados e a luz solar

Funcéo
Feixe cruzado

Mascaramento do feixe de luz

n
MDO objeto minimo detectavel de medigao precisa alta.
)
MDO objeto minimo detectavel de medicéo precisa Standard.

B
Dependendo da distancia entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.
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Pro - Funcionalidade avangada

Emissor/receptor

25mm”
29mm”
3)

25 mm
Cabo

42

1.025 mm

Controle de presenca

Entrada teach
Controle de presenca

Controle de presenca
Modo Standard

v
v
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CORTINA DE LUZ DE AUTOMACAO -

Medicao extremamente precisa ./

Aplicacoes

No escopo de fornecimento

Saida de comutagao

Interface de dados

Numero de artigo de componentes individuais

"
MDO objeto minimo detectavel de medigao precisa alta.

2
MDO objeto minimo detectavel de medicéo precisa Standard.

»
Dependendo da distancia entre feixes sem regulagem de feixes cruzados.

MECANICA/SISTEMA ELETRICO

Emissor de luz

Comprimento de onda

Tens&o de alimentacdo U,

Consumo de corrente do emissor

Consumo de corrente do receptor

Ondulagao residual

Corrente de saidall

X.

Carga de saida, capacitiva

Carga de saida, indutiva
Tempo de inicializagao
Saida de comutacao

Tipo de conexao

Material da carcaga
Display
Grau de protecéao

Circuitos de protecao

Classe de protecao
Peso

Vidro frontal
Opcao

N2 arquivo UL

bl
Sem carga.

2
Sem cargaa24 V.

3

Deteccéao de objetos/largura do objeto
Deteccédo de objetos

Classificagao de altura

Deteccéo de orificios/tamanho do orificio
Medida externa/medida interna
Posicéo do objeto

Posicao do orificio

Definicdo de zona

Deteccédo de objetos

Deteccéo de orificios

Medicao da altura do objeto

Medicao da medida externa

Medicao da medida interna

Medicao da posigédo do objeto
Medicao da posicéo do orificio

1 x emissor
1 x receptor

2074795 MLGT25A-1025F10201, 2074794 MLGR25A-1025R10201

LED, Luz infravermelha
850 nm

DC192V..288V"
571mA”

1284 mA”

<5V_

100 mA

100 nF

1H

<1s

Push-pull: PNP/NPN

Conector M12, 5 pinos, 0,22 m
Conector macho M12, 8 pinos, 0,27 m
Conector fémea M12, 4 pinos, codificagdo D, 0,19 m

Aluminio
LED
IP65, IP67

3)

Conexdes U, protegidas contra inversdo de polos

Saida Q protegida contra curto-circuitos
Supressao de impulsos parasitas

1

2,349 kg
PMMA
Nenhuma
NRKH.E181493

Operagéo na area externa somente com uma carcaga de prote¢édo externa.
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CORTINA DE LUZ DE AUTOMACAO - MLG25A-1025R10801

PERFORMANCE

Alcance maximo 12m L
Alcance minimo =0m
Alcance operacional 85m
Tempo de resposta 46ms 2

n
Nenhuma reserva para influéncias ambientais e envelhecimento do diodo.

2
Sem alta velocidade.

INTERFACES

10-Link v ,10-Link V1.1
Taxa de transmissado de dados 230,4 kbit/s (COMS3)
Comprimento do cabo maximo 20 m
Tempo de ciclo 2,3ms
VendorID 26
DevicelD HEX 80014B
DevicelD DEC 8388939
Comprimento de dados de processo 32 Byte (TYPE_2_V) 2

Entradas/saidas 4 x Q (I0-Link)

Saida digital Q,..Q,
Numero 4

Entrada digital In, In,
Numero 2

)
Para um |O-Link Master com V1.0, retorno ao modo intercalado (consiste em TYPE_1_1 (ProcessData) e TYPE_1_2 (On-request Data)).

DADOS AMBIENTAIS

Resisténcia a choques Choques permanentes 10 g, 16 ms, 1.000 choques
Choques individuais 15 g, 11 ms, 3 por eixo

Resisténcia a vibragdes Oscilacéo senoidal10 -150 Hz 5 g

CEM EN 60947-5-2

Insensibilidade a luz externa Direto: 150.000 Ix L

Indireto: 200.000 Ix

Temperatura ambiente, operagéo -30°C...+55°C
Temperatura ambiente, depdsito -40°C..+70°C
! Modo Outdoor.

2
Resistente a luz continua indireta.

SMART TASK

Denominac¢do Smart Task Ldgica basica

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

SIS SIS SIS S

10-Link certificate
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CORTINA DE LUZ DE AUTOMACAO - MLG25A-1025R10801

Photobiological safety (IEC EN 62471) Y

DESENHO DIMENSIONAL

Empféanger Empféanger Sender Sender
34 34
15 @ 30,5 30,5 @ 15

w| ©) TJF% [

- v , 1
6 Gl
< |
L H |
. |
‘ 1 J l ‘ T
l o
(o}
AL 1
T 3]
©
I
N
N ‘ M12; 4pol
o M12; 8pol
AY B2
Strahlabstand 2,5 mm 62,25 17,15
Strahlabstand 5 mm 63,3 16,1
Strahlabstand 10 mm 68,3 16,1
Strahlabstand 20 mm 68,3/78,3% 16,1
Strahlabstand 25 mm 83,3 16,1
Strahlabstand 30 mm 88,3 16,1
Strahlabstand 50 mm 108,3 16,1

Y Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl

2 Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl

3 MLG20x-xx40: 68,3 mm
MLG20x-xx80: 78,3 mm

Dimensdées em mm

@ primeiro jato de luz

@ ultimo jato de luz

® altura de monitoramento (ver Dados técnicos)

@ Distancia entre feixes

® Eixo 6ptico

® indicacao de status: LEDs verde, amarelo, vermelho
@ Conexao
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CORTINA DE LUZ DE AUTOMACAO - MLG25A-1025R10801

TIPO E ESQUEMA DE CONEXAO CONECTOR MACHO M12, 5/8 PINOS, SAIDAS DE COMUTACAO Q

2 1 6 5 84
] 2 /(oM 3
7 cae,
3 4 1 2 V

Sender Receiver Receiver Ethernet

] N | 1
<L o <Ly WH/OG + ¢4 Tyt

| 2 2 -
WH: Sync A ﬂr- SyncA WHGN | ¢5 gyt

—3 i 2w —0elegy
212 qesT B 12 o./c — N L4 Rx-

GYi 5 GY! 5 -
—— == SyncB S SyncB
| L J

ii_ﬁ Q2/In1

| 7
-)L!—Q:S

|
-bo—Gj—é Qa/In2

ATRIBUICAO DAS CONEXOES

SICKwmi6-2 +
SICKwmi6-2 »

® cabo de ligagao emissor (2096010)
® Distribuidorem T

® cabo de conexao (6020664)

@® cabo de ligacao Ethernet
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CORTINA DE LUZ DE AUTOMACAO - MLG25A-1025R10801

OPCOES DE CONFIGURAGAO

‘ 24 (0.94) ‘ ’___ \_/_,.—

I o lll o

SICK
}
Olink / data
(O Alignment

RS485
O @ I0-Link

35.5 (1.4)

59 (2.32)

]
17.3
(1.68)

I ] ]

@ indicacdo de status: LEDs verde, amarelo, vermelho

ESQUEMA DE CONEXAO PEGA EM T, IO-LINK MASTER

T-Junction, 5-pin
L+ 14BN P 1L+
Sync A 2 > 2 ®
BU 5]
N M 3> 3 M 2
2 orc 4> 4 Q1/c S
[} T
S Sync_B 5 Hor 5 @ =
¢ IS
L Q2/IN1 6 >+X 3
® 75 VT =
® 8> 0G
|
n N N )\ n
1 2 3 4 5
e - °
> 3TW
@ Q3/QA1/RS485_A Sender

@ Q4/IN2/QA2/RS485_B
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CORTINA DE LUZ DE AUTOMACAO - MLG25A-1025R10801

ESQUEMA DE CONEXAO PECAEM T, CLP

Receiver

@® Q3/QA1/RS485_A
@ Q4/IN2/QA2/RS485_B

Informagdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagao e downloads, co-
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instrucdes e software, podem ser encontrados em

www.sick.com/1213511

FICHA DE DADOS | SICK

L+ 1 >4BN T-Junction, 8-pin 1L
sync_A 2 >HWH 2 Test_In
M 3By 3 M
ou/c 42K 4 QuC

Sync_B 5 ) GY -5 nc
QN1 6 - 6 Q2/IN1L—
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PLC
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





