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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimintaperiaate
Toimintaperiaate, tarkka
Mitat (L xk x s)

Kotelon muoto (valon ulostulo)
Kierteen lapimitta (kotelo)
Kiinnitystapa

Kotelon vari
Kytkentdetaisyys enintaan
Kytkentaetaisyys

Valon tyyppi

Valonlahde

Valopisteen koko (etaisyys)
Aallonpituus

Erityispiirteet

n
Heijastin PL80A.

MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO
Syéttéjannite U,
n
Itman kuormaa.
2
Signaalin kulkuaika ohmisella kuormalla.
3
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
@
A =U_-liitannat napaisuussuojattu.
5
B = tulot ja lahd6t napaisuussuojattu.

o
D = 1ahd6t ylivirta- ja oikosulkusuojattu.
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VALOKENNOT

ZLD18-9AZ002S84

TILAUSTIEDOT
tyyppi tuotenumero
ZLD18-9AZ002S84 137039

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/Z18_Simple_Sense

(€& @ ek

Esimerkkikuva

Peilivalokenno

Vahimmaisetaisyydelld heijastimesta (kaksoislinssijarjestelma)
14,4 mm x 20,5 mm x 23 mm

Hybridi

M18

M18, paa / lohenpyrstoliitos ja jalusta

Sininen

Om..78m b

Om..6,8m !

N&kyva punainen valo

PinPoint-LED

@25 mm (1.000 mm)

625 nm

Pistokkeellinen johto, Tyco Housing: PN 1375820-3, Tyco Socket: PN 1375819

10VDC..30VDC
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Ripple <10 %

Virranotto <15mA’"

Kytkeva lahto Push-pull: PNP/NPN
Kytkentatapa Kirkaskytkentd, tummakytkenta

Kytkentalahto, tarkat tiedot
Kytkentdlahto Q1 Push-pull: PNP/NPN, kirkaskytkenta
Kytkentdlahto Q2 Push-pull: PNP/NPN, tummakytkenta

Lahtovirtal 100 mA
Vasteaika <500 us 2
Kytkentataajuus 1.000 Hz 9
Liitantatyyppi Pistokkeellinen johto, Tyco Housing: PN 1375820-3, Tyco Socket: PN 1375819, 2,16 m
Johtomateriaali Muovi, PVC
Johtimen poikkipinta-ala 0,13 mm?
Suojakytkennat A?

B 5

D 6)
Suojausluokka ]
Paino 2,499
Polarisaatiosuodin 7
Kotelon materiaali Muovi, ABS
Materiaali, optiikka Muovi, PMMA
Kotelointiluokka IP67
Ympariston lampdotila, kaytto -40°C..+55°C
Ymparistolampdtila, varasto -40°C..+70°C
UL-numero E189383

El
Ilman kuormaa.
2
Signaalin kulkuaika ohmisella kuormalla.
)
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
9
A= Uv-liiténnét napaisuussuojattu.
5
B = tulot ja lahd6t napaisuussuojattu.

9
D = 1ahd6t ylivirta- ja oikosulkusuojattu.

LUTANTATYYPPI/VARAUS LIITANNOILLE

Liitantatyyppi
Pistokkeellinen johto, Tyco Housing: PN 1375820-3, Tyco Socket: PN 1375819, 2,16 m
Liitantatyypin yksityiskohta
Johtomateriaali Muovi
Johtimen poikkipinta-ala 0,13 mm?

Varaus liitdnndille

BN +(L+)
WH Q,
BU - (M)
BK Q,
SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity Y
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
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China RoHS Y
China Compulsory Product Certification (CCC) Y
exempt
MITTAPIIRROS

14.4 (0.57)

13.6

Mitat millimetreina (mm)
® optinen akseli, lahetin
@ optinen akseli, vastaanotin

® LED-tilanaytto
@ Liitanta

OMINAISKAYRA

Function reserve

23(0.91)
18(0.71) ‘

100

10 ®\

\
\
\
\
N\

\ Sensing range

@

@

N\

N\

2
(6.56)

® Heijastin PL23 FT
® Heijastin PL20A
® Heijastin P250

@ Heijastin PL40A
® Heijastin PLBOA
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(13.12)

6 8
(19.68) (26.24)
Distance in m (feet)
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TUNNISTUSETAISYYSKAAVIO

O® 0 e

2 4 6 8
(6.56) (13.12) (19.68) (26.24)
Distance in m (feet)

. Sensing range Sensing range typ. max.

@ Heijastin PL23 FT
@ Heijastin PL20A
® Heijastin P250

@ Heijastin PL40A
® Heijastin PLBOA

0
8]

Lisatietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1137039

=

2026-07-24 15:40:56 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN DATALEHTI | SICK 5


https://www.sick.com/1137039

SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





