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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

FFUC25-3G1IO 6075523

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/FFU

  
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Ölçüm prensibi Ultrasonik sensör

Ortam Sıvılar

Ölçüm borusu anma boyutu DN 25

Proses sıcaklığı 0 °C ... +50 °C

Proses basıncı ≤ 10 bar

İletişim arayüzü -

PERFORMANS

Minimum akış ≥ 5 l/min 
1)

Maksimum akış ≤ 180 l/min

Giriş yolu 40 cm

Çıkış yolu 20 cm

İletkenlik Sınırlama yok

Ölçüm hassasiyeti

± 1 % ölçüm aralığı sın değerinden ölçüm değerinin ± %0,3ʼü (kalibrasyon protokolüyle) 
2)

Tekrarlanabilirlik ≤ 0,5 %

Çözünürlük 0,03 l/min

Tepki süresi 100 ms 
3)

1)

 Sabit akışta.

2)

 Referans koşullar: Gazsız, su ile tamamen doldurulmuş ölü hacimsiz boru, çevre sıcaklığı 20°°C, ortam sıcaklığı 20°°C ... 25°°C, giriş ve çıkış hatları ile uyum, elektronik ısınma süresi: 30°dk.

3)

 Analog çıkış ve görüntüleme.
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300 ms 
3)

1 s 
3)

4,2 s 
3)

Kalibrasyon sertifikası

1)

 Sabit akışta.

2)

 Referans koşullar: Gazsız, su ile tamamen doldurulmuş ölü hacimsiz boru, çevre sıcaklığı 20°°C, ortam sıcaklığı 20°°C ... 25°°C, giriş ve çıkış hatları ile uyum, elektronik ısınma süresi: 30°dk.

3)

 Analog çıkış ve görüntüleme.

ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 18 V DC ... 30 V DC 
1)

Sinyal taşıma ≤ 5 V
ss

 
2)

Akım tüketimi ≤ 180 mA 
3)

Açmada gecikme ≤ 5 s

Koruma sınıfı

Bağlantı tipi M12 x 1, 5-pinli soket

Çıkış sinyali Analog çıkış Mevcut akış ve sıcaklık için 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA 
1)

1 pals / durum çıkışı Miktar sayma için transistör çıkışı boş boru izleme, akış sınır değeri, dozaj çıkışı, akış
yönü (türe bağımlı)

Çıkış akımı < 100 mA 
4)

Çıkış yükü < 500 ohm

Alt sinyal seviyesi 3,8 mA ... 4 mA

Üst sinyal seviyesi 20 mA ... 20,5 mA

Pals/frekans çıkışı 0 kHz ... 10 kHz

Pals genişliği ≤ 1 s

Endüktif yük 1 H

Kapasitif yük 100 nF

Koruma sınıfı IP65
1)

 Bütün bağlantılar kutup değişikliğine karşı korumalıdır Bütün çıkışlar aşırı yüklenmeye ve kısa devreye karşı korumalıdır.

2)

 U
V
-toleransları aşılamaz veya altına inilemez.

3)

 Yüksüz.

4)

 PNP ve NPN'de her çıkış basamağı için 100 mA hazır şekilde kullanılabilir.

MEKANIK

Proses bağlantısı GF bağlantısı G 1 ½

Malzemeye temas eden kısımlar PE-HD (polietilen)
EPDM

Gövde malzemesi PPSU

Ağırlık 1.000 g

ORTAM VERILERI

Çalışma ortamı sıcaklığı –15 °C ... +50 °C

Depo ortam sıcaklığı –15 °C ... +50 °C

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
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ACMA declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

DN25, G 1 ½''
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Ölçüler mm cinsindedir

BAĞLANTI TIPI

1

2

3

45

① L+: gerilim kaynağı
② Q1: dijital çıkış PNP/NPN
③ M: şasi
④ C: iletişim
⑤ QA: analog akım çıkışı

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/6075523
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




