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TEKNIK SAYFA

YG8U14-050VASXLEAX

Sensor-aktuator kablolari
Konnektorler ve kablolar

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

KONNEKTORLER VE KABLOLAR - YG8U14-050VA3XLEAX

KONNEKTORLER VE KABLOLAR

YG8U14-
O50VA3XLEAX

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER

Baglant tiirli A kafa
Baglanti tiirli B kafa
Konnektor kilitteme

SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

YG8U14-050VA3XLEAX

2095963

C€ @ &8

Disi konnektor, M8, 4 pin, agili, A kodlamali
Acik kablo ucu
Vidalanabilir baglanti

Materyal, konnektor TPU
Renk, konnektor Siyah
Malzeme, tirtilli somun Basingli ¢inko dokiim, nikel kapli
Malzeme, conta FKM
Sikma torku 0,4 Nm
Anahtarlama genisligi 9
Kablo 5m, 4 telli, PVC
Malzeme, muhafaza PVC
Renk, muhafaza Gri
iletken capi 4,8 mm
Capraz kablolama 0,25 mm?
Blendaj Blendajsiz
Bilikme yarigapi
Hareketli durumda > 10 x kablo ¢api
Sabit pozisyonda > 5 x kablo ¢api

Nominal gerilim, boru hatti 300V AC
Test gerilimi, boru hatti 2.000VAC
Olciim gerilimi

50V AC

60V DC
Olgﬂlen darbe gerilimi 1,5 kV
Akim yiikleme kapasitesi 4 A

Sinyal tiiri

Uygulama alani
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Sensor/hareket elemani baglantisi

Yiiksiiz bolgeler
Kimyasal aralik
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Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/Sensor-aktiiator_kablolar


https://www.sick.com/2095963
https://www.sick.com/2095963
https://www.sick.com/Sens�r-akt�at�r_kablolar?

Koruma sinifi
Calisma sicakligi

Kirlenme derecesi

izolasyon direnci

Asiri gerilim kategorisi

Gegis direnci

Termik dayaniklilik, boru hatti

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)

exempt

cULus certificate

KONNEKTORLER VE KABLOLAR - YG8U14-050VA3XLEAX

IP65 / IP66K / IP67

Hareketli durumda -5°C...+80 °C
Sabit pozisyonda -30 °C ... +80°C
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Olciiler mm cinsindedir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama &rnekleri ve CAD 6l¢l modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-

Kafa -25°C..+85°C
3
100 MQ
1]
30 mQ
UL 1581 VW?1/ CSA FT1uyarinca alev geciktirici
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lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/2095963
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





