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Siparis bilgileri

FLOWSIC100 Flare Talep Uzerine

Bu Urin, Madde 2 (4) uyarinca 2011/65/AB sayili RoHS tlzugunn gegerlilik alaninda degildir ve ayrica tlizigun gecerlilik
alaninda olan Urlinlerde kullanim i¢in tasarlanmamistir. Ayrintili bilgi icin Griin bilgisine bakabilirsiniz.

Uygulama yeri ve musteri gereklilikleri dogrultusunda kullanilacak cihazin ézellikleri ve spesifikasyonlari burada belirtilenlere
gore degisiklik gosterebilir.

Uygun cihaz konfiglirasyonunun seciminde, bolgesel satis organizasyonumuz size gerekli destegi verecektir.

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Urlin aciklamasi

FLOWSIC100 Flare iiriin ailesi, alev gazi ve buhar akis dlctimleri icin tasarlanmistir. Uriin ailesi
benzersiz bir optimize edilmis akis sensor tasarimi ile dikkat ¢eker. Bu yenilikgi tasanimlar akis
gurltisin( sinyal striklenmesini cok ylksek gaz hizlari ile en aza indirir. Modern sinyal islemesi
ve yuksek verimlilie sahip donistiric, sinyallerin yiksek zaman ¢6zinUrlGglinu ve bu sayede
en az gaz akis oraniyla bile dogru bir 6lgimi mimkan kilar.

Standart konfiglirasyondaki sistem, iki verici/alici Unitesinden ya da bir 6lcim bashgi ve bir MCUP
kontrol Gnitesinden olusur. MCUP sinyal giris ve ¢ikisl icin, kullanici dostu LCD ekran yardimiyla
operator icin oldugu gibi referans degerlerinin, molekiler agirigin, kitle akisinin hesaplanmasi
(standartlastirma) icin, gaz hacimlerinin kaydi i¢in hizmet sunar.

Bir bakista

* Yiksek ¢6zinurlUkli 6lcum ve erken tepki suresi

* Cok yUksek gaz hizi ve 280 °C’ye kadar gaz sicakliklari icin yenilik¢i sensor tasarimi
» Atmosferik basingta bile optimum sinyal yonetimi

» Kontrol Unitesini 1.000 m uzakliga kadar kurabilirsiniz

* Tek ve ¢oklu konfiglirasyon, opt. Baslik versiyonu

 Tesis standartlarina gore alanda sifir noktasi kontroll

* Otomatik elle teshis / sinyal optimizasyonu igin kontrol dongusu

Avantajiniz

« Sifir noktasina yakin dogru 6l¢iim sayesinde glivenilir proses kontroli

¢ 120 m/s’ye kadar gaz hizi ile acil kapanmalar icin de élcimn ylksek uygunlugu

* Alev gazi ve buhar puskirme 6lgumu igin bir ¢ézim

¢ Emniyetli alanlarda kontrol Ginitesinin uzaktan kurulumu sayesinde maliyet tasarrufu

 Ortak bir kontrol Gnitesi ile G¢ farkh 6lgim noktasinin kontrolu igin sistem ¢oézimleri

* FLOWSIC100 EX-PR kullanim baslik versiyonu ile tek tarafli yapi sayesinde maliyet tasarrufu

» Surekli fonksiyon denetimi ve alan iginde gelistirilmis teshis fonksiyonlari sayesinde optimal ci-
haz performansi
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Kullanim alanlari

* CO, teslim hesaplamalarinin emisyon kontrolleri

¢ Alev gazi kagaginin algilamasi
* Buhar akis élgimu

* Islak gazin yanmasi i¢in buhar enjeksiyon denetimi

¢ Gaz kayiplarinin denetimi

* Tam kutle dengesi ve proses optimizasyonu

Ayrintili teknik bilgiler
Reflektér FLOWSIC100 Flare

Olciilen parametreler

Olciim yolu adedi
Olgiim prensibi
Olgiim ortanm

Olciim mesafesi
Span degeri

Tekrarlanabilirlik

Coziiniirlik

Olciim belirsizligi **>

Hacimsel akis, a.c. :

Kitle akisi a.c. :

Gaz sicakhig

Standard:
Yiksek sicaklik alani 1:
YUksek sicaklik alani 2:

Distik sicaklik:

Calisma basinci

FLOWSIC100 EX-S 90°:

Boru capi

1 yol 6lgim:

2 yol élgiim:

Ortam sicakhigi

Sensorler, atesleme grubu [IC T4:

1)
2)
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Kutle akis, Hacimsel akis n.c. (norm durumda), Hacimsel akis a.c. (calisma durumunda), Mole-
kiler agirlik, Gaz hacmi ve kuitlesi, Gaz akis hizi, Gaz sicaklig|, Ses hizi

1,2
Ultrasonik ¢alisma suresi fark 6lgimi, ASC teknolojisi (aktif glrtltl kolerasyon teknolojisi)

Tipik alev gazi
0,03m/s .. 120 m/s *

4000:1’e kadar *

(ISO 5725-1; JCGM 200:2012 uyarinca): < 0,5 % = 1 m/sn araligindaki 6l¢im degerini temel
alir

(JCGM 200:2012 uyarinca): + 0,001 m/s

1%..5%
Olglim degerini temel alir (6lciim araligi son degerine kadar = 0,3 m/sn araliginda) Olgiim boru-
su (Spool Piece) ve akis kalibrasyonuyla %0,5 ... %1,5 Olgiim degerini temel alir (kalibrasyon

aralig| son degerine kadar 2 1 m/sn araliginda) 4

2%..55%

Olgiim degerini temel alir (6lglim aralig son degerine kadar = 0,3 m/sn araliginda)
Olgiim borusu (Spool Piece) ve akis kalibrasyonuyla %1,5 ... %2

Olciim degerini temel alir (kalibrasyon araligi son degerine kadar = 1 m/sn araliginda) 4
-70 °C... +180 °C

-70°C...+280 °C

-70 °C... +260 °C

-196 °C... +100 °C
FLOWSIC100 EX/EX-RE Alan 1 /Sinif |, Bélim 1 icin degil

-0,5 bar (g) ... 16 bar (g)
-0,5 bar (g) ... 19 bar (g)

4"..72"

127.72"
Diger nominal genislikler talep tizerine

-40 °C...+70 °C

1 Gaz bilesimi, proses sicakligl, cihaz tipi, boru ¢api gibi uygulama kosullarina baglidir, duruma bagli olarak SICK tarafindan degerlendirme gerekir.
2 Tam gelismis akis profilinde ultrasonik ¢alisma siresi fark 6lcim igin.
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Sensorler, atesleme grubu 1IC T4:

Sensorler, atesleme grubu IIC T6:

Sensorler, atesleme grubu IIC T6:

Depolama sicakhigi

Ortam nemi

Elektrik giivenligi
Dip not

1)
2)

FLOWSIC100 EX-S

Ex onaylan

IECEx

ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Koruma sinifi
Klemens kutulu ATEX Alan 1
Klemens kutusuz ATEX Alan 1
Klemens kutulu ATEX Alan 2
NEC/CEC (US/CA)
INMETRO
Boyutlar (G x Y x D)
Agirhik

FLOWSIC100 EX-S 90°

Ex onaylan

IECEx

ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Koruma sinifi

Klemens kutulu ATEX Alan 1

-50 °C...+70 °C
Opsiyonel

-40 °C...+55 °C

-50 °C ... +55 °C
Opsiyonel

-40 °C...+70 °C
-50 °C...+70 °C
Opsiyonel

<95 %
Rolatif nemlilik

CE

1 Gaz bilesimi, proses sicaklig, cihaz tipi, boru ¢api gibi uygulama kosullarina baglidir, duruma bagli olarak SICK tarafindan degerlendirme gerekir.
2 Tam gelismis akis profilinde ultrasonik ¢alisma siresi fark 6lgimu igin.

Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6; Ex alan O ultrasonik donustiruci

I 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb

I 1/2 G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6; Ex alan O ultrasonik donUsturicu
113G ExnAlIC T4 Ge

Cl |, Divl Group B,C,D T4

Ex/AEx d [ia] IIB + H2 T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6
Cl I, Div2 Group A, B, C, D T4

Ex/AEx nA [ia] IIC T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6

IP65

IP65 / IP67

IP65

Govde tipi 4, IP65

IP65 / IP67

Detaylar icin 6l¢lu cizimlere bakiniz

<11kg

Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6; Ex alan O ultrasonik donUsturict

I 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb

I 1/2 G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6; Ex alan O ultrasonik donusturicu
113G ExnAIICT4 Ge

Cl I, Divl Group B, C, D T4; Ex/AEx x d [ia] [IB + H2 T4
Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6

Cl 1, Div2 Group A, B, C, D T4; Ex/AEx x nA [ia] IIC T4
Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6

1P65
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Klemens kutusuz ATEX Alan 1
Klemens kutulu ATEX Alan 2
NEC/CEC (US/CA)
INMETRO
Boyutlar (G x Y x D)
Agirhik

FLOWSIC100 EX/EX-RE

Ex onaylar

IECEx

ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Koruma sinifi
Klemens kutulu ATEX Alan 1
Klemens kutusuz ATEX Alan 1

Ex alan 2 icin model

NEC/CEC (US/CA)
INMETRO
Boyutlar (G x Y x D)
Agirhk
FLOWSIC100 EX-PR
Ex onaylar
IECEX
ATEX
NEC/CEC (US/CA)

Koruma sinifi
Klemens kutulu ATEX Alan 1
Klemens kutusuz ATEX Alan 1
Ex alan 2 icin model
NEC/CEC (US/CA)
INMETRO
Boyutlar (G x Y x D)
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IP65 / IP67

1P65

Govde tipi 4, IP65

IP65 / IP67

Detaylar icin 6l¢ilU cizimlere bakiniz

<12 kg

ExdIIC T4
Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6

112G Ex d [IC T4

I 2G Ex de IIC T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6
113G ExnAIICT4 Ge

Cl 1, Divl Group B,C, D T4

Ex/AExd IIB + H2 T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6
Cl 1, Div2 Group A,B,C,D T4

Ex/AEx nA lIC T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6

1P65

IP65 / IP67

IP65

Govde tipi 6, IP65/67, tek conta
IPG5 / IP67

Detaylar icin 6l¢llU gizimlere bakiniz

<14 kg

Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6; Ex alan O ultrasonik donUstUricu

Il 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
Il 1/2 G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6; Ex alan O ultrasonik dénUstUrdcu

113G ExnAlIC T4 Ge

Cl 1, Divl Group B,C, D T4

Ex/AEx d [ia] IIB + H2 T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6
Cl I, Div2 Group A, B, C, D T4

Ex/AEx nA [ia] IIC T4

Opsiyonel: Sicaklik siniflandirmasi T6

IP65

IP65 / IP67

IP65

Govde tipi 4, IP65
IP65 / IP67

Detaylar icin 6l¢ulu cizimlere bakiniz
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Agirhik

MCUP kontrol Unitesi
Aciklama

Ortam sicakhigi
MCUP kontrol Uinitesi (Ex degil):

MCUP kontrol Unitesi (Cl I, Div2, Alan 2,
115/230 V AC):

MCUP kontrol Unitesi (Cl I, Div2, Alan 2,
24V DC):

MCUP kontrol unitesi (Cl I, Divd, Grup A, B, C, D):
MCUP kontrol tnitesi (Cl I, Divd, Grup C, D):
MCUP kontrol Unitesi (Ex Alan 1):

MCUP kontrol Unitesi (Ex Alan 1):

Ex onaylan
IECEX
ATEX

NEC/CEC (US/CA)

Koruma sinifi
Ex Alan 1 icin model
Ex Alan 2, Div2, Div1 igin model
Ex olmayan alanlar icin model
19" modeli

Analog cikislar

Analog girisler

Dijital cikislar

Dijital girisler

usB
Fonksiyon

Seri
Seri

Haberlesme tipi

<32 kg

Verici alici Unitesinin kontroll, 6lcim deger verilerinin kullanimi, degerlendirmesi ve sonucu
icin birim

-40 °C...+60 °C

-25°C...+60 °C

-40 °C... +60 °C

-25°C..+50 °C

-50 °C...+50 °C

-40 °C...+55 °C
ATEX/IECEX cihazlarinda

-55 °C... +55 °C
ATEX/IECEX cihazlarinda, 24 V DC - talep Uzerine

Ex de lICT6

112G Ex de IIC T6
II3GExnAIITA

CSA Cl 1, Div2; Cl1, Zone 2 Group A, B, C,D T4
Ex/AEx nA IIC T4

IP66
Govde tipi 4 ya da 4X/IP66
IP66
IP20

1 Cikis:
0/2/4 ...22 mA, + 500 Q
NAMUR NE43 uyarinca; /0 modaullerinin kullanimi durumunda 7 ¢ikisa kadar (opsiyonel)

2 Girigler:

0..5V

0..10V

Veya

2 Girigler:

0..20mA

Galvanik ayirma olmadan; 1/0 modullerinin kullanimi durumunda 12 girise kadar (opsiyonel)

5 Roéle kontagi:

+48VDC,1A

Gerilimsiz; durum sinyali icin; 1/0 modullerinin kullanimi durumunda 7 ¢ikisa kadar (opsiyonel);
arti/frekans ¢ikisi (opsiyonel)

5 Roéle kontagi:

/30VDC, 1A

Alan 2/Div2 i¢in MCUP; gerilimsiz; durum sinyali igin; I/0 modullerinin kullanimi durumunda

7 cikisa kadar (opsiyonel); arti/frekans ¢ikisi (opsiyonel)

2 Girigler:
Gerilimsiz kontak baglantisina yonelik

v
SOPAS ET yazilimina baglanti
v,/

RS-232
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Ethernet

Modbus
Modbus
Modbus

HART

PROFIBUS DP

Foundation Fieldbus

Gosterge

Operasyon
Boyutlar (G x Y x D)
Agirhik

Elektrik baglantisi

Opsiyonel
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Fonksiyon

Haberlesme tipi

Fonksiyon

Haberlesme tipi

Haberlesme tipi

Haberlesme tipi

Haberlesme tipi

Gerilim

Frekans

Guc tiketimi

SOPAS ET yazilimina baglanti
v

Opsiyonel arayliz modul ile
SOPAS ET yazilimina baglanti
A

ASCII RS-485, opsiyonel araylz modulu Gzerinden; 90° yukseltme kitinde standart
v

Opsiyonel arayliz modul ile

v

Opsiyonel arayliz modul ile

v

Opsiyonel arayliz modul ile

LC ekran
Durum LED'leri: “Gii¢”, “Bakim ihtiyaci” ve “Ariza”

LCD ekran ya da SOPAS ET yazilimi Gizerinden
Detaylar icin 6l¢ili gizimlere bakiniz

Bolge 1, govde boyutu 4: £ 14 kg

Bolge 1, govde boyutu 6: + 18 kg

Bolge 1, paslanmaz celik govde: + 70 kg

Bolge 2 ve patlama korumasiz versiyonlar: + 5 kg
19" Eklenti gévdesi: + 6 kg

CSA Cl I, Div 1, govde boyutu 4: + 12 kg

CSA Cl I, Div 1, govde boyutu 6: + 16 kg

Ex olmayan alanlar i¢cin model: 90 ... 250 V AC

Ex Alan 1 i¢in model: 90 ... 250 V AC

Ex Alan 2, Div2, Div1 icin model: 115V AC / 230 V AC
Ex alan, CI1, Divl icin model: 100 ... 240V

Opsiyonel 24V DC modelleri uygunlugu
50 Hz / 60 Hz
<20W

Araylz modulleri
1/0 moddilleri
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Teknik cgizimler (Olciler mm cinsindedir)
FLOWSIC100 EX-S, verici alici Unitesi, degistirilemez

‘ 171.5 (6.75) 150 (5.91) ‘ 271 (10.67) 150 (5.91) ) 120.7
115.5 155.5 (4.75)
(4.55) (6.12)
— = =T A
g 5
4. ) = of | @ -
® Verici-alici Unitesi (analog) ATEX Ex bolge 1 ve Ex bolge 2 igin ve CSA Cl |, Div 1/Div 2
@ Verici-alici Unitesi (dijital), ATEX Ex bolge 2 igin
FLOWSIC100 EX-S, verici alici Unitesi, degistirilebilir
188 (7.40) 332 (13.07) 287.5(11.32) 332(13.07) 120.7
115.5 172 (4.75)
(4.55) (6.77)
A A A
iR g il © S
‘ B lﬁ g &Y

@ Verici-alici Gnitesi (analog) ATEX Ex bolge 1 ve Ex bolge 2 igin ve CSA Cl |, Div 1/Div 2
® Verici-alici Unitesi (dijital), ATEX Ex bolge 2 icin
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FLOWSIC100 EX-S 90°, verici alic Unitesi

800/922/1,044 (31.50/36.30/41.10)

163 (6.42)
|
|
[[]

\
e w—
|
|
]
]

\

H
|
|
|
-

S

245 (9.65) 232 (9.13) 475/597/719 (18.70/23.50/28.31)

1,048/1,170/1,292 (41.26/45.06/50.87)

@

o

|
\
T

i 800/922/1,044 (31.50/36.30/41.10)

T 9]
+ =g - H == T
g =5
o
E 115.5 232(9.13) 475/597/719 (18.70/23.50/28.31)
(6.00) (4.55)

@190 (7.48)

869/991/1,113 (34.21/39.02/43.82)

)

G

FLOWSIC100 EX, verici alici Gnitesi, degistirilemez

267.5 (10.53) 198(7.80) 120.7
115.5 155.5 (4.75)
(4.55) (6.12)
q <A s A
|
g =T

Verici-alici Unitesi (dijital), elektronik Unitesi ile ATEX boélge 2 icin
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FLOWSIC100 EX-RE, verici alici Unitesi, degistirilebilir

267.5 (10.53) 511.5 (20.14)
115.5 152 131.5 380 (14.96)
(4.55) (5.98) (5.18)
A

Q -~
< H
S jﬁ
I

Verici-alici Unitesi (dijital), elektronik Unitesi ile ATEX bolge 2 igin
FLOWSIC100 EX-PR, verici alici Uinitesi, degistirilemez

120 (4.72)

273.5(10.77) 517/647 (20.35/25.47)
115.5 158 (6.22) 220/350 297 (11.69)
(4.55) (8.66/13.78)
A
-

| ((

| =

120.7
(4.75)
g A
j‘ —
o (3
9le /

@ 190 (7.48)

Verici-alici Unitesi (dijital) elektronik Unitesi ile ATEX bolge 2 igin: boru ¢api maks. 48" icin nominal uzunluk 220 mm ; boru ¢api
> 48" ila 72" icin nominal uzunluk 350 mm
FLOWSIC100 EX-PR, verici alici Uinitesi, degistirilebilir

273.5(10.77)

1,039/1,169 (40.91/46.02)

115.5 158 (6.22)

342 (13.46)

400/530 (15.75/20.87)

297 (11.69)

(4.55)

120 (4.72

A

-

a1

| )

@ 190 (7.48)

Verici-alici Unitesi (dijital) elektronik Unitesi ile ATEX bolge 2 icin: boru ¢api maks. 48” icin nominal uzunluk 400 mm ; boru ¢api

> 48" ila 72" i¢in nominal uzunluk 530 mm

Verici-alici Unitelerinin elektronik Gniteleri (dijital)

120

.

sl

e

115.5
(4.55)

@

163 (6.42)

.

163 (6.42)

1

[

-

159.5

@

(6.28)

@ ATEX bolge 2 igin verici-alici Gnitesinin elektronik Unitesi (dijital)
@ ATEX bolge 1 igin verici-alici Gnitesinin elektronik Unitesi (dijital)
(® ATEX/IECEX Zone 1 ve CSA Cl | igin verici-alici Unitesinin elektronik Unitesi (dijital), Div 1/Div 2

®

93
(3.66)
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MCUP kontrol Unitesi; duvar gévdeleri, kompak model (sadece zararsiz alanlar igin)

210 (8.27)
160 (6.30) 120 (4.72)

340 (13.39)
320 (12.60)

300 (11.81)
[e]

v —— o ooo@ O O

MCUP kontrol Unitesi, duvar govdeleri, orta model

356 (14.02)

330 (12.99) 221 (8.70)

300 (11.81)

o o = o glo
23 2 . =, (0.39) 2
a4l 9] o @ oo & ﬂ
~ =« o o ° —
o| © < o
IR I
™| oM o

jml}ﬂ

@ Patlama risksiz alanlar ve ATEX Ex bélge 2 i¢in duvar gévdesi
® CSA Cl |, Div2 igin duvar govdesi
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Kontrol initesi MCUP, duvar gévdeleri Ex d/Ex e, buyuklik 4, aliminyum, ATEX alan 1

@290 (11.42)
210 (8.27) 227 (8.94)
- -
N
) s
N
. | ]
NI
ha
'~
<
< L/
360 (14.17) 150 (5.91)

Kontrol Gnitesi MCUP, duvar govdeleri Ex d/Ex e, paslanmaz celik, ATEX alan 1

470 (18.50)

426 (16.77)

360 (14.17) 12 265 (10.43)

(0.47)
(0] A @
5 @
3 0
Sl 2
o g —~
O Lo ~
® N| S
o
©
o e i
1 5 o) ™
le}
o
S
© 18
© (0.71)
- : : 1
150 (5.91)
FLOWSIC100 EX icin montaj destekleri
A = A

—_—

152.4
(6.00)
s

120.7
(4.75)

181 (7.13)
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FLOWSIC100 EX-PR icin montaj destekleri

@ 190 (7.48)

182 (7.17)

FLOWSIC100 EX-S icin montaj destekleri
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FLOWSIC100 Flare
AKIS OLCUM CIHAZLARI

Dusuk sicakliklar icin yuvarlak musluk 2” modeli
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Yuksek sicakliklar i¢in yuvarlak musluk 3” modeli
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FLOWSIC100 Flare
AKIS OLCUM CIHAZLARI

DusUk sicakliklar icin yuvarlak musluk 3” modeli
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



