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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Teknoloji

Programlanabilir

Uygulama yazilimlari

Mevcut lisans

Alet takimi
Gorintl sensori
Shutter teknolojisi
Optik odak
Aydinlatma
Aydinlatma rengi

Hizalama yardimi
Lazer sinifi

Spektral aralik

Lens arabirimi

Gorev
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Optik format
Bilgi

2B GORUNTU iSLEME

V2D632P-2MXCXBO

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
V2D632P-2MXCXBO 1082300

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/InspectorP63x

2D anlik goriintu
v

Nova Inspector

Quality Inspection License
Komple ara¢ takiminin verimli sekilde kullanilmasina olanak saglayan Intelligent Inspection Upgrade Li-
cense ile opsiyonel yiikseltme.

HALCON

CMOS tek renk

Global-Shutter

Ayarlanabilir odak

Aksesuar olarak ayri siparis edilir

Beyaz

Kirmizi

Mavi

Kizilotesi

Lazer, kirmizi, 630 nm ... 680 nm

1, sapmalar haricinde 24 Haziran 2007 tarihli “Lazer uyarisi No. 50™'ye goére olan 21 CFR 1040.10' ile
uyumludur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Yakl. 400 nm ... 900 nm
C-Mount

1/1,8"

Aksesuar olarak ayri siparis edilir
Algilama - Standart nesneler
Olgiim - Boyut, kontur ve hacim
Olciim - Adet

Tanimlama - 2D kodu
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MEKANIK/ELEKTRIK

Baglanti tipi

Besleme Gerilimi
Gig tiketimi
Koruma sinifi
Koruma sinifi
Govde malzemesi
On cam materyali
Agirlik

Boyutlar (Ux G xY)

"

Lenssiz ve optik koruyucu kapaksiz, sadece govde.

PERFORMANS

Sensor ozellikleri

Tarama/goruntu frekansi

ARAYUZLER

Seri

Ethernet

CAN

EtherNet/IP™

PROFINET

Operator arayiizii
Konfiguirasyon yazilimi

Veri depolama ve ¢cagirma
Girigler/Cikiglar

Cikis akimi

Maksimum enkoder frekansi
Harici aydinlatma

Calisma elemanlari

Optik gostergeler

Akustik gostergeler

Sensor ¢ozindrligi

Veri aktarma hizi

Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Fonksiyon

Veri aktarma hizi

Fonksiyon

Veri aktarma hizi

2B GORUNTU ISLEME -

Tanimlama - OCR

Tanimlama - Sablonlar

Tanimlama - Siniflandirma

Tanimlama - Ayirma

Pozisyon belirleme - 2D pozisyon belirleme

1x M12, 17 pin erkek konnektor (seri, 1/0s, gli¢ kaynagdi)
1x M8, 4 pin disi konnektor (USB, kullanilmiyor)

1x M12, 8 pin soket (Gigabit-Ethernet)

1x M8, 4 pin disi konnektor (harici aydinlatma)

12VDC..24VDC,+£20%

Typ.10 W, =20 %

IP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))
11 (EN 60950-1(2014-08))

Aliminyum doékim

PMMA

4309

108 mm x 63 mm x 46 mm

1.600 px x 1.200 px (1,9 MP)
50 Hz

v ,RS-232, RS-422
300 Baud ... 115,2 kBaud

v, TCP/IP
FTP, HTTP
10/100/1.000 Mbit/s

v
SICK CAN sensor agi (CAN Controller/CAN Device)

v
10/100/1.000 Mbit/s

v

PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (Harici CDF600-2 haberlesme modiili ile opsiyonel olarak

saglanir)
10/100 Mbit/s

Web sunucu

SICK AppStudio

MicroSD hafiza karti ve harici FTP araciligiyla goriinti ve veri kaydi
2 opto ayrilmis giris, 4 giris/¢ikis, konfigiire edilebilir

<100 mA

Max. 1kHz

V2D632P-2MXCXBO

Dijital ¢ikis Gizerinden (maks. 24 V tetikleyicisi) veya dis aydinlatma konnektori ile

2 tus

11 LEDs (5 x durum gdstergesi, 16 x LED bar tipi gosterge, 1yesil/kirmizi geri bildirim noktasi)

Sesli uyari
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ORTAM VERILERI

Sok yiiklenmesi
Titresim yuku

Calisma ortami sicakligi

Depolama sicakligi

n
I1zin verilen bagdil nem: %0 ... %90 (yogusmasiz).

LISANS

Mevcut lisans

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

KC Mark certificate

Profinet certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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EN 60068-2-27:2009-05
EN 60068-2-6:2008-02

0°c..+50°c"
_20°C..+70°C"

Quality Inspection License

Komple ara¢ takiminin verimli sekilde kullanilmasina olanak saglayan Intelligent Inspection Upgrade Li-

cense ile opsiyonel yiikseltme.

SIS IS SIS S 1SS
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Olciiler mm cinsindedir

® “External light” baglantisi (harici aydinlatma, disi konnektor, M12, 4 pin, A kodlamali)

®@ “Ethernet” baglantisi (Gigabit-Ethernet, disi konnektor, M12, 8 pin, X kodlamali)

® “USB” baglantisi (disi konnektor, M8 tipi, 4 pin), sadece servis arayiizii olarak gegici kullanim igin

@ “Power/Serial Data/CAN/I/O” baglantisi (erkek konnektér, M12, 17 pin, A kodlamali)

® Optik koruyucu baslik (uzunluk: 22,7 mm, 37,7 mm veya 60 mm)

® 4 adet koruma kapad, elektrik baglantilarini IP67 koruma sinifina uygun olarak sizdirmaz hale getirmek igin (teslimat duru-
mu)

@ 4 kor delikli vida disi M5; Derinlik: 5,5 mm; lirlinlin sabitlenmesi icin

2 slot somunu M5; Derinlik: 5,5 mm; iceri ¢evrilebilir; Griiniin alternatif sabitlemesi igin

® Entegre edilebilir bir aydinlatma tnitesinin (VI551 halka aydinlatma) baglantisi icin

2 adet lazer hizalama yardimcisi

@ S veya C-Mount optik modiili

®@ 4 adet 2,5 mm kor delikli vida disi, entegre edilebilir aydinlatma Unitesinin (VI55I halka aydinlatma) mesafe tutucusunu sa-
bitlemek ici

® optik eksen ve goriinti sensdriiniin ortasi

Ana cihaz: bir S montajli lens i¢cin manliel odak ayarlama vidasi, govde kapagindaki yuvarlak acgiklik tizerinden erisilebilir.
Ayarlanan gorinti netligini korumak icin, yuvarlak acikligi kendiliginden yapisan bir etiketle yapistirin. Komple cihaz: Acikligin
lizeri zaten yapistinilmigtir.

® 2 fonksiyon tusu

5 bar tipi gosterge LED'i

@ Cihazin Ust tarafina ait katlanabilir kapak, MicroSD hafiza kartina ve maniel odak ayarlama vidasina (S montajli) erisim ola-
nagi

5 durum LED’i (2 diizlem)
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GORUS ALANI
Field of view: H x V (mm) ® Approx. resolution (mm/px) @
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Working distance/focus position (mm) @

e a:f=8.0 mm (only C-mount standard) e d:f=25.0 mm
e p:f=12.0 mm e:f=35.0 mm
e C: f=16.0 mm f: £=50.0 mm
S-Mount ve Standard-C-Mount lenslerde, odak uzunlugunun yaklasik 10 katindan diislik calisma mesafesi halkasi gereklidir.
Compact-C-Mount lenslerde mesafe halkalari gerekli degildir, ancak entegre edilebilir aydinlatma 300 mm altindaki mesa-
felerde kullanilamaz.
@® Goriis alani: mm cinsinden yatay x dikey
® mm/px cinsinden yaklasik ¢ozunurlik
® Lensin odak uzunlugu
@ mm cinsinden calisma mesafesi/odak konumu
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SECIM KILAVUZU

Body, incl.
C-mount module

InspectorP631
V2D631P-2MXCXBO
1082298

InspectorP632
V2D632P-2MXCXBO
1082300

Spacer screws and
illumination
connector

Compact
C-mount lens

Focal length 12 mm
Aperture F8 o
2079348

Focal length 16 mm
Aperture F8 E—
2079346

Focal length 25 mm
Aperture F8
2079343

Focal length 35 mm
Aperture F8 o
2079344

'

Medium - 15 mm
2079501

Long - 37 mm
2079502

Medium - 15 mm
2079501

Long - 37 mm
2079502
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Integratable
illumination

'

Medium, white
2078430

Medium, blue
2083814

Wide, IR
2101371

Medium, white
2078430

Medium, blue
2083814

Medium, IR
2098834

Narrow, white
2078431

Narrow, blue
2083812

Narrow, white
2078431

Narrow, blue
2083812

Lens protective
hood

'

~ Medium - 37.7 mm

2079127

Medium - 37.7 mm
2079127

Medium - 37.7 mm
2092590

Long - 60 mm
2079204

Long - 60 mm
2079204

Long - 60 mm
2092592

Medium - 37.7 mm
2079127

Medium - 37.7 mm
2079127

Long - 60 mm
2079204

Long - 60 mm
2079204

2B GORUNTU ISLEME - V2D632P-2MXCXBO

Assembled
device, incl. all
mentioned parts
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SECIM KILAVUZU

Body, incl.
C-mount module

InspectorP631
V2D631P-2MXCXBO
1082298

InspectorP632
V2D632P-2MXCXBO
1082300

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-

C-mount lens

\

Focal length 8 mm
Aperture F1.4-16
5325091

Focal length 12 mm
Aperture F1.4-16
5325403

Focal length 16 mm
Aperture F1.4-16
5325404

Focal length 25 mm
Aperture F1.4-16
5325405

Focal length 35 mm
Aperture F1.4-16
5325406

Focal length 50 mm
Aperture F1.4-16
5325407

)

Mounting bracket

External
illumination

An external, application-specific
illumination is required

Bracket for
ICL mounting
2081187

Bracket for
ICL mounting
2081187

Bracket for
ICL mounting
2081187

Bracket for
ICL mounting
2081187

lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1082300
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ICL280, red
1052472

ICL280, infrared
1057645

ICL260, red
1052495

ICL280, infrared
1057645

ICL300, red
1046820

ICL300, infrared
1047957

ICL300, red
1046820

ICL300, infrared
1047957

Lens protective
hood

\

Medium - 37.7mm
2079127

Long - 60 mm
2079204

Hood to be used
t— with ICL illumination
2081544

Assembled
device, incl. all
ICL parts
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





