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Resimler farkli olabilir
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Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler
Fonksiyon prensibi

Calisma prensibi ayrintisi

Maksimum algilama mesafesi
Algilama mesafesi

Polarizasyon filtresi

Verici 1s1n1

Siparis bilgileri

WLG4S-3F3435V

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Isik kaynagi

Isik tlrd

Isik demeti ¢api (mesafe)

LED karakteristik verileri

Ayarlama
0Ozel uygulamalar
Govde tasarimi

AutoAdapt

1)
2)

PL8OA reflektor.

3)

Dalga uzunlugu

Emniyet teknigi parametreleri

MTTF,
DC..¢

Reflektorli sensor

1062552

Reflektér minimum mesafesi olmadan (tek lens sensor / koaksiyel optik)

Oom..5m?b
Om..3m?%
Evet

PinPoint LED 2
Gorunebilir kirmizi 1sik

@ 45 mm (1,5 m)

650 nm
Kablo ¥
Hijyenik ve i1slak alanlar, Seffaf nesnelerin algilanmasi

Yuksek basingli sicak yilkama

v

Ortalama dayanim émri: Ty = +25 °Cigin 100.000 saat.

Harici 6gretme: pals > 2 s Uv gerilimle PNP durumunda ve NPN durumunda M.

1.215 yil

0%
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Tw (kullanim omrii) 20 yil
Elektrik
Gerilim kaynagi Ug 10vVDC..30vDCY
Sinyal tasima <5V ?
Akim tiiketimi 30mA®

Koruma sinifi 1]

Dijital cikis
Tur PNP
Anahtarlama tipi Karanlik ile anahtarlama
Cikis akimi Ipax. < 100 mA
Tepki siresi < 05 mg?
Anahtarlama frekansi 1 0o Hz ®
Isik yolunda soniimleme >8%
Koruma devreleri A®
B”
c?®
b Sinir degerler, kutup degistirme korumali. Kisa devre korumali sebekede calisma: maks. 8 A.
2 Uy-toleranslari asilamaz veya altina inilemez.
3) Yiksiiz.
4

5
6

)

) Ohm yUku altinda sinyal suresi.

) Normalde acik/normalde kapali oraninda 1:1.
)

A = Uy-Kutup degistirme emniyetli baglantilar.

n B = Giris ve cikislar kutup degistirme korumali.

8) ¢ = Parazitlenme palsini engelleme.

Mekanik

Govde yapisi Dort koseli form

Model ayrintisi Slim

Boyutlar (G x Y x D) 15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm

Baglanti Erkek konnektdrle birlikte kablo M12, 4 pinli ¥ 2

Baglanti ayrintisi

Kablo uzunlugu (L) 150 mm 2

Malzeme
Goévde Metal, Paslanmaz celik V4A (1.4404, 316L)
Oncam Plastik, PMMA
Kablo Plastik, PVC
Agirhik 60g
1)

Maks. sikma torku: 0,7 Nm.

2) 0 °C altinda kablo deforme edilmemelidir.

Ortam verileri

Koruma sinifi IP66
IP67
IP68
1)

Uv <= 24V ve la < 30 mA iken.
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Calisma ortami sicakhig

Depo ortam sicakhgi

UL-dosya no.

U Uy <= 24V ve la < 30 mA iken.

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

ECOLAB certificate

Photobiological safety (DIN EN 62471) cer-
tificate

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Baglanti semasi Cd-092

L
—<W—H!2 Teach

|
BU! 3 (M)
8K 2 g

—_—

IPB9K
-30°C...+60 °c Y

-30 °C...+75 °C

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

S S S S SN S s

27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
EC002717
EC002717
EC002717
EC002717
39121528
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Karakteristik egri WL4S-3, WLG4S-3,5 m
Operating reserve
100
\@
10
N
\ N\
N Sensing |
\ ki range |
\ 1
‘ N @ N\ @
o | |\ \ON N
\Sensing range max. \
1 A " !
0 \ [ ———
m 1 2 3 4 5
(feet) (3.28)  (6.56) (9.84)  (13.12)  (16.40)
Distance in m (feet)
@ PL8O0A reflektor
@ Reflektor PL40OA
® Reflektor PL20A
@ Reflektdr PL1OF
® P250 CHEM reflektor
® reflektor bandi REF-IRF-56
Algilama mesafesi diyagrami WL4S-3, WLG4S-3, 5 m
@ T
|
@ T
®
@ PEEETY -
© ET)
© D6
0 1 5
(328)  (656)  (9.84) (13.12) (16.40)
Distance in m (feet)
[ sensing range Sensing range max.
@ PL8OA reflektor
@ Reflektor PL4OA
® Reflektor PL20A
@ Reflektor PL1OF
® P250 CHEM reflektor
® reflektor bandi REF-IRF-56
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Teknik ¢izim WL4S-3V, WLG4S-3V, 68retme tusu olmadan

22.2(0.87) 15.3 (0.60) 15.3 (0.60)

13.1
(0.52)

32.7 (1.29)

19.6 (0.77)
445 (1.75)
48.6 (1.91)

55.4 (2.18)

| @12.1
(0.48)

16.3 (0.64)

15.3 (0.60) MSx 1

15 (0.59) 711

™ a) (0.43) ‘
@ M12x 1

Olciiler mm cinsindedir

@ optik eksen ortasi

® montaj vida disi M3

® gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu

@ gosterge LED'i yesil: gerilim kaynag) aktif

Onerilen aksesuar
Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Kisa aciklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri

Aciklama: Zemine montaj icin montaj braketi BEF-W4-B 2051630

Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: 1.4571 paslanmaz gelik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil
Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

Aciklama: Cok amacli baglanti kelepcesi icin NO2N plakasi BEF-KHS-NO2N 2051618
Malzeme: Paslanmaz celik, Paslanmaz celik

Detaylar: Paslanmaz ¢elik 1.4571 (plaka), Paslanmaz celik 1.4408 (baglanti kelepcesi)

Teslimat Kapsami: Cok amacli baglanti kelepgesi (5322627), montaj malzemeleri

Kullanildigi cihazlar: W4S-3 Glass, W10, WASLG-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W9, W11-2,

W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12 Teflon, W16, W250, W250-2, PowerProx, W11G-2, Transpa-

Tect, WTT12, UC12, P250, G6 Inox, W4S, W4SL-3V, W4SLG-3V, W4SL-3H
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Teknik sayfa | 2026-02-07 14:57:57
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir


https://www.sick.com/W4
http://www.sick.com/2051630
http://www.sick.com/2051630
http://www.sick.com/2051618
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Kisa aciklama Tip Stok no.
Reflektorler ve optik
* Aciklama: Kimyasal etkilere dayanikli, vidalanabilir P250 CHEM 5321097
* Boyutlar: 52 mm 61 mm
¢ Calisma ortami sicakhgr: -20 °C ... +140 °C
konnektorler ve kablolar
« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz DOL-1204-GO5MNI 6052615
« Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu
. * Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi
f. « Kablo: 5 m, 4 telli, PVC
* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
« Baglanti teknigi: Acik kablo ucu
« Bilgi: Bu Uriin genel olarak kimyasal temizlik maddelerine karsi dayaniklidir (bkz. Ecolab). Baska
temizlik maddelerini litfen kullanmayin, Laktik asit veya hidrojen perokside (H202) karsi dayanikli
degildir
* Uygulama alani: Yiksz bolgeler, Hijyenik ve i1slak alanlar, Kimyasal aralik
« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz DOL-1204-GO5MRN 6058476

¢ Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu
¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi
¢ (‘J ¢ Kablo: 5 m, 4 telli, PP

* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

¢ Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

< Bilgi: Bu Uriin genel olarak kimyasal temizlik maddelerine ve 6rn. H202, CH202 gibi diger temiz-
lik maddelerine karsl dayaniklidir (bkz. Ecolab). Kalici montajdan 6nce, malzeme 6zelliginin kulla-
nilan temizlik maddesine karsi dayanimi kontrol edilmelidir., Laktik asit veya hidrojen perokside
(H202) kars! dayaniklidir

« Uygulama alani: Hijyenik ve islak alanlar, Cekme zinciri calismasi, Robot, soguk bilkmeye daya-
nikhidir, deniz suyuna dayaniklidir
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BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



