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Siparis bilgileri
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WSE4SLC-3P2236A70 1080959

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Resimler farkli olabilir

C€
ECOLAB
& @ R

Ayrintili teknik bilgiler

Ozellikler

Fonksiyon prensibi Karsilkl fotosel
Maksimum algilama mesafesi Om..60m
Algilama mesafesi Om..50m

Verici 1sini
Isik kaynagl | 57or ¥
Isik thrd  Gortnebilir kirmizi isik
Isik demeti capl (mesafe) @ 1 mm (500 mm)
Lazer karakteristik verileri
Normatif referans EN 60825-1:2014, [EC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11

Lazer sinifi 4 2)

Dalga uzunlugu 650 nm

Ayarlama 10-Link

0Ozel uygulamalar Kuclk nesneleri algilar

Miinferit bilesenler stok numarasi 2064095 WS4SL-3D2236, 2088189 WE4SLC-3P2230A70
Delik diizeni M3

Pin-2 konfigiirasyonu Dis giris, Algilama cikisi, Lojik ¢ikisi, Alarm gikisi

1)

Ortalama ¢alisma siresi: Ty = +25 °C igin 50.000 saat.

2) Lazer i1sinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin géziine tutmayin.

Emniyet teknigi parametreleri
MTTFp 405 yil (EN 1SO 13849-1) ¥

U parts-Count yontemine gore hesaplama.
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DC,\g 0%
T (kullanim omrii) 10 yil
1)

Parts-Count ydontemine gore hesaplama.
iletisim arayiizii
10-Link v , COM2 (38,4 kBaud)
Veri aktarma hizi COM2 (38,4 kBaud)
Dongu slresi 2,3 ms
Proses verisi uzunlugu 16 Bit
Proses verisi yapisi Bit O = Anahtarlama sinyali Q1
Bit 1 = Anahtarlama sinyali Qo
Bit 2 ... 15 = Olglim degeri
VendorID 26
DevicelD HEX 0x80011D
DevicelD DEC 8388893

Elektrik

Gerilim kaynagi Ug 10vDC...30vDC Y
Sinyal tagima <5 Vg2

Akim tiiketimi 30mA?

Koruma sinifi 1]
Dijital cikis
Tir PNP 4)
5)

Anahtarlama tipi 4)

Aydinlik/karanlik ile anahtarlama
Cikis akimi lax. < 100 mA
Tepki siiresi < 5 mg ©
Tekrarlama hassasiyeti (tepki stresi) 150 us 7)

Anahtarlama frekansi 1 0og Hz &

Anahtarlama fonksiyonu Tamamlayicl
Koruma devreleri A9
g 10
C 11)
Y Kisa devre korumali sebekede isletim igin sinir degerleri maks. 8 A.
2 Uy-toleranslari asilamaz veya altina inilemez.
3) Yiksiiz.
4 Q = aydinlik ile anahtarlama.
5

Pin 4: Bu anahtarlama cikisi, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.

6 Ohm yUku altinda sinyal siresi.

~

Yazilim ile konfiglire edildiginde pin 2 Gzerindeki Q \ i¢in gecerlidir.
8

9

)
)
)
) Normalde agik/normalde kapali oraninda 1:1.
A= Uy-Kutup degistirme emniyetli baglantilar.
10p= Giris ve cikislar kutup degistirme korumali.
1 C = Parazitlenme palsini engelleme.

12) Aydinlik/karanlik orani 1:1 ise, yazilim ile konfigire edildiginde pin 2 Gzerindeki Q \ i¢in gecerlidir.
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Q/ Pin 2 iizerinde anahtarlama frekansi 1.000 Hz 12
U Kisa devre korumali sebekede isletim icin sinir degerleri maks. 8 A.

2) Uy-toleranslari asilamaz veya altina inilemez.

%) Yiksiiz.

4 Q = aydinlik ile anahtarlama.
5)

6)
7)
8)
9)

Pin 4: Bu anahtarlama cikisl, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.

Ohm y(lki altinda sinyal suresi.

Yazilim ile konfiglire edildiginde pin 2 Gzerindeki Q \ icin gegerlidir.

Normalde agik/normalde kapali oraninda 1:1.

A = Uy-Kutup degistirme emniyetli baglantilar.

10 g - Giris ve cikislar kutup degistirme korumal.

1D C = Parazitlenme palsini engelleme.

12) Aydinlik/karanlik orani 1:1 ise, yazilim ile konfiglire edildiginde pin 2 lzerindeki Q \ icin gegerlidir.

Mekanik
Govde yapisi Dort koseli form
Model ayrintisi Slim
Boyutlar (G x Y x D) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
Baglanti 4 pinli M8 erkek konnektor
Malzeme

Govde Plastik, Novodur

On cam Plastik, PMMA

Agirhik 100 g

Ortam verileri

Koruma sinifi 1P66

IP67
Calisma ortami sicakhgi -10 °C...+50 °C
Calisma ortam sicakhgi _30°C..+55°cL?
Depo ortam sicakhgi -30 °C...+70 °C
1)

Ty =50 °C ve lzerinde iken izin verilen maks. gerilim kaynagl Viaks = 24 V ve maks. ¢ikis akimi Iaks = 50 mA'dir.

2) Sensér snceden Tu > ~10 °C sicaklikta aciimis, sonrasinda sogutulmus ve gerilim kaynagindan izole edilmemisse Tu = -10 °C altindaki sicakliklarda da calistirilabi-

lir. Tu = =10 °C altindaki sicakliklarda devreye sokulmasina izin verilmez.

Smart Task
Smart Task tanimi Zaman 6l¢cimu + etki 6nleme
Mantik fonksiyonu Dogrudan
PENCERE
Zamanlayici fonksiyonu Devre disi birakilmis
Acilma gecikmesi
Kapanma gecikmesi
Acilma ve kapanma gecikmesi
Pals (One Shot)
inverter Evet
Zaman ol¢iimii hassasiyeti SIO Direct: —
SIO Logijc: - 0,7 ... + 0,7 ms % 6l¢llen zaman degerinin % 0,5'i 2
1)

SIO Direct: 10-Link iletisimi olmayan ve sensorlin i¢ mantik veya zaman parametreleri ("dogrudan" / "devre disi" olarak ayarli) kullaniimayan standart I/0 modunda
sensor calismasidir.

2) SIO Logic: 10-Link iletisimi olmayan standart I/0 modunda sensor ¢alismasidir. Sensorin ic mantik ve zaman parametreleri kullanilir, ek otomasyon fonksiyonlari bu-

lunur.

3 10L: Tam 10-Link iletisimiyle, mantik, zaman ve otomasyon fonksiyon parametreleri kullanilan sensér calismasidir.
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Zaman ol¢iimii dogrulugu (6rn. dlgillen 1 s

siire igin)

Olcgiilen zaman degerinin ¢oziiniirliigii

iki islem arasindaki minimum siire

Gecikme siiresi maks.

Anahtarlama sinyali

Anahtarlama sinyali Q| 1

Anahtarlama sinyali Qo

Olciim degeri

I0L:- 0,9 ... + 0,9 ms % Olguilen zaman degerinin 0,5 %'i <)

SIO Direct: — )
SIO Logic: - 5,7 ... + 5,7 ms 2
IOL:-5,9 ...+ 5,9 ms ¥

1ms

SIO Direct: —
SIO Logic: 450 ps
I0L: 500 us

SIO Direct: —
SIO Logijc: 30.000 ms
I0L: 30.000 ms

Anahtarlama ¢ikisi (ayarlanan sinir degere bagl)
Anahtarlama ¢ikisi (ayarlanan sinir degere bagl)

Olcililen zaman degeri

Y SIO Direct: 10-Link iletisimi olmayan ve sensorlin i¢ mantik veya zaman parametreleri ("dogrudan" / "devre disi" olarak ayarli) kullaniimayan standart I/0 modunda

sensor calismasidir.
2)

lunur.
3)

Ariza teshis
Cihaz durumu

Calisma rezervi

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ECOLAB certificate

Laser safety (IEC 60825-1) certificate

Siniflandirmalar
ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
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SIO Logic: 10-Link iletisimi olmayan standart I/0 modunda sensér ¢alismasidir. Sensoériin ic mantik ve zaman parametreleri kullanilir, ek otomasyon fonksiyonlari bu-

IOL: Tam IO-Link iletisimiyle, mantik, zaman ve otomasyon fonksiyon parametreleri kullanilan sensér calismasidir.

Evet

Evet

N S S S S S S

27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
27270901
EC002716
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ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
UNSPSC 16.0901 39121528

Baglanti semasi Cd-376

®

L
02 g e

SWHE 2 e

—_——

@® Alici
® Verici

@

—EN L

«M Not connected

—DM—E Not connected

Karakteristik egri

10000
\
1000 \-“
A ¥
A N\
\
100 \_‘
“\
N
10 N
| Sensing range N
I \
1 Sensing range typ. max.
m 10 20 30 40 50 60

(feet) (32.81) (65.62) (98.43) (131.23) (164.04) (196.85)
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Distance in m (feet)
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Isik demeti ¢api

Radius in mm (inch)

200 . . . -
(7.87) Dimensions in mm (inch)

150 Sensing range Vertical Horizontal

(5.91) 0.5m <1.0 <1.0
100 (1.64 feet) (0.04) (0.04)

—
(3.94) > im 15 12
50 (3.28 feet) (0.06) (0.05)

(1.97) 5m 15 11
o (16.40 feet) (0.59) (0.43)

10m 45 28

_50 \ (32.81 feet) (1.77) (1.10)

(-1.97) 60 m 336 200
(196.85 feet) (13.23) (7.87)
-100

(-3.94)

\
\
\

-150
(-5.91)

-200
(-7.87) 10 20 30 40 50 60 .
(32.81) (65.62) (98.43) (131.23) (164.04) (196.85) e \/ertical

Distance in m (feet) @mmm=»  Horizontal

Isik demeti capi (detayli gorunam) Detayli yakin alan gérinimu

Radius in mm (inch)

10
(0.39)

8
(0.31) _

6 >
(0.24) /ﬁ i
4 ~
(0.16) P
2

o
(O.OSO)Z %5/
03 ~—
0.1 \?\‘
(—0.2_48 \;

-8
(-0.31)
-10
(-0.39) 1 2 3 4
(3.28) (6.56) (9.84)  (13.12)  (16.40)

Distance in m (feet)

e \/ertical
@  Horizontal
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Algilama mesafesi diyagrami

|| ) ]

0 10 20 30 40 50 60
(32.81) (65.62) (98.43) (131.23) (164.04) (196.85)

Distance in m (feet)

B sensing range Sensing range typ. max.

Teknik cizim

17.3(0.68)

S

20 (1.14)

12.8
(0.50)

oNn

Olciiler mm cinsindedir

@ optik eksen ortasi

® montaj vida disi M3

® Baglanti

@ gosterge LED'i yesil: gerilim kaynag) aktif
® gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu

8 FOTOSELLER | SICK
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Onerilen aksesuar
Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.
konnektorler ve kablolar

« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektdr, M8, 4 pin, diiz, A kodlamali YF8U14-050VA3X- 2095889
 Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu LEAX
* Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

0 ¢ Kablo: 5 m, 4 telli, PVC
* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
* Uygulama alani: Yiksuz bélgeler, Kimyasal aralik
¢ Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M8, 4 pin, diiz, A kodlamali STE-0804-G 6037323
* Aciklama: Blendajsiz
« Baglanti teknigi: Vidall baglantilar

‘-0 * Onaylh iletken enine kesiti: 0,24 mm?2 ... 0,5 mm?2
» Baglant tiirii A kafa: Disi konnektdr, M8, 4 pin, diiz, A kodlamali YF8U14-050U- 2094792
+ Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu A3XLEAX
* Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

‘ ¢ Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masi
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



