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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Konstruktion
Huskonstruktion
Gangstorlek

Diameter
Kopplingsavstand S,
Sékrat kopplingsavstand S,
Installation i metall
Kopplingsfrekvens
Anslutningstyp
Kopplingsutgang
Kopplingsutgang detalj
Utgangsfunktion
Elektriskt utférande
IP-klassning

Sarskilda kdnnetecken

Leveransomfattning

bl
Enligt EN 60529.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspanning
Restvag
Spénningsbortfall

)
Vid I, max.

2
Matningsspéanning UB och omgivningstemperatur Ta konstanta.

3
Fran Sr.
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INDUKTIVA GIVARE

typ

IME18-12BPSZW2S

BESTALLNINGSINFORMATION

artikel nr

IME18-12BPSZW2S 1071256

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/IME

CE @ & P er

Metriskt
Standardkonstruktion
M18 x 1

218 mm

12mm

9,72 mm
Quasi-skdrmad

500 Hz

Kabel, 3-ledare, 2 m
PNP

PNP

NO

DC 3-ledare

P67
3-dubbel rackvidd

Fastmuttrar, massing, fornicklade (2 x)

10VvDC..30VDC
<10 %

]
=2V
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Tidsférdrojning innan tillganglighet =50ms
Hysteres 1%..15%
Reproducerbarhet <5%"”

3)
Temperaturdrift (fran S +10 %
EMC Enligt EN 60947-5-2
Kontinuerlig strom |, =200 mA
Ingen laststrom <10 mA
Kabelmaterial PVC
Ledararea 0,25 mm?
Ledardiameter 39 mm
Kortslutningsskydd Y
Tillslagsimpulsundertryckning Y
Stot och vibrationstalighet 309,11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift -25°C...+75°C
Omgivningstemperatur, lager -25°C...+75°C
Husmaterial Massing, fornicklat
Material, aktiv yta Plast, PA 66
Husets langd 67 mm
Effektiv ganglangd 52 mm
Max. atdragningsvridmoment <30Nm
UL-File-Nr. NRKH.E181493
"Vid I, max.

2
Matningsspénning UE och omgivningstemperatur Ta konstanta.

3
Fran Sr.

SAKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

MTTF, 1.735 &r
DC 0%

avg

REDUKTIONSFAKTORER

Anvisning Véardena galler som riktvarden, vilka kan variera
Stal St37 (Fe) 1

Rostfritt stal (V2A) Ca0,78

Aluminium (al) Ca0,43

Koppar (Cu) Ca 0,35

Massing (Ms) Ca 0,47

MONTERINGSINFORMATION

Anmarkning Tillhérande grafik, se "monteringsinformation”
13,5 mm

35 mm

18 mm

36 mm

4 mm

120 mm

M m O 0O W >
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CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

v
v
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity Y
China RoHS Y

v

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

cULus certificate v

MONTERINGSINFORMATION QUASI-SKARMAD MONTERING

..... :
—— ()
-+ No

MATTRITNING IME18 STANDARD, KABEL, SKARMAD

_ ©)
) -
IS|iSS =
x
i HH-—" - ®
O) S
52 (2.05)
‘ 67 (2.64)
Matt i mm

® Anslutning
@ Indikeringslysdiod
® Fastmutter (2x), NV 24, metall
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Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1071256
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





