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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE

MLG10A-0890110550

OBJEDNACI INFORMACE

Vyrobek ¢.
1221337

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi na adrese www.sick.com/MLG-2

Typ
MLG10A-0890110550
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Obréazek je pouze ilustraéni

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Provedeni pristroje Pro - rozsifena funkcionalita

Princip senzoru Vysila¢/pfijimac

Nejmensi detekovatelny objekt (MDO)

10 mm”

14mm”

3)
Rozte¢ paprsku 10 mm
Druh synchronizace Kabel
Pocet paprskul 90
Rozsah detekce 890 mm

Softwarové funkce (vychozi)

Interface RS-485

Rychlost pfenosu dat RS-485
QW

Q2/IN

Teach

Provoznirezim
Standard

Transparent

Prach a odolnost vi¢i slune¢nimu zareni

Funkce
KFizovy paprsek

Vymaskovani paprsku

Vysokorychlostni skenovani

El
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) s vysokou pFesnosti méreni.

2
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) se standardni pfesnosti méfeni.

3
V zavislosti na vzdalenosti mezi paprsky bez nastaveni kfizového paprsku.
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System status, flow counter, RLC1... RLC16
500 kbit/s

Pocet prerusenych paprsk(i/NBB

Vstup teach

Blanking, high speed mode
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Vysoka pfesnost méfeni ./

Aplikace
Spinaci vystup Detekce objektu / Sitka objektu

Opétovna detekce objektu
Klasifikace vySky
Detekce otvoru / velikost otvoru
VnéjSi rozmeér / vnitfni rozmér
Pozice objektu
Pozice otvoru
Definice zony

Datoveé rozhrani Detekce objektl
Detekce otvoru
Mé&reni vysky objektu
Méreni vnéjsSiho rozmeéru
Mé&rFeni vnitfniho rozméru
Méreni pozice objektu
Mé&reni pozice otvoru

Soucasti dodavky: 1x vysila¢

1% prijimac
Objednaci ¢islo jednotlivych komponent 2102775 MLGR10A-0890110250, 2076908 MLGT10A-0890F10101
! MDO (nejmensi detekovatelny objekt) s vysokou pFesnosti méreni.

2
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) se standardni presnosti méreni.

)
V zavislosti na vzdalenosti mezi paprsky bez nastaveni kfizového paprsku.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Vysilac svétla

VInova délka

Napajeci napéti U,
Proudovy prikon vysilace
Proudovy prfikon pfijimace
Zbytkoveé vinéni

Vystupni proud I
Vystupni zatizeni, kapacitni
Vystupni zatizeni, indukéni
Inicializacni Cas

Spinaci vystup

Druh pfipojeni

Material pouzdra
Displej
Kryti

Ochranné okruhy

TFida ochrany
Hmotnost

Celni sklo
Volitelné vybaveni
UL-File €.

" Bez zatizeni.

’ Bez zatizeni pfi 24 V.

B
Provoz venku jen s jednim externim ochrannym pouzdrem.
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LED dioda, Infracervené svétlo
850 nm

DC192V..288V"
595mA”
2
138 mA
< 5 VSS
100 mA

100 nF

1H

<1s

Protitakt: PNP/NPN

ZastrCka M12, 5 pinova, 0,22 m
Konektor M12, 8pinovy, 0,27 m
Zasuvka M12, 4pinova, s kddovanim D, 0,19 m

Hlinik

LED

IP65, IP67

3)

PFipojky U, zajisténé proti pfepolovani
Vystup Q s ochranou v(¢i zkratu
Potla¢eni rusivého impulzu

Il
2,049 kg
PMMA

Zadné
NRKH.E181493
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VYKON
Maximalni snimaci dosah 7m L
Minimalni snimaci dosah =0m
Provozni dosah 5m
Doba odezvy 82ms 2
! Zadna rezerva pro vlivy okoli a starnuti diody.
! Bez vysokorychlostniho skenovani.
ROZHRANI
10-Link v ,10-Link V1.1
Datova prenosova rychlost 230,4 kbit/s (COM3)
Maximalni délka kabelu 20 m
Doba cyklu 2,3 ms
VendorID 26
DevicelD HEX 80014B
DevicelD DEC 8388939
Délka procesnich dat 32 Byte (TYPE_2_V) 2
Sériovy v ,RS-485
Datova prenosova rychlost 1,2 kbit/s ... 921,6 kbit/s
Vstupy/vystupy RS-485 + 2 x Q (I0-Link)
Digitalni vystup Q,Q,
Pocet 2
Digitalni vstup In,
Pocet 1

W
Pro |0-Link master s V1.0, navrat do rezimu Interleaved Mode (skladajiciho se z TYPE_1_1 (ProcessData) a TYPE_1_2 (On-request Data)).

UDAJE O PROSTREDI

Mez Unavy v razu Dlouhodobé otfesy 10 g, 16 ms, 1000 otfesl
Jednotlivé otfesy 15 g, 11 ms, 3 na kazdou osu

Odolnost vuéi vibracim Sinusové vibrace 10-150 Hz 5 g

EMC EN 60947-5-2

Odolnost vugéi okolnimu svétlu Pfimo: 150.000 Ix "

Nepfimo: 200.000 Ix
Teplota okoli provoz -30°C...+55°C
Teplota okolniho prostredi skladu -40°C..+70°C

n
ReZim venkovniho pouZiti.

2
Nepfimé stejnomérné svétlo.

SMART TASK

Néazev Smart task Zakladni logika

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

LS S SIS
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cULus certificate v
10-Link certificate Y
Photobiological safety (IEC EN 62471) Y
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VYKRES
Empfanger Empfanger Sender
34
15| ® 30,5 | 30,5
)
@ @

T#, 1 =] ]
\

6
<
S [
Q
X ®
M12; 8pol

A B?
Strahlabstand 2,5 mm 62,25 17,15
Strahlabstand 5 mm 63,3 16,1
Strahlabstand 10 mm 68,3 16,1
Strahlabstand 20 mm 68,3/78,3% 16,1
Strahlabstand 25 mm 83,3 16,1
Strahlabstand 30 mm 88,3 16,1
Strahlabstand 50 mm 108,3 16,1

U Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl

2 Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl

3 MLG20x-xx40: 68,3 mm
MLG20x-xx80: 78,3 mm

Rozméry v mm

@ prvni paprsek

@ posledni svételny paprsek

® monitorovaci vyska (viz Technické udaje)
@ roztec¢ paprsku

® opticka osa

® indikace stavu: LED zelen4, Zluta, cervena
@ Pripojeni

6 DATOVY LIST | SICK

®

Sen

der

34

15

L

216.2

M12; 5pol

2026-08-02 02:45:32 - OMYLY A ZMENY VYHRAZENY



AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - MLG10A-0890110550

DRUH A SCHEMA PRIPOJENI KONEKTOR M12, 5/8PINOVY, ROZHRANI RS-485

2 1 6
5

7

3 4 1

Sender Receiver

BN 1 L) BNi 1
= = ‘
ﬂ:—z syncA  —WH 2 gynop WHGN | copy,

3
v —BE —OG:<3TX_

BU .
LIS LN _BKIZ o0 —ON s px
i{—é Sync B il—g Sync B T
T —l——PK: S Q2/In1

‘PLEL RS-485 A

»06- = Rs4858

OBSAZENI PINU

ﬂj—iﬁi Z%

SICKmL6-2 +o
SICKwmi6-2 »

@® propojovaci kabel vysilace (2096010)
® T-konektor

® pripojovaci kabel (6020664)

@ propojovaci kabel Ethernet
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MOZNOSTI NASTAVENI

24 (0.94) ) o

10-Link-Master

11T 1 \_/
red
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SICK
1% s
Olink / data Y',
O Alignment Te) —_
: o
OE 8 3
Te}
2
™M @
= ~ €
—d
‘ S 7 ‘
@ indikace stavu: LED zelena3, Zluta, Cervena
SCHEMA ZAPOJENI T-KONEKTOR, 10-LINK-MASTER
L+ 15 BN T-Junction, 5-pin 1L
sync A 2 >HH 2 ®
N M 3>+2Y 3 M
= Qe 432 4 QuC
é Sync_B 5 ) v 5 @
- q2/N1 6 >+-PK
D 7>2
@ 8%
|
onooNnoNn tl\ n
1 2 3 4 5
IO |_ IO
L1l
® Q3/0A1/RS485_A Sender

@ Q4/IN2/QA2/RS485_B
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SCHEMA ZAPOJENI T-KONEKTOR, PLC

L+ 1 >4BN T-Junction, 8-pin 1 L
syne A 2 > 2 Test_In
M 3By 3w
o) BK
g Q1/C 4> 4 Q1/C 3
§ Sync_B 5 ) GY -5 nc a
« Q2/IN1 6 H-EX 6 Q2/IN1——
(-D 75 VT 7 @
@ 8>} 8@
N N NN NN N
1 2 3 4 5
- » =4 o
b oS < ,8. ¢
Io _ |°
> JTW
® Q3/0A1/RS485_A Sender

@ Q4/IN2/QA2/RS485_B

Dalsi informace, vhodné pfrislusenstvi, pfiklady pouZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1221337
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





