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OPTOELEKTRONICKE SNIMACE - HTB18-B4A2BG

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Funkéni princip

Detail principu fungovani
Rozméry (S x V x H)

Provedeni pouzdra (vystup svétla)
Praimeér zavitu (pouzdro)

Zpusob upevnéni

Barva pouzdra

Snimaci vzdalenost max.
Snimaci dosah

Druh svétla

Vysilac svétla

Velikost svételného bodu (vzdalenost)

Vlnova délka
Nastaveni

Potenciometr, vpravo
Potenciometr, vlevo

Zvlastni znaky

OPTOELEKTRONICKE SNIMACE

Typ

HTB18-B4A2BG

OBJEDNACI INFORMACE

Vyrobek €.

HTB18-B4A2BG

1082085

Dalsi provedeni pfistroje a prislu§enstvi na adrese www.sick.com/H18_Sure_Sense

CE @ & P er

Obréazek je pouze ilustraéni

Reflexni svételny snimac
Potlacené pozadi

16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm
Hybridni

M18

M18, hlava/boc¢né (24,1 ... 25,4 mm)
Modra

5mm...300 mm"

5mm ...150 mm "~

Viditelné ¢ervené svétlo
PinPoint LED *

7 mm (300 mm)

631 nm

Snimaci dosah

ZpoZzdéni rozepnuti, nastavitelné: 0...2's

Indikace intenzity signalu

b
Snimany material s remisi 90 % (vztaZzeno ke standardni bilé podle normy DIN 5033).

2
Snimany material s Cinitelem remise 6 % (na zakladé standardni erné, DIN 5033).

3

Pramérna zivotnost: 100 000 h pfi T, =+25°C.
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OPTOELEKTRONICKE SNIMACE - HTB18-B4A2BG

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napajeci napéti 10VDC..30VDC
Zbytkove vineni <5y "

Pfikon <20mA”

Spinaci vystup PNP, NPN

ZpUsob spinani Spinani na svétlo

Detail spinaciho vystupu
Spinaci vystup Q1 PNP, Spinani na svétlo
Spinaci vystup Q2 NPN, Spinani na svétlo

Vystupniproud | <100 mA
Doba odezvy <05ms 3
Spinaci frekvence 1.000 Hz*
Casovou funkci Zpozdéni pfi vypnuti
Druh pfipojeni Konektor M12, 4pinovy
Material kabelu Plast, PVC
Ochranné okruhy A 9
6)
B
7
D
Trida ochrany ]
Hmotnost 189
Material pouzdra Plast, VISTAL®
Material, Optika Plast, PMMA
Kryti IP67
IP69K
Obsah dodavky Upeviovaci matice (1x), M18, plast, Cerng, plocha
Elektromagneticka kompatibilita (EMC) EN 60947-5-2 (Senzor splfiuje predpisy pro ochranu pred ru§enim radiového spojeni (EMC) pro prdmys-
lovou oblast (tfida radiového ruseni A). Pfi pouziti v obytnych prostorach muZe zpusobit ruseni radiového
spojeni)
Teplota okoli provoz -40°C..+65°C
Teplota okolniho prostredi skladu -40°C..+75°C
UL-File ¢. E189383

bl
Nesmi pfesahnout horni ani dolni mez tolerance UV.

2
Bez zobrazeni intenzity signalu a zatiZeni.
)
Doba pruchodu signélu s odporovou zatézi.
9
PFi poméru svétla a tmy 1:1.
5
A= Uv pripojeni chranéna proti prepolovani.
o
B = vstupy a vystupy chranéné proti pfepolovani.

n
D = vystupy chranéné vici nadmérnému proudu a zkratu.

BEZPECNOSTNE TECHNICKE PARAMETRY

MTTF, 5239 let
DC 0%

avg

DRUH PRIPOJENI/OBSAZENI PINU
Druh pfipojeni
Konektor M12, 4pinovy

Detail zplGsobu pFipojeni
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OPTOELEKTRONICKE SNIMACE - HTB18-B4A2BG

Material kabelu Plast

Obsazeni pinu

BN1 +(L+)
WH2 Q,
BU3 - (M)
BK4 Q,
CERTIFIKATY
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity 7
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
China RoHS Y
cULus certificate v
VYKRES
16.2 (0.64) 31.4 (1.24)

|
10.1 (0.40) |

D»T«
|

25.4 (1.00)

48.5 (1.91)

Rozméry v mm

® LED indikator Zluty: stav pfijmu svétla

@ LED indikator zeleny: indikace provozniho stavu

® upeviiovaci otvor M3

@ zapadkovy uzaver pro montazni adaptérovy krouzek (k dostani samostatné)
® potenciometr (pokud je vybran) nebo LED indikator

Rozméry v mm (inch) Prijimac
- A B
HTB18 / HTF18 -11(0.04) 11(0.04)
HTE18 / HL18 / HSE18 25(0) 0.0 (0.0)
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Vysila¢
C D
4.7 (0.19) 0.6 (0.02)
4.0 (0.16) 0.0 (0.0)
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Rozméry v mm (inch) Prijimac

HTB18L / HTF18L /
HL18L / HSE18L

2.5(00)

MOZNOSTI NASTAVENI

® LED indikator Zluty: stav pfijmu svétla
@ LED indikator zeleny: indikace provozniho stavu
® indikace intenzity signalu

0.0 (0.0

OPTOELEKTRONICKE SNIMACE - HTB18-B4A2BG

Vysila¢

3.5(0.14) 0.0 (0.0

OBSAZENI PINU, VIZ TABULKA TECHNICKE UDAJE: DRUH PRIPOJENI/OBSAZENI PINU

2 1

3 4
Zastrcka M12, 4pinova, s kédovanim A

CHARAKTERISTIKA

% of sensing range

25

20

15 /

" 6%/90% 18%/90%

® )

5 / // 901%90%
~ ,/ ™

0

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

® Spinaci vzdalenost na ¢erné barvé, Cinitel remise 6 %
@ Spinaci vzdalenost na Sedé barvé, Cinitel remise 18 %
® Spinaci vzdalenost na bilé barvé, Cinitel remise 90 %
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OPTOELEKTRONICKE SNIMACE - HTB18-B4A2BG

VELIKOST SVETELNEHO PAPRSKU

I
I

150 300
(5.91) (11.81)

Distance in mm (inch)

DIAGRAM SPINACI VZDALENOSTI

O | - E—C
®| ENE——
® | EC———TT i

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

[ sensing range Sensing range max.

® Spinaci vzdalenost na ¢erné barvé, Cinitel remise 6 %
® Spinaci vzdalenost na Sedé barvé, ¢initel remise 18 %
® Spinaci vzdalenost na bilé barvé, ¢initel remise 90 %

FUNKCE

Sensing range min. Set switching point

Sensing range max.

Dalsi informace, vhodné pfrislusenstvi, pfiklady pouziti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely

CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1082085
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





