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Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Uygulama alani Standart endiistri ortami

Sistem pargasi Cift
Coziinirlik 14 mm
Tarama mesafesi 10m
Koruma alani yiiksekligi 450 mm
Tepki siiresi 13 ms "

Senkronizasyon Optik senkronizasyon

bl
Isin kodlamasi, kdrleme ve kaskat baglanti olmadan. Diger tepki siireleri i¢in kullanma kilavuzuna bakiniz.

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Tip 4 (IEC 61496-1)

SIL 3 (IEC 61508)

Kategori 4 (EN ISO 13849)
PL e (EN ISO 13849)

Tip

Givenlik icin entegrasyon seviyesi
Kategori

Performans seviyesi

PFH_ (saat basina tehlike getiren devre disi kalma
icin ortalama olasilik)
Bir Guest ile kaskat baglantisi 4z x19”

T,, (kullanim 6mri) 20 yil (EN ISO 13849)

FONKSIYONLAR

Fonksiyonlar

Koruma modu Y

Tekrar ¢calisma kilidi A

b
Host cihaz ile birlikte.

TEKNIK SAYFA | SICK

GUVENLI ISIK BARIYERLERI

C46S-0401CT500,
C46E-0401CUS00

SIPARIS BILGILERI

Sistem parca- Tip Stok no.
sl

Verici C46S-0401CT500 1028814
Alici C46E-0401CU500 1028827

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/C4000_Advanced

Teslimat durumu
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Kontaktor kontrolii (EDM)

Isin kodlama

Konfigure edilebilir tarama mesafesi
Sabit kérleme

Hareketli kérleme

EFI Gizerinden giivenli SICK cihaz haberlesmesi

)
Host cihaz ile birlikte.

UE402 ILE BAGLANTILI FONKSIYONLAR

Bypass
isletim tiriiniin degistirilmesi

PSDI mod

ARAYUZLER

Sistem baglantisi
Kablo baglantisinin yoni
Capraz kablolama
izin verilen hat uzunlugu

Konfigiirasyon metodu

Gosterge elemanlari

"
Host ve Guest arasinda.

ELEKTRIK

Koruma sinifi

Gerilim kaynagi U,

Sinyal tagima

)
Voltage supply via host device.

2
Uv sinirlariiginde.

MEKANIK

Boyutlar
Govde kesiti

Govde malzemesi

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakligi
Depolama sicakligi
Hava nemliligi

Titresim dayanimi

Darbe dayanimi
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K Kodlanmamisg

v

v B Om..25m

v Devre digi birakilmis
Y Devre digi birakilmis
v

v

v

v

Erkek konnektor ile birlikte kablo boyu 320 mm M12, 8 pinli
Acili
0,25 mm?

Ll
3m

CDS!'li PC (Konfiglirasyon ve diyagnoz yazilimi)
Via host device

7 segment gostergesi

11 (IEC 61140)

)

24VDC(192V..28,8V)'
<10%’

Boyutsal ¢izimine bakiniz
48 mm x 40 mm

Aliiminyum ekstriizyon profil

IP65 (EN 60529)

0°C..+55°C

-25°C...+70°C

15 % ... 95 %, yogusmasiz

59,10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)
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DIGER VERILER

Dalga uzunlugu

TEKNIK CIZIM
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M12x 7 + FE (0.86) 0g
o

Olciiler mm cinsindedir

gosterim verici (ayna tersi 6zellikte alici)

Koruma alani yiiksekligi S
150
300
450
600
750

4 TEKNIK SAYFA | SICK

850 nm

Sliding nut groove
for side mounting

220
380
530
680
830

73 (2.87)

76
224
374
524
674
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Koruma alani yiiksekligi S L A
900 981 825
1.050 1131 975
1.200 1.281 1125
1.350 1432 1.275
1.500 1.5683 1427
1.650 1.733 1.504
1.800 1.884 1.728

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama ornekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1028814
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





