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MANYETOSTRIKTIF LINEER ENKODERLER - MAX48A-12V30HC0500

MANYETOSTRIKTIF LINEER ENKODER-
LER

MAX48A-12V30H-
C0500

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.

MAX48A-12V30HC0500 Talep lizerine

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/MAX

Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Teslimat Kapsami Aksesuarlar teslimat kapsamina dahil degildir, liitfen ayri olarak siparis edin.

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

MTTF (tehlike olusturan bir devre digi kalma duru- 69 yil (EN 1SO 13849-1) b
munda kadar ortalama siire)

n
Bu Uriin standart bir Uriindiir, makine direktiflerinde tanimlanmis giivenli kompanent icermez. Bilesenlerin nominal yiikii temelinde hesaplama, elektronik tinitenin ortalama ortam sicakligi 60 °C, kullanim sikligi 8.760 h/a.

bir elektronik cihazin her 2. Bir elektronik bilesenin arizasi, tehlikeli ariza olarak kabul edilir.

PERFORMANS

Tasarim
Govde @ 48 mm (IN silindir montaji icin 48f7 - Silindir gébegi 48H8)
Boru basligi  Yassi
Olciim mesafesi
Position (FS) g mm ..500 mm "
Sifir bolgesi 30 mm
Soniimleme boélgesi 30 mm

Dogruluk
Sifir bolgesi/F.S. toleransi < *1mm
Sonimleme bélgesi toleransi (FS.) <+1mm
Arayiizler
Analog/gerilim 0,5V DC...95VDC
Baglanti tipi Erkek konnektdr, M12 Tip L (24x24 mm), 4 pin, A kodlamali

n
F.S. = Full Scale (6l¢im mesafesi son degeri).
2
Maksimum akiskan sicaklidi, O-ringin izin verilen sicakligi ve pozisyon miknatisinin sicakliga bagli sinyal kalitesi temelinde.

3
Kendi kendine 1sinma dikkate alinarak, gerilim kaynagiyla siirekli elektriksel ¢calisma nedeniyle olusur.
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Baglanti uzunlugu
Calisma kosullar
Ortam sicakligi (sivi)

Calisma sicakligi (elektronik)

Caligma basinci P,

Gerilim kaynagi V
Acmada gecikme

Ol¢im hizi (i¢)

Aktarim hizi (gevrim siiresi)

»
F.S. = Full Scale (6l¢iim mesafesi son degeri).

MANYETOSTRIKTIF LINEER ENKODERLER - MAX48A-12V30HC0500

80 mm

-30°C .. +95°C”

-40°C ... +105°C”

90 % (Ciglenmeye izin verilmez)
400 bar

24V DC (8..32V DC)

<250 ms

2ms

Sirekli

2
Maksimum akiskan sicaklidi, O-ringin izin verilen sicakligi ve pozisyon miknatisinin sicakliga bagli sinyal kalitesi temelinde.

)
Kendi kendine 1sinma dikkate alinarak, gerilim kaynagiyla siirekli elektriksel ¢calisma nedeniyle olusur.

ARAYUZLER

Iletisim arayiizii
Analog/gerilim

ELEKTRIK

Baglanti tipi

Baglanti tipi

Elektrikli calisma
Gerilim kaynagi V
Sinyal tagima
Gl tiiketimi
Akim tiiketimi
Yik direnci

Elektrik yiikii 1ISO 16750-2: 2012
Asiri gerilim korumasi

Ters polarizasyon korumasi
Kisa devre dayanimi
Dielektrik dayanimi
izolasyon direnci

MEKANIK
Boyutlar
Gdvde
Boru basligi
Baglanti tipi
Baglanti tipi
Baglanti uzunlugu
Fis, M12
Malzeme
Govde

Basing borusu

M12 erkek konnektor
M12 flans

O-ring

Destek halkasi
Esnek kablolar

0,5VDC..95VDC

Erkek konnektér, M12 Tip L (24x24 mm), 4 pin, A kodlamali

24V DC(8...32V DC)
<1%S-S

<125W

<50mA

R 210 kO

< 36V Calistirma islemi sirasinda tiim kutuplarda (60 sn)
=< 48V Calistirma islemi sirasinda GND'ye (60 sn)

= 36V (tim kutuplarda)

Govdeye dogru V- GND

500 V DC, Govdeye dogru 0 V DC (60 sn) (R, =1MQ)

R, =10 MQ

@ 48 mm (IN silindir montaiji i¢in 48f7 - Silindir gobegi 48H8)
Yassi

Erkek konnektor, M12 Tip L (24x24 mm), 4 pin, A kodlamali
1,4 mm

80 mm

Paslanmaz celik 1.4305 (AISI 303)

Paslanmaz c¢elik 14404, AISI 316L

Poliamid takviyeli, piring kontak nikel kapli/altin kapli
O-ringli nikel kapli piring (NBR)

NBR 70

PTFE

PvVC
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ORTAM VERILERI

EMVC
Teknik temel normlar
Tarnim ve orman makineleri
ingaat makineleri
Gegisli palslar

ESD (hava ve kontak desariji)

Titresim
Sinls
Giiriiltu Uzerinden Sinlis
Basing yuki
Calisma basinci P,

Asinyiik basinciP_ =P x12
TestbasinciP =P x15

iklim yiikii: ISO 16750-4: 2012
Depolama

Ortam sicakligi (sivi)

Calisma sicakligi (elektronik)

Ortam kosullari: ISO 16750-4: 2010
Nem
Koruma sinifi
Govde
M12 erkek konnektor

EN 61000-6-3: 2007 / EN 61000-6-2: 2016
EN ISO 14982: 2009

EN13309: 2010

ISO 7637-2: 2004

I1SO 7637-2: 2011

1SO 16750-2012

ISO 61000-4-2: 2009

1ISO 10605: 2008

20 g (Sinus) / 55 ... 2.000 Hz / 3x24 h (IEC 60068-2-6 Fc)
18 g (.m.s) /10 ... 2.000 Hz / 3x36 h (IEC 60068-2-80 Fi)

400 bar
480 bar

600 bar"

-20°C+65°C”"
-30°C..+95°C”
-40°C ... +105°C”

90 % (Ciglenmeye izin verilmez)

90 % (Ciglenmeye izin verilmez)

P67
IP69K

El
Test basincina ve silindir tabanindaki gévde temas yiizeyine (halka alani) dikkat edilmelidir. Bkz. Kullanma kilavuzu 8021472.

2
Takilmamis durumda O-ringin kuru sekilde depolanmasi nedeniyle (yag araciliiyla islatma yok).

3
R.H.55%.

4
Maksimum akiskan sicakligi, O-ringin izin verilen sicakligi ve pozisyon miknatisinin sicakliga bagli sinyal kalitesi temelinde.

5
Kendi kendine 1sinma dikkate alinarak, gerilim kaynagiyla siirekli elektriksel ¢calisma nedeniyle olusur.
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Olciiler mm cinsindedir

@ ol¢lim mesafesi

® Sonlmleme bolgesi

® Pozisyon magneti

@ Burgulu kablo uzunlugu
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TEKNIK CIZIM M12 ERKEK KONNEKTOR TIP L/ FLANS - RADYAL CONTA
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Olciiler mm cinsindedir
POZISYON MIKNATISININ KURULUMU
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10.6 (0.42)

2.4 (0.09)

17.5 (0.69)

:

0

@
Olciiler mm cinsindedir
@® Dalgali yay
® Pozisyon magneti
® Segman
® Piston

TEKNIK CIZIM MAX48A GOVDE
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Olciiler mm cinsindedir
® Burgulu kablo uzunlugu
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TEKNIK CIZIM ELEKTRIK BAGLANTILI ENKODER

29.75
(1.17)

1 )

Olciiler mm cinsindedir
M12 erkek konnektdr (Analog/PWM/dijital arayiiz)

@® Burgulu kablo uzunlugu
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Litfen kullanma kilavuzundaki bilgilere dikkat edin (d: 32 = d1 = 40).

min. 15 (0.59)

51.2 (2.02)

21.2+0.2

@ ol¢lim mesafesi
® Sonlimleme bolgesi
® Hidrolik baglantisi
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BAGLANTI SEMASI
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baglanti semasi
@® GND sasi
®@ Kablo ekrani (opsiyonel)
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢ii modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/MAX
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





