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Esimerkkikuva

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET
Toimintaperiaate Kohdevalokennot
Toimintaperiaate, tarkka Taustahadivennys
Mitat (Lx k x s) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm
Kotelon muoto (valon ulostulo) Suorakulmainen
Kytkentdetaisyys enintaan 20 mm ... 950 mm U
Valon tyyppi Né&kyva punainen valo
VELETEREE PinPoint-LED
Valopisteen koko (etaisyys) @8 mm (700 mm)
Aallonpituus 625 nm
Asetus Potentiometri, 5 kierrosta

"
Kohteen hajaheijastus 90 % (verrattuna standardivalkoiseen, DIN 5033).

2
Keskiméadrainen elinikd: 100 000 h/ T = +25 °C.

MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO

)

Syéttsjannite U, 24V AC/DC ... 240 V AC/DC '

n
+-10 %.
2
Induktiivisen tai kapasitiivisen kuorman yhteydessé on huolehdittava kipindiden ehkaisysta.
3
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
P
Johtoa ei saa taivuttaa alle O °C lampétilassa.
5
C = hairiéjannitteiden suodatus.
9
Mitoitusjannite: 250 V DC.
n
DC-jénnitesy6ton yhteydessa taytyy jannitelahteen ja anturin valisen johdonpituuden olla < 30 m.
)
uL:0°C..+50°C.

9
Tayttaa UL325 mukaiset vaatimukset, jos kédytetaan ulkoista suojakoteloa (esim. BEF-G10WSG, 2071960).
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Ripple <10 %
Tehonkulutus =25VA
Kytkeva lahto Rele, SPDT, sahkaisesti erotettu
Kytkentatapa Kirkas-/tummakytkents ”
Kytkentdteho maks. (virta / jannite) 01 A (250 V DC)
3A(30VDC)
3A(250V AC)
Vasteaika <10 ms
Kytkentataajuus 20 Hz 3
Liitantatyyppi Kaapeli, 5-johdinta, 2 m
Johtomateriaali Muovi, PVC
Johtimen poikkipinta-ala 0,25 mm?
Suojakytkennat c 5
Suojausluokka ne
Paino N59g
Hairiosateily EN 61000-6-3 (2011-09) "
Kotelon materiaali Muovi, ABS/PMMA
Kotelointiluokka P67
Releen kytkentasyklit min. 100,000 jaksoa (3 A)
Kayttoluokka DC-13 (EN 60947-1 mukaan)
AC-15 (EN 60947-1 mukaan)
Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC) EN 60947-5-2
EN 61000-6-3 (2011-09)
Ympaériston lampdtila, kaytto -30°C..+60°C"
Ymparistélampdtila, varasto -40°C..+70°C
UL-numero NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
Muita standardeja UL325 9
! +-10 %.

2
Induktiivisen tai kapasitiivisen kuorman yhteydessa on huolehdittava kipindiden ehkaisysta.
3
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
5
Johtoa ei saa taivuttaa alle O °C lampétilassa.
B
C = héiridjannitteiden suodatus.
o
Mitoitusjannite: 250 V DC.
n
DC-jannitesy6ton yhteydessa taytyy jannitelahteen ja anturin vélisen johdonpituuden olla < 30 m.
5
UL:0°C...+50 °C.

5
Tayttad UL325 mukaiset vaatimukset, jos kdytetadn ulkoista suojakoteloa (esim. BEF-GIOWSG, 2071960).

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF, 1.267 vuotta
DC 0%
B 65.693 Kytkentajaksot '

)
Vain laitteisiin, joissa on sahkdmekaanisia komponentteja. Tassé tapauksessa koko laitteen M'I'I’FD-arvo on laskettava vallitsevasta B‘QD-arvosta, kytkentéjaksojen lukumaéarasta ja vallitsevasta MTI'FD-arvosta.

SERTIFIKAATIT
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity Y
ACMA declaration of conformity Y
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Moroccan declaration of conformity
China RoHS
CCC certificate

cULus certificate

SIS S S S

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

SAATOMAHDOLLISUUDET

#@;/@

® tunnistusetaisyyden saato

LITANTAKAAVIO CD-163

—4% L/(+)

—&— v
WH |

Bk
Y

(R |

OMINAISKAYRA GTB10, PUNAVALO

% of sensing range

25 I
GTB10-Xnnln
20
15
18%/90%
10 Lo
6%/90% / (?
@y / 90%/90%
IR ==dV4Rpda

-

0 200 400 600 800 1,000
(7.87)  (15.75) (23.62) (31.5)  (39.37)

Distance in mm (inch)
@ Tunnistusetaisyys valkoisella, 90 % heijastusasete
®@ Tunnistusetdisyys harmaalla, 18 % heijastusasete
® Tunnistusetaisyys mustalla, 6 % heijastusasete
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VALOPISTEEN KOKO

Diameter in mm (inch)

714 @8 @16
(0.5) (0.3) (0.6)

=
— r
l
100 700 1,0(210

(3.9) (27.6) (39.4)
Distance in mm (inch)
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TUNNISTUSETAISYYSKAAVIO GTB10, PUNAVALO
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B sensing range Sensing range max.

@ Tunnistusetaisyys valkoisella, 90 % heijastusasete
®@ Tunnistusetaisyys harmaalla, 18 % heijastusasete
® Tunnistusetaisyys mustalla, 6 % heijastusasete

MITTAPIIRROS GTB10, AC/DC, JOHTO
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@ Optisen akselin keskus, lahetin

® Optisen akselin keskelld vastaanotin

® kiinnitysreikd, @ 4,2 mm

@ naytto-LED keltainen: valon vastaanoton tila
® naytto-LED vihrea: tilailmaisin
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Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1064686
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SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





