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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimintaperiaate
Mitat (Lx k x s)
Haarukan leveys
Haarukan syvyys
Valonldhde

Laserluokka

Pienin havaittava kohde (MDO)
Asetus

Opetusmenetelma

Turvatekniset ominaisuudet
MTTF,

DC

avg

HAARUKKA-ANTURIT

WFL50-40B41CA70O

TILAUSTIEDOT

tyyppi tuotenumero

WFL50-40B41CA70 6058645

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/WFL

C€ ook @= & @ &8

Esimerkkikuva

Optinen tunnistusperiaate
10 mm x 88,5 mm x 47 mm
50 mm
42 mm

Laser, ndkyva punainen valo

1(EN/IEC 60825-1:2007) "
0,05 mm

Opetuspainike, Johto (opetus, herkkyys, kirkas-/tummakytkentd, nappainlukitus, dynaaminen opetus)

1 pisteen opetus
2 pisteen opetus
Dynaaminen opetus

80 vuotta
0%

y
Al tuijota tarkoituksella laserséteeseen. Ald suuntaa lasersddettd henkildiden silmiin.

LITANNAT
10-Link
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Jaksoaika

Prosessitietojen rakenne A

Prosessitietojen rakenne B
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v ,10-Link V11

26

8000AF

8388783

2,3ms

Bitti O = kytkentasignaali Q,
Bitti 1 = kytkentéasignaali Q ,
Bitti 2 = ei kdytetty

Bitti 3 = opetus suoritetaan
Bitti 4 ... 15 = tyhja

Bitti O = kytkentasignaali Q,
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Prosessitietojen rakenne C

Prosessitietojen rakenne D

Prosessitietojen rakenne E

SAHKOLAITTEISTO

Syéttojannite
Ripple
Virranotto

Alustusaika
Kytkentataajuus
Vasteaika

Vasteajan stabiilisuus
Huojunta

Kytkeva lahto
Kytkentalahto (jannite)

Kytkentatapa
Lahtovirtal

Tulo, teach-in (ET)
Aikaviive
Suojausluokka
Suojakytkennat
Liitantatyyppi

El
Ilman kuormaa.

2
Mitoitusjannite DC 50 V.

MEKANIIKKA

Kotelon materiaali
Paino

9
Haarukkaleveyden mukaan.

YMPARISTOTIEDOT

Ympaériston lampdtila, kaytto
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Bitti 1 = halytys, prosessin laatu

Bitti 2 = ei kaytetty

Bitti 3 = opetus suoritetaan

Bitti 4 ... 15 = tyhja

Bitti O = kytkentasignaali Q,

Bitti 1= kytkent&signaali Q,

Bitti 2 = ei kaytetty

Bitti 3 = opetus suoritetaan

Bitti 4 ... 5 = tyhja

Bitti 6 ... 15 = mitta-arvo

Bitti O = kytkentasignaali Q,

Bitti 1 = halytys, prosessin laatu

Bitti 2 = ei kaytetty

Bitti 3 = opetus suoritetaan

Bitti 4 ... 5 = tyhja

Bitti 6 ... 15 = mitta-arvo

Bitti O = kytkent&signaali Q,, (AFC Q1 -1&hto)
Bitti 1= kytkent&signaali Q , (AFC Q2 -15ht0)
Bitti 2 ... 15 = ajanmittausarvo

10VDC..30VDC
<10%

40mA”

40 ms

11 kHz

<60 us

+20us

22 us

Push-pull: PNP/NPN

Push-pull: PNP/NPN korkea = U, - < 2 V/alhainen: = 2V
Kirkas-/tummakytkenta

100 mA

Teach:U>5V..<U,
Run:U<4V

Switch-off delay, Oms /8 ms /16 ms /32 ms /65 ms /130 ms /260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link

(0O ms = default)

2)

Napaisuussuojatut U, -liitannat

Oikosulkusuojattu Q-l&hto
Hairidjannitteiden suodatus

Urosliitin M8, 4-napainen

Alumiini

N.36g..160g"

-20°C..+50°C
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HAARUKKA-ANTURIT - WFL50-40B41CA70

Ympéristolampdotila, varasto -30°C...+80°C
Ympardivan valon sietoisuus =<10.000 Ix
Iskukuormitus EN 60068-2-27 mukaan
Kotelointiluokka IP65

UL-numero E191603

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

LS S S (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

<

10-Link certificate

<

Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufactu-
rer

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula- v
tion EU 2023/2854)

MITTAPIIRROS WFL-OPETUSPAINIKE

Dimensions in mm (inch)
O |8
UM Q I:] - 9 A B C
198 Gabelweite/Fork width Gabeltiefe/Fork depth
(0.78) WFL2 2(0.08) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
(0.728) - 5 9 (0.35) WFL5 5(0.20) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
S (020 3(0.12) WFL15 15 (0.59) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 27 (1.06)
e |
1= WFL30 30(1.18) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 42 (1.65)
- WFL50 50 (1.97) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 51 (2.01)
e 5 WFL8O 80 (3.15) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 81 (3.19)
A 3 S WFL120 120 (4.72) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 121 (4.76)
N a
® c1 D

o « WFL2 135(0.53)  6(0.24)

WFL5 15 (0.59) 4.5(0.17)

_ r WFL15 135(0.53)  6(0.24)

WFL30 135(0.53)  6(0.24)

9 S WFL50 245(0.96)  6(0.24)

d S wrLso 245(0.96)  6(0.24)

WFL120 24.5(0.96)  6(0.24)

10
5 (0.20) ‘ (0.39) B

T
4.2(0.17)

Mitat millimetreina (mm)

® optiikka-akseli

@ kiinnitysreikd, @ 4,2 mm

® vain malleissa WFL50/80/120
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HAARUKKA-ANTURIT - WFL50-40B41CA70

SAATOMAHDOLLISUUDET SAATO: OPETUS OPETUSPAINIKKEELLA (WFXX-B41CXX)

O+

L/D
20..30s

9%
>30s

@® toimintanaytto (keltainen), kytkentalahto
®@ toimintanaytto (vihred)
® Opetuspainike ja F-painike

LITANTAKAAVIO CD-273

Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt- .E-EE.
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/6058645 -'é"ir%
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





