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CZUJNIKI WIDELKOWE

WFL50-40B41CA70O

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
WFL50-40B41CA70 6058645

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriéw na stronie www.sick.com/WFL

C€ ook @= & @ &8

Rysunek moze sig rézni¢

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY
Zasada dziatania Zasada wykrywania optycznego
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 10 mm x 88,5 mm x 47 mm
Szerokosc¢ widetek 50 mm
Gtebokos¢ widetek 42 mm
Nadajnik swiatta Laser, widzialne swiatto czerwone
Klasa lasera 1(EN/IEC 60825-1:2007) "
Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) 0,05 mm
Rodzaj ustawiania Przycisk Teach-in, Przewdd (uczenie (Teach-in), czutos¢, aktywny na jasno/ciemno, blokada przyciskow,

dynamiczna konfiguracja Teach-in)

Konfiguracja Teach-in 1-punktowa konfiguracja Teach-in

2-punktowe uczenie (Teach-in)
Dynamiczna konfiguracja Teach-in

Charakterystyka bezpieczeristwa technicznego
MTTF_ 80 lat(a)

D

DC, 0%

avg

n
Nie wpatrywac sig celowo w wigzke lasera. Nie kierowac wigzki lasera na oczy ludzi.

INTERFEJSY
10-Link v ,10-Link V11
VendorID 26
DevicelD HEX 8000AF
DevicelD DEC 8388783
Czas cyklu 2,3ms
Struktura danych procesowych A Bit O = sygnat przetaczajacy Q,,

Bit 1= sygnat przetagczajacy Q,,
Bit 2 = nieuzywany

Bit 3 = operacja uczenia w toku
Bit 4 ... 15 = puste
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Struktura danych procesowych B

Struktura danych procesowych C

Struktura danych procesowych D

Struktura danych procesowych E

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napigcie zasilajace

Tetnienia resztkowe

Pobdr pradu

Czas inicjalizacji

Czestotliwosc¢ przetaczania

Czas odpowiedzi

Stabilnos¢ czasu odpowiedzi

Jitter

Wyjscie przetaczajace

Wyijscia przetaczajgcego (napigcie)
Tryb przetaczania

Prad wyjsciowy |

Wejscie, konfiguracja Teach-in (ET)
Poziom czasu

Klasa ochrony

Uktady zabezpieczajgce

Typ przytacza

»
Bez obciagzenia.

2
Napigcie znamionowe DC 50 V.

MECHANIKA

Materiat obudowy
Masa

9
Zaleznie od szerokosci widetek.
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Bit O = sygnat przetaczajacy Q,
Bit 1= alarm jakosci procesu
Bit 2 = nieuzywany

Bit 3 = operacja uczenia w toku
Bit 4 ... 15 = puste

Bit O = sygnat przetaczajacy Q,,
Bit 1= sygnat przetgczajacy Q,,

Bit 2 = nieuzywany

Bit 3 = operacja uczenia w toku

Bit 4 ... 5 = puste

Bit od 6 do 15 = wartos$¢ pomiarowa

Bit O = sygnat przetaczajacy Q,,

Bit 1= alarm jakosci procesu

Bit 2 = nieuzywany

Bit 3 = operacja uczenia w toku

Bit 4 ... 5 = puste

Bit od 6 do 15 = wartos¢ pomiarowa

Bit O = sygnat przetaczajacy Q,, (wyjscie AFC Q1)
Bit 1= sygnat przetgczajacy Q,, (wyjscie AFC Q2)
Bit 2 ... 15 = warto$¢ pomiaru czasu

10VDC..30VDC
<10 %

40mA"

40 ms

1 kHz

<60 s

+20us

22 us

Push-Pull: PNP/NPN

Przeciwtakt: PNP/NPN HIGH = U - <2 V/Low: =2V
Zatgczany na jasno/ciemno

100 mA

Teach:U>5V..<U,
Run:U<4V

Switch-off delay, Oms /8 ms /16 ms/ 32 ms /65 ms /130 ms /260 ms / 520 ms, adjustable via |O-Link

(0O ms = default)

2

Przytacza U, z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzaciji

Wyjscie Q chronione przed zwarciem
Ttumienie impulsow zaktocajacych

Wityk M8, 4-biegunowy

Aluminium

Ok.369..160g"
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CZUJNIKI WIDELKOWE - WFL50-40B41CA70

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C..+50°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania -30°C...+80°C
Odpornos¢ na swiatto zewnetrzne =<10.000 Ix
Odpornos¢ na udary Wg EN 60068-2-27
Stopien ochrony IP65

Nr pliku UL E191603

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS (S S S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

<

10-Link certificate

<

Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufactu-
rer

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

RYSUNEK WYMIAROWY PRZYCISK TEACH-IN WFL

_ Dimensions in mm (inch)
O 3 |%8
] s A B c
19.8 Gabelweite/Fork width Gabeltiefe/Fork depth
(0.78) WFL2 2(0.08) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
-
(0.28) 9(0.35) WFL5 5 (0.20) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
F 5
3 (020 3(0.12) WFL15 15 (0.59) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 27 (1.06)
S | —
| WFL30 30 (1.18) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 42 (1.65)
QE_ WFL50 50 (1.97) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 51 (2.01)
o
= B WFL80 80 (3.15) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 81 (3.19)
~ HE WFL120 120 (4.72) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 121 (4.76)
8 N a
c
pu ® c1 D
o < WFL2 13.5(0.53) 6(0.24)
WFL5 15 (0.59) 4.5(0.17)
=) N WFL15 13.5(0.53) 6(0.24)
s WFL30 135(053)  6(0.24)
© & WFL50 24.5(0.96)  6(0.24)
g S WwrL80 24.5(0.96)  6(0.24)
WFL120 24.5 (0.96) 6(0.24)
5 (0.20) B

Wymiary w mm
@ o$ optyczna
® otwor do zamocowania, @ 4,2 mm
® tylko w przypadku WFL50/80/120
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MOZLIWOSCI USTAWIANIA USTAWIENIE: UCZENIE (TEACH-IN) ZA POMOCA PRZYCISKU TEACH-IN (WFXX-B41CXX)

O+

L/D
20..30s

9%
>30s

@ wskaznik funkciji (zotty), wyjscie przetgczajace
® wskaznik funkciji (zielony)
® przycisk Teach-in i przycisk funkcyjny

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-273

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie _E -
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem !,I 3
www.sick.com/6058645 =
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





