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CATAL SENSORLER - WFL50-40B41CA70

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Fonksiyon prensibi
Boyutlar (G x Y x D)
Catal genisligi
Catal derinligi

Isik kaynagi

Lazer sinifi

Algilanabilir en kiiglik nesne (MDO)
Ayarlama

Ogretme calismasi

Emniyet teknigi parametreleri

bl

MTTF,

DC

avg

CATAL SENSORLER

WFL50-40B41CA70O

SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

WFL50-40B41CA70

6058645

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/WFL

C€ ook @= & @ &8

Resimler farkli olabilir

Optik denetim prensibi

10 mm x 88,5 mm x 47 mm
50 mm

42 mm

Lazer, Gorlinebilir kirmizi igik

1(EN/IEC 60825-1:2007) "
0,05 mm

Ogretme tusu, kablo (6gretme, hassasiyet, aydinlik/karanlik ile anahtarlama, tus kilidi, Ogretme dinamik)

1nokta 6gretme
2 nokta 6gretme
Ogretme dinamik

80 yil
0%

Lazer isinina kasitli olarak bakmayin. Lazer isinini insanlarin géziine tutmayin.

ARAYUZLER

10-Link

Dong siiresi

Proses verisi yapisi A

Proses verisi yapisi B

2 TEKNIK SAYFA | SICK

VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC

v, 10-Link V1.1

26

8000AF

8388783

2,3ms

Bit O = Anahtarlama sinyali Q ,
Bit 1= Anahtarlama sinyali Q,,
Bit 2 = Kullanilmiyor

Bit 3 = Tanitma uygulaniyor
Bit 4 ...15 = bos

Bit O = Anahtarlama sinyali Q,

2026-07-17 16:46:36 - YANLISLAR VE DEGISIKLIKLER ICIN HAKLAR SAKLIDIR


https://www.sick.com/6058645
https://www.sick.com/6058645
https://www.sick.com/WFL

Proses verisi yapisi C

Proses verisi yapisi D

Proses verisi yapisi E

ELEKTRIK

Besleme Gerilimi
Sinyal tasima
Akim tiiketimi

Baslatma siresi
Anahtarlama frekansi
Tepki stiresi

Tepki siiresi stabilitesi
Jitter

Anahtarlama ¢ikisi
Anahtarlama ¢ikigi (gerilim)

Anahtarlama tipi
Cikig akimil__

Giris, 0gretme (ET)
Siire kademesi

Koruma sinifi

Koruma devreleri

Baglanti tipi

El
Yiiksiiz.

2
Anma gerilimi DC 50 V.

MEKANIK

Govde malzemesi
Agirlik

9
Catal genisligine gore.

ORTAM VERILERI

Calisma ortami sicakligi

CATAL SENSORLER

Bit 1= Alarm proses kalitesi
Bit 2 = Kullanilmiyor

Bit 3 = Tanitma uygulaniyor
Bit4...15 = bos

Bit O = Anahtarlama sinyali Q,
Bit 1= Anahtarlama sinyali Q ,

Bit 2 = Kullanilmiyor

Bit 3 = Tanitma uygulaniyor
Bit4 ...5 =bos

Bit 6 ... 15 = Ol¢iim degeri

Bit O = Anahtarlama sinyali Q,
Bit 1= Alarm proses kalitesi
Bit 2 = Kullanilmiyor

Bit 3 = Tanitma uygulaniyor
Bit4 ...5=Dbos

Bit 6 ... 15 = Ol¢ciim degeri

Bit O = Anahtarlama sinyali Q , (AFC Q1 ¢ikis)
Bit 1= Anahtarlama sinyali Q , (AFC Q2 ¢ikis)
Bit 2 ...15 = Zaman ol¢iim degeri

10VDC..30VDC
<10%

40mA"

40 ms

11 kHz

<60 us

+20us

22 us

itme-gcekme: PNP/NPN

itme cekme: PNP/NPN Yiiksek = U,-<2V/Digik: =2V
Aydinlik/karanlik ile anahtarlama

100 mA

Teach:U>5V..<U,
Run:U<4V

Switch-off delay, Oms /8 ms /16 ms /32 ms /65 ms /130 ms /260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link

(0O ms = default)

2)

U, kutup degistirme korumali baglantilar

Cikis Q kisa devre korumali
Parazitlenme palsini engelleme

4 pinli M8 erkek konnektor

Aliminyum

Yakl.369..160g"

-20°C..+50°C
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CATAL SENSORLER - WFL50-40B41CA70

Depo ortam sicakligi -30°C...+80°C

Ortam 1s1gina dayaniklilik =<10.000 Ix

Sok yuklenmesi EN 60068-2-27 uyarinca
Koruma sinifi IP65

UL-dosya no. E191603

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

LS S S (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

<

10-Link certificate

<

Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufactu-
rer

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK GIZIM WFL OGRETME TUSU

_ Dimensions in mm (inch)
O |B]
(I =) A B c
198 Gabelweite/Fork width Gabeltiefe/Fork depth
(0.7.8) WFL2 2 (0.08) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
7
(0.28) 5 9 (0.35) WFL5 5(0.20) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55)
:CDS. (0.20) 3(0.12) WFL15 15 (0.59) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 27 (1.06)
1= ) WFL30 30 (1.18) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 42 (1.65)
©§_ WFL50 50 (1.97) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 51 (2.01)
o
= 5 WFL8O0 80 (3.15) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 81 (3.19)
[OFN
~ 'S WFL120 120 (4.72) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 121 (4.76)
— N
Q a
1=
h ® c1 D
o < WFL2 13.5 (0.53) 6(0.24)
WFL5 15 (0.59) 4.5(0.17)
g_ I WFL15 13.5 (0.53) 6(0.24)
0% WFL30 13.5 (0.53) 6 (0.24)
o S WFL50 24.5 (0.96) 6(0.24)
b1 S wrLso 24.5 (0.96) 6(0.24)
WFL120 24.5 (0.96) 6(0.24)
10
5 (0.20) (0.39) B

T
4.2(0.17)

Olciiler mm cinsindedir

@ optik eksen

® sabitleme deligi, @ 4,2 mm
® sadece WFL50/80/120 igin
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CATAL SENSORLER - WFL50-40B41CA70

AYAR OLANAKLARI AYAR: OGRETME TUSU VASITASIYLA OGRETME (WFXX-B41CXX)

O+

L/D
20..30s

9%
>30s

@ fonksiyon gostergesi (sari1), anahtarlama cikisi
® fonksiyon gdstergesi (yesil)
® Ogretme tusu ve fonksiyon tusu

BAGLANTI SEMASI CD-273

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢l modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi- E—Emr
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/6058645 ?k'g%
E Ll
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





