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INDUKTIVE SENSORER - IMAZ0-15NE1ZW2S

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Husform
Gevindsterrelse
Diameter
Detekteringsafstand S,

Indbygning i metal
Tilslutningsmade
Udgangsfunktion
Gentagelsesngjagtighed
Gentagelsesngjagtighed (T, konstant)
Kapslingsklasse
Seerlige egenskaber
Indeholdt i levering

! Iht. IEC 60947-5-2.

ZyUb= DC20V..30V.
“Ta=23°cE5°C,

4
Iht. EN 60529: 2000-09.
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INDUKTIVE SENSORER

IMA30O-15NE1ZW2S

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varent.
IMA30-15NE1ZW2S 107309

Andre modeller og tilbehar pa www.sick.com/IMA

(€& @ ek

Billeder kan afvige

Metrisk

M30x1,5

@30 mm

Omm...15 mm
Uskeermet

Kabel med 4 ledere, 2 m

Analog

12 3)
0,3 mm

=01 mm

4
P67
Analog udgang
Fastgerelsesmeotrik, messing, forniklet (2 x)
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INDUKTIVE SENSORER - IMAZ0-15NE1ZW2S

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspaending 15V DC..30VDC

Rippel <20%"

Forsinkelse for klar til drift =30 ms

Temperaturdrift (af S) =10%

Tomgangsstrem <12 mA 2)

Maks. belastningsmodstand pa Q,, =2kQ

Maks. belastningsmodstand p& Q,, 400QUb =15V
Udgangsspzaending ved Q,, s=0mm: 0V -0/+0,6 V (23 °C)

s=75mm: 6,2V +/-0,6 V (23 °C)
s=15mm:10V +/-0,6 V (23 °C)

Udgangsstrem ved Q,, s =0mm: 4 mA +/-0.8 mA (23 °C)
s =15 mm: 20 mA +/-0,8 mA (23 °C)

Udgangsspeending ov..10v

Udgangsstrem 4mA..20 mA

Bandbredde 500 Hz 3

Ledningsmateriale PVC

Kortslutningsbeskyttelse v

Omgivelsestemperatur, drift -25°C ... +70 °C 45

Husets materiale Messing, forkromet

Materiale, aktiv flade Plast

Huslaengde 70 mm

Brugbar gevindleengde 41 mm

! Af Uv.

2
Ikke aktiveret.

)
-3dBved§ =75mm.

@
QA1 belastet, QA2 ubelastet.

5
QA1 ubelastet, QA2 belastet: Se temperaturreduktion.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

MTTF, 1149 Ar
DC,, 0%
T, (levetid) 20 Ar

MONTAGEHENVISNING

Bemeerkning Tilherende grafik, se “Montagehenvisning”
30 mm

60 mm

30 mm

45 mm

30 mm

120 mm

mM m o 0O W >

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity Y
ACMA declaration of conformity v
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INDUKTIVE SENSORER - IMAZ0-15NE1ZW2S

Moroccan declaration of conformity 7
China RoHS 7
China Compulsory Product Certification (CCC) 7
exempt

MONTAGEHENVISNING USKZRMET INDBYGNING

TILSLUTNINGSSKEMA CD-022
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INDUKTIVE SENSORER - IMA30-15NE1ZW2S

REAKTIONSDIAGRAM UDGANGSSPZANDING
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INDUKTIVE SENSORER - IMAZ0-15NE1ZW2S

REAKTIONSDIAGRAM REDUKTIONSFAKTORER
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MALTEGNING IMA30, LEDNING, USKARMET

@

M30x 1.5

41 (1.61)

54 (2.13)

70 (2.76)

Dimensioner i mm
@ Tilslutning
@ Fastgarelsesmagtrik (2 x); KB 36, metal

Yderligere informationer samt passende tilbeher, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1107309
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SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





