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Siparis bilgileri

System DUSTHUNTER SP100 Ex-3K Talep Uzerine

Uygun cihaz konfiglirasyonunun seciminde, bolgesel satis organizasyonumuz size gerekli destegi verecektir.

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
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Ayrintil teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Olciilen parametreler Sacilan isik yogunlugu, Toz konsantrasyonu (gravimetrik karsilastirma 6lcimune gore)
Uygunlugu test edilmis dl¢ciimler Sagilan isik yogunlugu

Olciim prensipleri ileriye Isik saciimasi

Spektral aralik

640 nm ... 660 nm
Lazer, koruma sinifi 2, performans < 1 mW

Olciim mesafesi
Toz konsantrasyonu O ...5 mg/m3/0 ... 500 mg/m3
Talep halinde daha yliksek 6lctim mesafeleri
Sertifikali 6lciim araliklan

Toz konsantrasyonu O ... 7,5 mg/m3/0...10 mg/m3/0...15 mg/m3/0...50 mg/m3/ 0 ... 100 mg/m3/ O ...
200 mg/m3/ 0 ... 500 mg/m3

Tepki siiresi (tgg) 1s..600s
Serbest ayarlanabilir
Dogruluk
<2%
Olgiim mesafesi son degeri
Uygunluklar Onay gerektiren tesisler igin uygun
2001/80/EG (13. BImSchV)
2000/76/EG (17. BImSchV)
27. BImSchV
TA havasi
EN 15267
EN 14181
2010/75/EU
ABD EPA PS-11 uyumlu
Elektrik giivenligi CE
Kontrol fonksiyonlari Otomatik kendi kendine test (dogrusallik, kirlenme, sapma, yipranma)

Kirlilik sinir degerleri: %30 durumunda uyari, %40 durumunda ariza
Referans filtresi yardimiyla manuel dogrusallik testi

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0 27150306
ECLASS 5.1.4 27150306
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ECLASS 6.0 27150306
ECLASS 6.2 27150306
ECLASS 7.0 27150306
ECLASS 8.0 27150306
ECLASS 8.1 27150306
ECLASS 9.0 27150306
ECLASS 10.0 27150306
ECLASS 11.0 27150306
ECLASS 12.0 27150306
ETIM 5.0 EC001190
ETIM 6.0 EC001190
ETIM 7.0 EC001190
ETIM 8.0 EC001190
UNSPSC 16.0901 41115406

Teknik c¢izim (Olgiiler mm cinsindedir)
Alici verici Unitesi DHSP-Txx1/-Txx2
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[SYENS ST [SYIS
Alici verici tinitesi L1 Prob nominal uzunlugu L3
Tip L2
DHSP-Txx1 725 435 300
DHSP-Txx2 1.025 Es 600

Tiim boyutlar mm cinsindedir
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Alici verici Unitesi DHSP-Txx3/-Txx4/-Txx5/-Txx6/-Txx7

180 (7.09)

216 (8.50)

175 (6.89)

Alici verici unitesi
Tip
DHSP-Txx3
DHSP-Txx4
DHSP-Txx5
DHSP-Txx6
DHSP-Txx7

|
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@25 | 55 | 80
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L1 Prob nominal uzunlugu L3
L2
1.347 1.035 900
1.647 1.335 1.200
1.947 1.635 1.500
2.147 1.835 1.700
2.397 2.085 1.950

Tiim boyutlar mm cinsindedir

Alici verici Unitesi DHSP-Txxxx1EX2KT6
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Alici verici Unitesi DHSP-Txxxx1EX3K
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MCU-N kontrol Unitesi; duvar gévdeleri, kompak model (sadece zararsiz alanlar icin degil)
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Kontrol initesi MCU-P; duvar gévdesi, kompakt model (sadece patlama risksiz bolgeler igin)

455 (17.91)

420 (16.54)
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Kontrol Ginitesi MCUDH Ex-3K
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Hava Ufleme Unitesi SLV4-2, 2BH1300
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Alici verici Unitesi icin hava koruma kapagl DHSP-Txx3/-Txx4/-Txx5/-Txx6/-Txx7

239 (9.41)

360 (14.17)

492 (19.37) 365 (14.37)
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



