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DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Version del dispositivo

Principio del sensor

Objeto minimo detectable (MDO)
Distancia entre haces

Salida de luz 6ptica

Numero de haces

Altura de deteccion

MECANICA/ELECTRONICA

Fuente de luz

Longitud de onda

Tension de alimentacion Vg
Carga de salida, capacitiva
Carga de salida, inductiva
Tiempo de inicializacién
Dimensiones (An x Al x Pr)
Tipo de conexion

Indicacion
Sincronizacién

Grado de proteccion

Proteccion de circuito

"
Funcionamiento en exteriores solo con una carcasa de proteccion externa.
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REJILLAS FOTOELECTRICAS

SLG10S-
120SBKA1TKO1

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo

N.2 de articulo

SLG10S-120SBKATKO1

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/FlexChain

CE @ & P er

Imagen aproximada

FlexChain Guest

Emisor/receptor
Sistema de rejilla fotoeléctrica

15 mm

10 mm
Slim

120

1.200 mm

Luz infrarroja
850 nm
A través de FlexChain (Host)

100 nF

1H

1s

241 mm x 1199,2 mm x 11,8 mm

Cable con conector macho M8 de 4 polos, 0,5 m
Cable con conector hembra, M8 de 4 polos

LED
A través de FlexChain (Host)
P65, IP67

Ll

Conexiones U, protegidas contra polarizacion inversa

Supresion de impulsos no deseados
Salidas protegidas contra cortocircuitos y sobrecorrientes

2026-07-17 17:28:52 - SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


https://www.sick.com/1107925
https://www.sick.com/1107925
https://www.sick.com/FlexChain

REJILLAS FOTOELECTRICAS - SLG10S-120SBKA1TKO1

Clase de proteccion 1
Peso 6769
Pantalla frontal PMMA

9
Funcionamiento en exteriores solo con una carcasa de proteccion externa.

RENDIMIENTO

Alcance maximo 91m
Alcance minimo =Z0m
Alcance de servicio 6,5m
Tiempo de exploracion 9,6 ms

DATOS DE AMBIENTE

Resistencia contra choques 10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Resistencia a oscilaciones 10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
CEM EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Insensibilidad a la luz artificial Indirecto: 50.000 Ix K

Operacion a temperatura ambiente -25°C...+55°C

Temperatura ambiente de almacenamiento -25°C..+70°C

"
Luz solar.

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

SIS (S S (S S80S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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ESQUEMA DE DIMENSIONES SLGXXX=-XXXSXXXXXXX

Sender Receiver Sender
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Medidas en mm
® primer haz
@ ultimo haz de luz
® Distancia de haces (RM)
@ Longitud de caja
® Cable con conector macho M8 de 4 polos (fijo)
® Cable con conector hembra M8 de 4 polos (0,5 m /1,5 m)
Dimensiones en mm (pulg.)

- Longitud de estabilizador Longitud de caja
A D

SLGXXX-0 TOXXXXXXXX 77 (3.03) 99,2 (3.91)

SLGXXX-02 OXXXXXXXX 178 (7.01) 199,2 (7.84)

SLGXXX-03 OXXXXXXXX 276 (10.87) 299,2 (11.78)

SLGXXX-04 OXXXXXXXX 376 (14.8) 399,2 (15.72)

SLGXXX-05 OXXXXXXXX 475 (18.7) 499,2 (19.65)
576 (22.68) 599,2 (23.6)

SLGXXX-06 OXXXXXXXX
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REJILLAS FOTOELECTRICAS - SLG10S-120SBKA1TKO1

Dimensiones en mm (pulg.)

SLGXXX-07 OXXXXXXXX 676 (26.61) 699,2 (27.53)
SLGXXX-08 OXXXXXXXX 776 (30.55) 799,2 (31.46)
SLGXXX-09 OXXXXXXXX 875 (34.45) 899,2 (35.4)
SLGXXX-TOO0XXXXXXXX 975 (38.39) 999,2 (39.34)
SLGXXX-T20XXXXXXXX 1175 (46.26) 1199,2 (47.21)
SLGXXX-140XXXXXXXX 1.374 (54,09) 1.399,2 (55.09)

- Distancia: borde de la carcasa - ultimo haz de luz -

Ll

B

SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (0.18)

SLG2BX-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)

SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

1
Para una altura de deteccion inferior a 700 mm, la medida presenta una variacion de hasta | mm con respecto  las medidas aqui indicadas.
- Longitud del cable -

(o]

SLGXXX=XXXXXXAXXXX 500 (19.69)

SLGXXX=-XXXXXXBXXXX 1.500 (59.06)

TIPO Y ESQUEMA DE CONEXION

2 4 4 2
1@3 3‘1

® @

“enla " B!

—B = oA H —BNo ¢ can_H
M@—% CAN_L —WHieocan_L
»BUL3 Loy —BUlesvaoy
—r-BK! 2 anD —chK! 4 GND

® conector M8 de 4 polos
® Cable con conector hembra, M8 de 4 polos

INDICACIONES DE MONTAJE SLIM & FLAT

0] @

® Modelo Slim = Salida de luz en el lado fino
® Modelo Flat = Salida de luz en el lado ancho

Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1107925
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SICK

Sensor Intelligence

SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





