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GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

C4C-
SB13510A10000,
C4C-EB13510A10000

SIPARIŞ BILGILERI

Sistem parça-
sı

Tip Stok no.

C4C-SB13510A10000 1219544

C4C-EB13510A10000 1219545

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/deTec

Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Ürün modeli deTec4 Core IP69K

Uygulama alanı Özel hijyen taleplerinin olduğu bölgeler

Sistem parçası Çift

Çözünürlük 14 mm

Tarama mesafesi 8,5 m

Koruma alanı yüksekliği 1.350 mm

Tepki süresi 17 ms

Kör bölgesiz Evet

Senkronizasyon Optik senkronizasyon

Teslimat Kapsamı IP69K koruyucu gövdede içinde bağlantı kablolu verici, 15 m
IP69K koruyucu gövdede içinde bağlantı kablolu alıcı, 15 m
Çapı güvenli ışık bariyerinin çözünürlüğüne uygun test çubuğu
Güvenlik bilgisi
Montaj kılavuzu
İndirmek için kullanma kılavuzu

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Tip Tip 4 (IEC 61496-1)

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (ISO 13849-1)

Performans seviyesi PL e (ISO 13849-1)

PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
3,7 x 10

-9

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl (ISO 13849-1)

Hata durumunda emniyetli durum En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.
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GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI - C4C-SB13510A10000, C4C-EB13510A10000

ARAYÜZLER

Sistem bağlantısı Bağlantı kablosu, 15 m, açık kablo ucu, 5 telli
Kablo uzunluğu 15 m

İletken çapı 5 mm
Kablo malzemesi PUR, halojensiz

Çapraz kablolama 0,34 mm²

Gösterge elemanları LEDs

ELEKTRIK

Koruma sınıfı III (IEC 61140)

Gerilim kaynağı U
v

24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)

Sinyal taşıma ≤ 10 %

Güvenlik çıkışları (OSSDʼler)
Çıkış türü 2 PNP-Yarı iletken, kısa devre korumalı, çapraz devre denetimli 

1)

AÇIK durumu, anahtarlama gerilimi YÜKSEK 24 V DC (U
V
 – 2,25 V DC ... U

V
)

KAPALI durumu, anahtarlama gerilimi ALÇAK ≤ 2 V DC
OSSDʼnin akım yükleme kapasitesi ≤ 300 mA

1)

 –30 V ve +30 V arasındaki gerilimler için geçerli.

MEKANIK

Boyutlar Boyutsal çizimine bakınız

Malzeme
Koruyucu gövde PMMA

Uç kapaklar 1.4404 paslanmaz çelik
Kablo rakorları Silikon conta dahil 1.4404 paslanmaz çelik

Dengeleme elemanı (Membran) PA 6

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP65 (IEC 60529)
IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)

Çalışma ortamı sıcaklığı –30 °C ... +55 °C

Depolama sıcaklığı –30 °C ... +70 °C

Hava nemliliği 15 % ... 95 %, yoğuşmasız

Titreşim dayanımı 5 … 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)

Darbe dayanımı 15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)

Sınıf 3M4 (IEC TR 60721-4-3)

DIĞER VERILER

Dalga uzunluğu 850 nm

Işık türü Yakın kızılötesi (NIR), görülmez
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TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir
① durum göstergesi
② Hizalama göstergesi
③ optik eksen

S L1 L2

300 311 469 454

450 461 619 604

600 611 769 754

750 761 919 904

900 911 1.069 1.054

1.050 1.061 1.219 1.204

1.200 1.211 1.369 1.354

1.350 1.361 1.519 1.504

1.500 1.511 1.669 1.654

1.650 1.661 1.819 1.804

1.800 1.811 1.969 1.954
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DETEC4 CORE IP69K GÜVENLI IŞIK BARIYERI, RLY3-OSSD2 GÜVENLIK RÖLESINE
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Task
Connection of a deTec4 Core IP69K or deTec2 Core IP69K safety light curtain to RLY3-OSSD2.
Operating mode: with restart interlock and external device monitoring.
Function
When the protective field is clear, the OSSD1 and OSSD2 outputs carry voltage. The system can be switched on when K1 and
K2 are in a fault-free de-energized position. The RLY3-OSSD2 is switched on by pressing S1 (pushbutton is pressed and re-
leased). The outputs (contacts 13-14 and 23-24) switch the K1 and K2 contactors on. When the protective field is interrupted,
the OSSD1 and OSSD2 outputs switch the RLY3-OSSD2 off. Contactors K1 and K2 are switched off.
Fault analysis
Cross-circuits and short-circuits of the OSSDs are recognized and lead to the locking status (lock-out). A malfunction with
one of the K1 or K2 contactors is detected. The switch-off function is retained. In the event of manipulation (e.g., jamming) of
the S1 pushbutton, the RLY3-OSSD2 will not re-enable the output current circuits.
Comments
1) Output circuits: These contacts must be incorporated into the control such that the dangerous state is brought to an end
if the output circuit is open. For categories 4 and 3, they must be incorporated on dual-channels (x, y paths). Type 2 devices
are suitable for use up to PL c. Single-channel incorporation into the control (z path) is only possible with a singlechannel
control and taking the risk analysis into account.
2) SELV/PELV safety extra-low voltage.

Bağlantı Bağlantı kablosunun renk kodlaması Verici Alıcı

1 Kahverengi +24 V DC +24 V DC

2 Beyaz Rezerve OSSD 1

3 Mavi 0 V DC 0 V DC

4 Siyah Rezerve OSSD 2

5 Gri - -
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1219544
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




