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EGIM SENSORLERI - TMM22E-PLHO10S55

EGIM SENSORLERI

TMM22E-PLHO10S55

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
TMM22E-PLHO10S55 136692

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/TMS_TMM22

CE @ & P er

Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER
Ozel iiriin v
Ozellik TMMS55E-POHO10 Takip eden iriin:
Sinif frekans 10 Hz
Adaptor plakali
On ayarli fonksiyon devre digi birakilmig
Standart referans cihazi TMM22E-PLHO10, 1116303

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI
MTTF, (tehlike olusturan bir devre disi kalma duru- 961 yil (EN ISO 13849-1) K
munda kadar ortalama siire)

bl
Bu iirlin standart bir tirlindiir, makine direktiflerinde tanimlanmis giivenli kompanent icermez. Yapi elemanlarinin nominal yiik bazli hesaplamasi, ortalama ortam sicakligi 40 °C, kullanim sikligi 8760 h/a. Biitiin elektronik

devre digi kalma durumlari tehlikeli devre disi kalma olarak kabul edilir. Ayrintili bilgi i¢in bakiniz Dokiiman No. 8015532.

PERFORMANS

Eksenlerin sayisi 2

Olciim mesafesi +10°

Cozindrlik <0,015°

Statik 6l¢lim hassasiyeti Typ. 0,25°, max. 0,6° U
Tekrarlanabilirlik 30mv”
Kompanzasyonlu ¢apraz dogrulamali hassasiyet (iki  Typ. £ 0,5°, max. + 0,9°
eksenli)

Sicaklik sabiti (sifir noktasi) +0,03°/K

Sinir frekansi 10 Hz

W
DIN ISO 1319-1 uyarinca, Ust ve alt hata limiti montaj durumuna baglidir, belirtilen deger, simetrik konumu temel alir; yani list ve alt yondeki sapma ayni miktara sahiptir.

2
DIN ISO 55350-13 uyarinca; olgiilen degerlerin %68,3'U belirtilen araliktadir.
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Ornekleme hizi

400 Hz

EGIM SENSORLERI - TMM22E-PLHO10S55

DIN ISO 1319-1 uyarinca, iist ve alt hata limiti montaj durumuna baglidir, belirtilen deger, simetrik konumu temel alir; yani Ust ve alt yondeki sapma ayni miktara sahiptir.

2
DIN ISO 55350-13 uyarinca; dlgiilen degerlerin %68,3'U belirtilen araliktadir.

ARAYUZLER

iletisim arayiizii
Gerilim cikigi
Yik direnci

Durum bilgisi

-/ Gerilim
ov..10V

22k

LED 2x (yesil/kirmizi)

Cikis sinyali (hata durumu) OV

Baslatma siiresi

250 ms

Y
24V DC'de. Deger, gerilim kaynagina baglidir ve kullanma kilavuzundan &grenilebilir.

ELEKTRIK

Baglanti tipi

Besleme Gerilimi

Akim tiiketimi

Ters polarizasyon korumasi

Cikislarin kisa devre dayanimi

MEKANIK

Boyutlar
Agirlik
Govde malzemesi

Kablo malzemesi

ORTAM VERILERI

EMVC

Koruma sinifi

Calisma sicakligi araligi
Depolama sicakligi araligi
Darbelere karsi direng

Titresimlere karsi direng

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

Kablo, 5 telli, erkek konnektorli, M12, 5 pin, 0,3 m

12vDC..30VDC
<30mA @24V

v

v

38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
Yakl. 60 g

Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)

PUR

EN 61326-1

IP66

IP67

IP68

IP69K
-40°C..+80°C

-40°C..+85°C

100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 uyarinca)
10 g,10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
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TEKNIK CIZIM
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Olgliler mm cinsindedir

ANSCHLUSSBELEGUNG

PINM12 fig, 5 pin Damarlarin rengi (kablo baglantisi) Sinyal
1 Kahverengi U,
2 Beyaz Y ekseni
3 Mavi GND
4 Siyah X ekseni
5 Gri N.C.

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1136692
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





