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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Ortam
Algilama tiirti
Prob tipi

Prob uzunlugu
Proses basinci
Proses sicakligi

Dolum malzemesi yogunlugu

PERFORMANS

Olgme elemaninin hassasiyeti
Tekrarlanabilirlik

Viskozite

Coziinirlik

Tepki siresi

MTBF

ELEKTRIK

iletisim arayiizii
Besleme Gerilimi
Sinyal tagsima

Akim tiiketimi
Baslatma siiresi
VDE koruma sinifi 2

Baglanti tipi
Cikis sinyali
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SEVIYE SENSORLERI

LFV200-XXTGBTPV

SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

LFV200-XXTGBTPV

6040915

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/LFV200

e @ €8

Resimler farkli olabilir

Sivilar

Sinir durumu
Diapazon

67 mm

-1bar ... 64 bar
-40°C...+150°C

0,7 g/cm®...2,5 g/cm?®

=2 mm

<Tmm

0,1 mPas ... 10.000 mPas
<=1mm

500 ms

1,25*10~7 h

96V DC..35VDC
= 5Vss

<10 mA
<2s

v

Vana konnektorii DIN 43650
Transistor ¢ikisi PNP
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Histerezis 2mm

Cikig akimi <250 mA

Endiiktif yiik <1H

Kapasitif yiik 100 nF

Koruma sinifi IP65

Sicaklik sapmasi 0,03 mm/K
MEKANIK

Malzemeye temas eden kisimlar Paslanmaz ¢elik 1.4404 / 316L
Proses baglantisi G % APN 64

Govde malzemesi Paslanmaz ¢elik 1.4404 / 316L, PEI

ORTAM VERILERI

Calisma ortami sicakligi -40°C..+70°C
Depo ortam sicakligi -40°C..+80°C

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity

China RoHS

1SS S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cCSAus certificate

<

Food contact material manufacturer declaration

<

GOVDE BOYUTSAL GIZIMI
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Olciiler mm cinsindedir
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PROSES BAGLANTISI BOYUTSAL CIZIMI
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Olciiler mm cinsindedir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢l modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi- ;
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/6040915 [&]
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





