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Resimler farkli olabilir

CE s
& P ek

Ayrintil teknik bilgiler

Ozellikler

Govde yapisi

Govde tasarimi

Vida disi biyukligii

Cap

Algilama mesafesi S,,
Emniyete alinmis algilama mesafesi S,
Metale montaj
Anahtarlama frekansi
Baglant tipi

Anahtarlama cikisi
Anahtarlama cikigi ayrintisi
Cikis fonksiyonu
Elektriksel kablolama

Koruma sinifi

0Ozel ozellikler

Teslimat Kapsami

DEN 60529 uyarinca.

Mekanik/Elektrik
Besleme Gerilimi

Sinyal tasima

1 Maks I degerinde.

2) sabit Ug gerilim kaynagi ve Ta ortam sicaklig.

3 Baslangic Sr degeri.

Siparis bilgileri

IMEO8-04BPSZTOS

teslimat kapsamina dahildir: BEF-MU-MO08 (1)

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Metrik

Standart govde sekli
M8 x 1

@8 mm

4 mm

3,24 mm

Duz kafa gibi

500 Hz

3 pinli M8 erkek konnektor
PNP

PNP

Normalde acgik

DC 3 telli

P67
4 kat algilama mesafesi

Sabitleme somunu, piring (san), nikel kapli (2 x)

10vDC..30VDC
<10 %

1086325
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Gerilim diismesi <2v?d
Zaman gecikmesi <50 ms
Histerezis 1%..15%
Tekrarlanabilirlik <5%2

3)
Sicaklik sapmasi (baslangic S, degeri) +10%
EMVC EN 60947-5-2 uyarinca
Siirekli akim 1, <200 mA
Yiikstizliik akimi <10 mA
Kisa devre korumasi v
Power-up pulse suppression v
Darbe ve titresim dayanimi 30¢g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Calisma ortami sicakhgi -25°C..+75 °C
Depo ortam sicakhgi -25°C..+75 °C
Govde malzemesi Piring(Sar1), nikel kapli
Malzeme, algilama yiizeyi Plastik, PA 66
Govde uzunlugu 50 mm
Faydali vida disi uzunlugu 34 mm
Maks. sikma torku <5Nm
UL-dosya no. NRKH.E181493

Y Maks I3 degerinde.

2) sabit Ug gerilim kaynagl ve Ta ortam sicaklig.

3 Baslangi¢ Sr degeri.

Emniyet teknigi parametreleri
MTTFp 1.735 yll

DC..g 0%

DUsUrim katsayilar

Bilgi Degerler, degisebilen kilavuz degerlerdir
Celik St37 (Fe) 1

Paslanmaz celik (V2A) Yakl. 0,75

Aliiminyum (Al) Yakl. 0,46

Bakir (Cu) Yakl. 0,42

Pirin¢ (sar1) (Ms) Yakl. 0,56

Montaj uyarisi

Not ligili grafik icin bakiniz "montaj uyarisi"
4 mm

20 mm

8 mm

12 mm

1 mm

mM m O O W >

30 mm
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Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

Montaj uyarisi DUz kafali montaj

27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27270101
27274001
EC002714
EC002714
EC002714
EC002714
39122230

S U S S N
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Baglanti semasi Cd-002

BN! 1 (L)

BK:4 NO

BU.3 -(M)
|

—_——

Teknik cizim IMEO8 Standard, erkek konnektér, duz kafa

o M= H—T

34 (1.34)

50 (1.97)

M8 x 1

Olciiler mm cinsindedir

@ Baglanti

@ LED gostergesi

® Metal sabitleme somunu (2 x); anahtar numarasi 13

Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri

* Aciklama: Sabit dayanak noktasina sahip M8 yuvarlak sensoérler icin terminal bloku BEF-KHF-MOS8 2051478
* Malzeme: Plastik

* Detaylar: Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)

* Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Aciklama: Sabit dayanak noktasi olmayan M8 yuvarlak sensérler icin terminal bloku BEF-KH-M0OS8 2051477
Malzeme: Plastik

Detaylar: Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Aciklama: M8 sensorler icin montaj braketi BEF-WN-M08 5321721
Malzeme: Celik

Detaylar: Cinko kaplamali ¢elik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri bulunmaz

Aciklama: M8 sensérler igin sabitleme plakasi BEF-WG-M08 5321722
Malzeme: Celik

Detaylar: Cinko kaplamali celik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri bulunmaz
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



