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Informacion sobre pedidos

WTB26|-24161120A00 1218667

Otros modelos del dispositivo y accesorios
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Datos técnicos detallados
Caracteristicas

Principio funcional Fotocélula de deteccion sobre objeto
Detalle del principio de funcionamiento Supresion de fondo
Distancia de conmutacion
Distancia de conmutacion min. 30 mm
Alcance de deteccion méax. 2.000 mm

Rango de ajuste del umbral de conmutacién pa- 180 mm ... 2.000 mm
ra la supresion de fondo

Objeto de referencia Objeto con un 90% de reflectividad difusa (corresponde al blanco estandar segin DIN 5033)

Distancia minima entre la distancia de conmu- 85 mm, a 800 mm de distancia
tacion ajustada y el fondo (negro 6% / blanco
90%)

Rango recomendado de distancia de conmuta- 200 mm ... 800 mm
cion para un mejor rendimiento

Haz emitido
Fuente de luz LED
Tipo de luz Luz infrarroja
Forma del spot En forma de punto
Tamano del spot (distancia) @ 14 mm (1.000 mm)

Dispersion maxima del haz emitido y eje de emi- < +/-1,0° (con temp. ambiente = +23 °C)
sion normalizado (&ngulo de barrido horizontal)

Datos caracteristicos del LED
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Referencia normativa EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificado

Denominacién de grupo de riesgo del LED
Longitud de onda
Vida atil media
Ajuste

Pulsador giratorio
10-Link

Indicacion
LED azul
LED verde

LED amarillo

Caracteristicas técnicas de seguridad

MTTFp
DC..q

TM (tiempo de uso)

Interfaz de comunicacion
10-Link
Velocidad de transmision de datos
Tiempo de ciclo
Longitud de los datos de proceso

Estructura de los datos de proceso

VendorID

DevicelD HEX

DevicelD DEC

Tipo de puerto maestro compatible

Soporte modo SIO
Sistema eléctrico
Tension de alimentacion Vg
Ondulacion

Categoria de uso

Consumo de corriente
Clase de proteccion

Salida digital

1
2

Valores limite.

w

Con una relacion claro/oscuro de 1:1.
4
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Grupo libre
850 nm
100.000 h con Ty = +25 °C

BluePilot: Para el ajuste de la distancia de conmutacion

Para el ajuste de los parametros de los sensores y de las funciones Smart Task

BluePilot: indicador de distancia de conmutacién

Indicador de servicio
lluminado: encendido
Parpadea: modo 10-Link:

Estado de recepcion de luz
lluminado: objeto presente
Apagado: objeto no presente

626 anos
0%

20 anos

v ,vi1

COM2 (38,4 kBaud)

2,3 ms

16 Bit

Bit O = sefial de conmutacion Q.4
Bit 1 = sefial de conmutacion Q.o
Bit 2 ... 15 = vacio

26

0x800184

8388996

A

Si

10V DC...30V DC Y
<5 vgg

C.c.-12 (Conforme a EN 60947-5-2)
C.c.-13 (Conforme a EN 60947-5-2)

< 30 mA, Sin carga. Con Ug =24 V

)
) Duracién de la sefial con carga 6hmica en modo de conmutacion.
)
)

Esta salida conmutada no debe conectarse con otra salida.
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Cantidad

Tipo

Modo de conmutacion

Tension de senal PNP HIGH/LOW
Tension de sefial NPN HIGH/LOW
Corriente de salida Ihax.

Salidas de circuitos de proteccion

Tiempo de respuesta

Repetibilidad (tiempo de respuesta)

Frecuencia de conmutacion

Disposicion de pines/conductores

Funcién pin 4 / negro (BK)

Funcién pin 4 / negro (BK) - detalle

Funcién pin 2 / blanco (WH)

Funcién pin 2 / blanco (WH) - detalle

U valores limite.
2)

3)
4)

Con una relacién claro/oscuro de 1:1.

Sistema mecanico
Ejecucion

Dimensiones (An x Al x Pr)

Conexion
Material
Carcasa
Pantalla frontal
Conector macho
Peso

Par de apriete maximo de los tornillos de fi-
jacion

Datos de ambiente

Grado de proteccion

Operacion a temperatura ambiente
Temperatura ambiente de almacenamiento

Resistencia contra choques

1 sustituye IP69K conforme a ISO 20653: 2013-03.

2 (Antivalente)

En contrafase: PNP/NPN

Conmutacién en claro/oscuro

Aprox. Ug-2,5V/ 0V

Aprox. Uy / < 2,5V

<100 mA

Proteccion contra polarizacion inversa

A prueba de sobrecorriente y cortocircuitos
<500 us 2

150 us

1.000 Hz ¥

Salida digital, conmutacién en claro, objeto presente — salida Q, 1 HIGH; comunicacion 10-Link
&)

C

La funcion del pin 4 del sensor es configurable.

Otras opciones de ajuste a través de 10-Link.

Salida digital, conmutacién en oscuro, objeto presente — salida Qu Low ¥

La funcion del pin 2 del sensor es configurable.

Otras opciones de ajuste a través de |0-Link.

Duracion de la sefial con carga 6hmica en modo de conmutacion.

Esta salida conmutada no debe conectarse con otra salida.

Rectangular
24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

Conector macho M12 de 4 polos

Plastico, VISTAL®
Plastico, PMMA
Plastico, VISTAL®
Aprox. 80 g
1,3Nm

IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)

IP69 (EN 60529) ¥
-40 °C...+60 °C
-40 °C...+75 °C

50 g, 11 ms (25 golpes positivos y 25 negativos por eje, para los ejes X, Y, Z; en total 150 gol-
pes (EN60068-2-27))
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Resistencia a oscilaciones

Humedad del aire
Autorizacion para tipo de equipo de radio
Resistencia a productos de limpieza

N.° de archivo UL

U sustituye IP6OK conforme a ISO 20653: 2013-03.

Smart Task

Nombre de tarea inteligente

Funcion logica

Funcion de cronometraje

Inversor

Frecuencia de conmutacion

Tiempo de respuesta

Precision de repeticion

Seial de conmutacion

Senal de conmutacion Q¢

50 g, 6 ms (5.000 golpes positivos y 5.000 negativos por eje, para los ejes X, Y, Z; en total
30.000 golpes (EN60068-2-27))

10 Hz ... 2.000 Hz (Amplitud 0,5 mm / 10 g, 20 barridos por eje, para los ejes X, Y, Z, 1 octa-
va/min, (EN60068-2-6))

35 % ... 95 %, humedad relativa del aire (sin escarcha)
EN 60947-5-2

ECOLAB

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Logica base

Directo

Y

0
Ventana
Histéresis

Desactivado

Retardo de conexion

Retardo de desconexion

Retardo de conexion y desconexion
Impulso (One Shot)

Si

SIO Logic: 800 Hz ¥
I0L: 650 Hz 2

SIO Logjc: 600 ps Y
I0L: 750 ps 2

SIO Logic: 300 ps ¥
I0L: 400 ps 2

Salida conmutada

Senal de conmutacion OLl Salida conmutada

1)
2)
Diagnostico

Estado del dispositivo

Quality of teach

Certificados

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ECOLAB certificate

cULus certificate

10-Link certificate
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Uso de las funciones de tareas inteligentes sin comunicacién 10-Link (modo SIO).
Uso de las funciones de tareas inteligentes con funcién de comunicacion 10-Link.

Si

SN S S S S S S s



WTB261-24161120A00 | W26
FOTOCELULAS

Photobiological safety (DIN EN 62471) cer-
tificate

Information according to Art. 3 of DataAct
(Regulation EU 2023/2854)

Clasificaciones

ECLASS 5.0 27270904
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 6.0 27270904
ECLASS 6.2 27270904
ECLASS 7.0 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 8.1 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
UNSPSC 16.0901 39121528

Dibujo acotado, sensor

48.1(1.89)

24.6 (0.97) 2(0.2) |
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o2t | . |
& |
—e ‘ s|3 63.9 (2.52) |
10 ‘ 2|3 o
@“‘f —_ 0| 19.7 40 (1.57) ~
) \ gl al | 0.78) || "44.2 174 o
N 2| ™ ©
ha ' e
< \ ® }2
N ' ~
™ />\D n
1 1.7.100.28
10.8 (0.43)
25(0.98)] |.8.1(0.32)
6.3 (0.25) 39 (1.54)
53.3 (2.1)

Medidas en mm

@® sentido preferente del material
® Centro del eje 6ptico, emisor

® centro del eje 6ptico del receptor
@ orificio de fijacion, @ 5,2 mm

® Conexidn

® Elementos de control y de ajuste

Hoja de datos | 2025-12-12 03:07:40
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Elementos de control y de ajuste

-@

@@

G%H@
‘\[__{/

@ indicador LED verde
@ indicador LED amarillo
® Pulsador giratorio

@ LED azul

Tipo de conexiéon Conector macho M12 de 4 polos

2 1

Esquema de conexiéon Cd-390

—BL

SWHI 2 v
sul3 ™

-4 2 qure

—_—
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Tabla verdadero-falso Contrafase: PNP/NPN - conmutacién en claro Q

Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

Object not present =» Output LOW Object present =¥ Output HIGH

Light receive Q
Light receive indicator H H
Load resistance to L+

Load resistance to M

Tabla verdadero-falso Contrafase: PNP/NPN - conmutacion en oscuro Q

Dark switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))

Object not present =» Output HIGH Object present =» Output LOW

Light receive Q

Light receive indicator H H
Load resistance to L+

Load resistance to M

8 FOTOCELULAS | SICK Hoja de datos | 2025-12-12 03:07:40
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Curva caracteristica WTB26I-Xxxxxx1xx

Minimum distance in mm (y) between the set sensing
range and white background (90 % remission)
y

250

@

200 18%/90%

0)
~

6%/90%

150 7

—

100 /3

/ 90%/90% |

50

o=
o L |

0 400 800
(15.75)  (31.5)

1,200 1,600 2,000
(47.24) (62.99) (78.74)

Distance in mm (inch)

Recommended sensing range for
the best performance

™ Objeto negro, 6% de reflectividad

® Objeto gris, 18% de reflectividad
® Objeto blanco, 90% de reflectividad

Tamano del spot WTB26I-xxxxx1xx

Dimensions in mm (inch)

12
(0.47)

8
(0.31)

4
(0.16)

0

-4
(-0.16)
-8
(-0.31)
-12

(-0.47)0 500
(19.69)

1.000 1.500 2.000 2.500
(39.37) (59.06) (78.74) (98.43)

Distance in mm (inch)

Recommended sensing range for
the best performance
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Example:

Safe suppression of the background

White background (90 %)

Black object (6 % remission)
Set sensing range x = 800 mm
Needed minimum distance to white

background y = 85 mm

FOTOCELULAS | SICK 9
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Diagrama del rango de sensibilidad

o[ T ||
Q[ L —

©]]30 180 2,000

0 ‘180 500 1,000 1,500 2,000
(7.09)(19.69)  (39.37) (59.06)  (78.74)

Distance in mm (inch)

D |

‘ ' BluePilot
c

> mmmmmmmmmm e
w

Recommended sensing range for the best performance

Objeto negro, 6% de reflectividad
Objeto gris, 18% de reflectividad
Objeto blanco, 90% de reflectividad
Distancia de conmutacion min. en mm
Distancia de conmutacion max. en mm
Zona de exploracion
Rango de ajuste del umbral de conmutacién para la supresion de fondo

Indicador de distancia de conmutacion

m m O O W » W N B

Pulsador giratorio

10 FOTOCELULAS | SICK Hoja de datos | 2025-12-12 03:07:40
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accesorios recomendados
Otros modelos del dispositivo y accesorios

Descripcion breve Tipo N.° de

articulo
Sistemas de fijacion

* Descripcion: Escuadra de fijacion con brazo articulado BEF-WN-W27 2009122

¢ Material: Acero

* Detalles: Acero, revestimiento de cinc

¢ Elementos suministrados: Material de fijacion incluido

* Apropiado para: W23-2, W27-3, Reflex Array

* Descripcion: Placa N12 para el soporte de fijacion universal. Para la fijacion de reflectores BEF-KHS-N12 2071950

PL30A, P250, sensores W27 y WTR2.

Material: Acero, Fundicion inyectada de zinc

Detalles: Acero galvanizado (placa), Fundicion de cinc (soporte de fijacién)

Elementos suministrados: Soporte de fijacion universal (2022726), material de fijacion
Utilizable para: W26, Reflex Array, P250, W23-2, W27-3, W27-3

Descripcion: Escuadra de fijacion con brazo articulado

Material: Acero

Detalles: Acero, revestimiento de cinc

Elementos suministrados: Material de fijacion incluido

Apropiado para: W16, W26, W11, W12, W23, W27, Dx50, W280, G10

Descripcion: Escuadra de fijacion

Material: Acero

Detalles: Acero, revestimiento de cinc

Elementos suministrados: Material de fijacion incluido
Apropiado para: W23-2, W27-3, Reflex Array

Descripcion: Placa N11N para el soporte de fijacion universal

Material: Acero inoxidable

Detalles: Acero inoxidable 1.4571 (placa), Acero inoxidable 1.4408 (soporte de fijacion)
Elementos suministrados: Soporte de fijacion universal (56322627), material de fijacion
Utilizable para: DeltaPac, Glare, WTD20E
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BEF-WN-MULTI2

BEF-WN-W23

BEF-KHS-N11N

2093945

2019085

2071081
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Descripcion breve Tipo N.° de
articulo

conectores y cables

* Tipo de conexion cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A STE-1204-G 6009932
* Descripcion: Sin apantallar
* Método de conexion: Terminales atornillados

. ¢ Seccion de conductor permitida: < 0,75 mm?2

* Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A YF2A14-050VB3X- 2096235
« Tipo de conexion cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
* Y * Tipo de seial: Cable sensor/actuador
&G « Cable: 5 m, de 4 hilos, PVC
* Descripcion: Cable sensor/actuador, sin apantallar
« Aplicacion: Industria quimica, zonas sin carga

« Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A YF2A14-050UB3X- 2095608
« Tipo de conexion cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
" » Tipo de seial: Cable sensor/actuador
O « Cable: 5 m, de 4 hilos, PUR sin halégenos
. « Descripcion: Cable sensor/actuador, sin apantallar
« Aplicacion: Zonas sin carga, Zonas con lubricantes y aceites, Robots, Funcionamiento para cade-
nas de arrastre
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LO MAS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes lideres de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones
industriales. Nuestro exclusivo catalogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control
seguro y eficaz de procesos, para la protecciéon de personas y para la prevencion de accidentes y de dafios
medioambientales.

Hoja de datos en linea

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicacion en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
especificas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que
SOMos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
Gtil de su maquinaria para que obtenga la maxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO:

Encontrara informacion detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra

pagina web:

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



