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GÜVENLIK KOMUT CIHAZLARI

ES21-MB16R5

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

ES21-MB16R5 6083130

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/ES21

  

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Tetiklendiği için kapalı kontak 2

Normalde açık 1

Çalıştırma yönleri 1

Kilit açma türü Döner kilit açıcı

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

B
10d

-değeri 2,26 x 10
5
 Bağlantı şeması

FONKSIYONLAR

Kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)

ARAYÜZLER

Bağlantı tipi Erkek konnektör M12, 5 pinli, A kodlu

ELEKTRIK - ÇALIŞMA VERILERI

Anahtarlama prensibi Ağır çekim anahtarlama elemanı

Tetiklendiği için kapalı kontak 2

Normalde açık 1

Kullanım kategorisi AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1)

Ölçülen işletim akımı (işletim gerilimi) 2 A (35 V AC)
2 A (35 V DC)

Nominal izolasyon gerilimi U
i

50 V

1)

 Anma yükünde.
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GÜVENLIK KOMUT CIHAZLARI - ES21-MB16R5

Elektriksel dayanıklılık 50.000 Bağlantı şeması 
1)

1)

 Anma yükünde.

MEKANIK

Ağırlık 21 g

Gövde malzemesi Plastik

Montaj çalışması Gömme versiyonu

Mekanik çalışma süresi 50.000 Bağlantı şeması

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı –25 °C ... +70 °C

Depolama sıcaklığı –40 °C ... +80 °C

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

Third party certificate

TEKNIK ÇIZIM

28Ø

2
6

2
7

1
..
.4

,5

M12

M22

Ölçüler mm cinsindedir
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BAĞLANTI DÜZENI

2 1

43

5

Pin Açıklama

1 – 4 Normalde kapalı

2 – 5 Normalde kapalı

3 – 5 Normalde açık

Detaylar için bkz. kullanma kılavuzu

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/6083130
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




