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IQ10-O6NPSKWDSSO08

IQB
Sensores de proximidad inductivos

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS - IQ10-O6NPSKWDSS08
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DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Ejecucion

Dimensiones (An x Al x Pr)
Alcance de deteccion S,
Distancia de conmutacion asegurada S,
Instalacion en metal
Frecuencia de conmutacion
Tipo de conexion

Salida conmutada

Detalle salida conmutada
Funcion de salida
Caracteristicas eléctricas

Grado de proteccion
Variante especial

Y
Conforme a EN 60529.

MECANICA/ELECTRONICA

Tension de alimentacion

Ondulacion

Caida de tensién

Demora antes de disponibilidad
DeU,.

2
Con| max.

3
Tension de alimentacion UE y temperatura ambiente Ta constantes.

0
De Sr.
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SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTI-
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O6NPSKWDSSO08

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo

N.2 de articulo

1Q10-06NPSKWDSS08

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/IQB

CE @ & P er

Imagen aproximada

Rectangular

10 mm x 28 mm x 16 mm
6mm

4,86 mm

No enrasado

2.000 Hz

Cable de 3 hilos, 2,5 m
PNP

PNP

Normalmente abierto
C.c. 3 hilos

Ll
1P68
Frecuencia de oscilacion modificada

10V DC...30VDC
<10%"

2)
=3V
<100 ms
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Histéresis
Reproducibilidad

Desviacion de temperatura (de S)
CEM

Intensidad permanente |,

Corriente en vacio

Material del cable

Proteccion contra cortocircuitos
Supresion de pulso de encendido
Resistente a impactos y oscilaciones
Operacion a temperatura ambiente
Material de la carcasa

Material, superficie activa
Par de apriete

DeU,
»

Con Ia max.

3
Tension de alimentacion UB y temperatura ambiente Ta constantes.

N
De Sr.

FACTORES DE REDUCCION

Indicacion

Acero inoxidable (V2A)
Aluminio (Al)

Cobre (Cu)

Latén (Ms)

INDICACION DE MONTAJE

Observaciones

® M m o O W >

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
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SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS - IQ10-O6NPSKWDSS08

5%..15%

<2%”

4

+10 %

Conforme a EN 60947-5-2
=200 mA

10 mA

PvVC

v

v

309,1Mms/10..55 Hz,1mm
-25°C...+75°C

Plastico, VISTAL®

Plastico, VISTAL®

<1Nm

Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar

o7
0,5
0,35
0,5

Véase el gréafico pertinente “Indicaciones de montaje”
7mm

30 mm

10,3 mm

18 mm

8 mm

48 mm

12 mm
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SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS - IQ10-O6NPSKWDSS08

INDICACION DE MONTAJE

ESQUEMA DE CONEXION CD-001

CURVA DE RESPUESTA

Response diagram typical for IQ10-06N
8
(0.31)

(0.23 N -

016 /

=

o

é (0.08) I \

S

: I \

£

5 0

mm -10 -5 0 5 10
(inch) (-0.39) (-0.20) (0.20) (0.39)

Distance of target edge to center of active face in mm (inch)

All dimensions in mm (inch)

4 HOJA DE DATOS | SICK 2026-07-13 12:53:33 - SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS - IQ10-O6NPSKWDSS08

ESQUEMA DE DIMENSIONES 1Q10, CABLE
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Medidas en mm
® Conexidén
@ indicador LED 270°

Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1062440
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





