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Safe Brake Assist

DIŞ ALAN OTOMASYONU IÇIN GÜVENLIK SISTEMLERI – SINIRLARI AŞIN
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Safe Brake Assist
DIŞ ALAN OTOMASYONU IÇIN GÜVENLIK SISTEMLERI – SINIRLARI AŞIN

Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

Safe Brake Assist Talep üzerine

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/Safe_Brake_Assist

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Tarama frekansı / çıkış sinyali frekansı 20 Hz

Görüş açısı Yatay: ≤ uygulamada 180° / 360° (maks.) Dikey : 65° (+22,5° ile –42,5° arasında)

Açısal çözünürlük Yatay: 0,125° (NAV düzlemi) ve 1° Dikey: 2,5° (bir NAV ve başka bir düzlem arasında) ve 5°

Scanning range for 9% remission @
100 kLux (safety-related)

0.5 m ... 4.5 m (distance relative to the front of the machine)

Scanning range for 9% remission @ 10 kLux
(safety-related)

0.5 m ... 4.0 m (distance relative to the front of the machine)

Çalışma aralığı (sensör) 0,5 m ... 60 m

Kullanım alanları Dış alan

Araçlar İnşaat makineleri, Tarım makineleri

Lazer sınıfı 1 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014)

Işık kaynağı Kızılötesi (Dalga boyu: 850 nm)

Mekanik/Elektrik

Ağırlık 3,1 kg, APU: 2,4 kg; multiScan: 0,7 kg; bağlantı kabloları hariç

Besleme Gerilimi 8 V DC ... 17 V DC
24 V DC'ye uyarlama mümkündür (DC/DC dönüştürücü)

EMVC ISO 7637-1 & ISO 7637-2
ISO 16750-2 (gerilim piki)
ISO 13766-2

Güç tüketimi ≤ 80 W, Rölanti: ~36 W

Koruma sınıfı IP65 (Endüstriyel PC)
IP69K (3D-LiDAR sensörleri)

Performans

Fonksiyonlar CAN-Bus üzerinden güvenli mesafe sinyali çıkışı
Kartezyen koordinat sisteminde nesne pozisyonu

İzleme alanı Makinenin dinamik olarak hesaplanan araç yolu ile araç arkası, araç önü

Tepki süresi < 300 ms 1)

Algılama kapasitesi IEC 62998 uyarınca Worst-Case nesne:
Diz çöken kişi (çap: 190 mm, yükseklik: 1.139 mm, remisyon: %6)
Diğer ayrıntılar için kullanma kılavuzuna bakın

1) UYARU: Değer, sadece güvenlik sisteminin tepki süresini temel alır. Tüm sistemin tepki süresini hesaplamak için örn. frenleme mesafesi gibi başka faktörler dikkate
alınmalıdır.
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Arayüzler

CAN (APU) 1x CAN 2.0 A/B (M12 erkek konnektör)

Veri aktarma hızı 250 kbit/sBaud hızı (standart)

Ethernet (APU) 1x GbE 1000 Base-TX, 4 x GbE PoE Servis için: 1 x GbE Port (M12 erkek konnektör, x kodlama-
lı)

Ortam verileri

Çalışma ortamı sıcaklığı –30 °C ... +50 °C
Aksesuarlar, güneşin neden olduğu maks. ısınma sırasında çalışma için gereklidir

Depo ortam sıcaklığı –40 °C ... +85 °C

Ortam ışığına dayanıklılık 100.000 lx

Darbe dayanımı (DIN EN 60068-2-27) 30 g
11 ms 1)

1) Pals süresi.

Genel bilgiler

Teslimat Kapsamı Güvenlik sisteminin bileşenleri, münferit ürün numaraları üzerinden sipariş edilir. Doğru kulla-
nım ve fonksiyon kapsamı, sadece kullanma kılavuzuna uygun şekilde birleştirme ve devreye
alma işlemlerinden sonra garanti edilir. Sistemin güvenlik odaklı mesafe sinyali, ilgili makinenin
genel kontrol sistemine entegre edilmelidir.
2 x multiScan 136 (3D-LiDAR sensörü, bu güvenlik sistemi için çeşit)
1 x Application Processing Unit APU (veri işleme için endüstriyel PC)
2 x DC/DC dönüştürücü (elektrik sistemi gerilim dönüştürücüsü)
2 x Ethernet kablosu (Sensörlerden IPC'ye giden veri kabloları)

Sertifikalar

TÜV approval ✔

EC-Type-Examination approval ✔

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0 27279090

ECLASS 5.1.4 27279090

ECLASS 6.0 27279090

ECLASS 6.2 27279090

ECLASS 7.0 27279090

ECLASS 8.0 27279090

ECLASS 8.1 27279090

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27279090

ECLASS 11.0 27279090

ECLASS 12.0 27279090

ETIM 5.0 EC001449

ETIM 6.0 EC001449

ETIM 7.0 EC001449

ETIM 8.0 EC001449

UNSPSC 16.0901 32151705
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Teknik çizim

Ölçüler mm cinsindedir
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Teknik çizim
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Ölçüler mm cinsindedir
① Sabitleme deliği M5 x 7,5 (cihaz)
② Havalandırma elemanı (diyafram)
③ optik kapağı
④ Açıklık açısı (dikey görüş alanı)
⑤ Maksimum görüş alanıyla görsel sıfır konumu
⑥ Ölçü, vidalama noktalarındaki temas yüzeyleri yerine düz zemini referans alır. Bunlar, cihazı 0,5 mm yükseltir.
⑦ Dönme yönü
⑧ Sadece aksesuarlar için M5x7,5 sabitleme delikleri
⑨ gerilim kaynağı bağlantısı
⑩ ethernet bağlantısı
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


