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Resimler farkli olabilir

CE s
& P ek

Ayrintil teknik bilgiler

Ozellikler

Govde yapisi Metrik

Govde tasarimi Standart govde sekli
Vida disi biiyiikligi M12 x 1

Cap @12 mm

Algilama mesafesi S, 4 mm

Emniyete alinmis algilama mesafesi S, 3,24 mm

Metale montaj Duz kafa
Anahtarlama frekansi 2.000 Hz

Baglant tipi
Cikis fonksiyonu
Elektriksel kablolama

Koruma sinifi

Teslimat Kapsami

Y EN 60529 uyarinca.

Mekanik/Elektrik

Besleme Gerilimi
Sinyal tasima

Gerilim dilsmesi

D la = 30 mA degerinde.
2)
3)

4)

Maks |, degerinde.

Baslangic Sr degeri.

Siparis bilgileri

T e

IME12-04BDSZCOS

teslimat kapsamina dahildir: BEF-MU-M12 (1)

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Soket M12, 4-pin
Normalde acik

DC 2 telli

P67 ¥

Sabitleme somunu, piring (sar1), nikel kapli (2 x)

10vDC..30VDC

<10 %

<4v?Y
<45v?

Sabit Ug gerilim kaynagi ve Ta ortam sicaklig.

1067178
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http://www.sick.com/1067178
http://www.sick.com/1067178
http://www.sick.com/2103184
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Zaman gecikmesi
Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Sicaklik sapmasi (baslangic S, degeri)
EMVC

Siirekli akim I,

Atil akim

En disiik yitk akimi

Kisa devre korumasi
Devreye alma palsi

Darbe ve titresim dayanimi
Calisma ortami sicakhgi
Govde malzemesi
Malzeme, algilama yiizeyi
Govde uzunlugu

Faydali vida disi uzunlugu
Maks. sikma torku

UL-dosya no.

D1, = 30 mA degerinde.

2) Maks I3 degerinde.

3) sabit Ug gerilim kaynag! ve Ta ortam sicaklig).

4 Baslangic Sr degeri.

Emniyet teknigi parametreleri
MTTF,
DC.yg

Tw (kullanim omrii)

DUsUrim katsayilar
Bilgi

Celik St37 (Fe)
Paslanmaz celik (V2A)
Aliiminyum (Al)

Bakir (Cu)

Piring (sari) (Ms)

Montaj uyarisi

Not

M O O W
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<100 ms
5%..15%

<2%
4)

+10%

EN 60947-5-2 uyarinca
<100 mA

<0,8mA

=3 mA

v

<5ms

30¢g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
-25°C...+75°C
Piring(Sari), nikel kapli
Plastik, PA 66

65 mm

48 mm

<12 Nm
NRKH.E181493

1.103 yil
0%

20 yil

Degerler, degisebilen kilavuz degerlerdir
1

Yakl. 0,8

Yakl. 0,45

Yakl. 0,4

Yakl. 0,4

ligili grafik icin bakiniz "montaj uyarisi"
24 mm
12 mm
12 mm

32 mm
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Siniflandirmalar

ECLASS 5.0 27270101
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 6.0 27270101
ECLASS 6.2 27270101
ECLASS 7.0 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 8.1 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
UNSPSC 16.0901 39122230
Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

S N N N N

cULus certificate

Montaj uyarisi Duz kafali montaj

Baglanti tipi
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Baglanti semasi Cd-015

e
2w
+ 3

— I = not connected

|
_i_% not connected

—_—

Teknik ¢izim IME12 Standard, erkek konnektér, duz kafa

@ ©)
—H—N—®— 1 - — - — - — ] |

) |

48 (1.85)

M12x1

65 (2.56)

Olciler mm cinsindedir

@® Baglanti

@ LED gostergesi

® Metal sabitleme somunu (2 x); anahtar numarasi 17

Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Kisa aciklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri
Aciklama: Sabit dayanak noktasina sahip M12 yuvarlak sensérler icin terminal bloku BEF-KHF-M12 2051480
Malzeme: Plastik
Detaylar: Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)
Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Aciklama: M12 sensorler icin sabitleme plakasi BEF-WG-M12 5321869
Malzeme: Celik

Detaylar: Cinko kaplamali ¢elik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri bulunmaz

Aciklama: M12 sensoérler icin montaj braketi BEF-WN-M12 5308447
Malzeme: Celik

Detaylar: Cinko kaplamali ¢elik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri bulunmaz

&

Aciklama: Sabit dayanak noktasi olmayan M12 yuvarlak sensorler igin terminal bloku BEF-KH-M12 2051479
Malzeme: Plastik

Detaylar: Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

l‘
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https://www.sick.com/IME
http://www.sick.com/2051480
http://www.sick.com/2051480
http://www.sick.com/5321869
http://www.sick.com/5321869
http://www.sick.com/5308447
http://www.sick.com/5308447
http://www.sick.com/2051479
http://www.sick.com/2051479
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Kisa aciklama

konnektorler ve kablolar

(

‘®

‘ (-/

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dliz

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

Bilgi: Bu Uriin genel olarak kimyasal temizlik maddelerine karsi dayaniklidir (bkz. Ecolab). Baska
temizlik maddelerini lUtfen kullanmayin, Laktik asit veya hidrojen perokside (H202) karsi dayanikli
degildir

Uygulama alan: Yiks(z bolgeler, Hijyenik ve islak alanlar, Kimyasal aralik

Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PP

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

Bilgi: Bu rin genel olarak kimyasal temizlik maddelerine ve 6rn. H202, CH202 gibi diger temiz-
lik maddelerine karsi dayaniklidir (bkz. Ecolab). Kalici montajdan 6nce, malzeme 6zelliginin kulla-
nilan temizlik maddesine karsi dayanimi kontrol edilmelidir., Laktik asit veya hidrojen perokside
(H202) kars! dayanikhidir

Uygulama alani: Hijyenik ve islak alanlar, Cekme zinciri calismasi, Robot, soguk biilkmeye daya-
nikhdir, deniz suyuna dayaniklidir

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dlz, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Uygulama alane: Yiiks(z bélgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dliz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masi

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, aglli, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 0,6 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Uygulama alan: Yiks(z bolgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 1 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Uygulama alan: Yiks(z bolgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dliz, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 0,6 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Uygulama alan: YiksUz bolgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 1 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Uygulama alan: Yiks(z bolgeler, Kimyasal aralik

Tip

DOL-1204-GO5MNI

DOL-1204-GO5MRN

YF2A14-050V-
B3XLEAX

YF2A14-050U-
B3XLEAX

YG2A14-
C60VB3XLEAX

YG2A14-010V-
B3XLEAX

YF2A14-
C60VB3XLEAX

YF2A14-010V-
B3XLEAX
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Stok no.

6052615

6058476

2096235

2095608

2145709

2145710

2145707

2145708


http://www.sick.com/6052615
http://www.sick.com/6052615
http://www.sick.com/6058476
http://www.sick.com/6058476
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2095608
http://www.sick.com/2095608
http://www.sick.com/2095608
http://www.sick.com/2145709
http://www.sick.com/2145709
http://www.sick.com/2145709
http://www.sick.com/2145710
http://www.sick.com/2145710
http://www.sick.com/2145710
http://www.sick.com/2145707
http://www.sick.com/2145707
http://www.sick.com/2145707
http://www.sick.com/2145708
http://www.sick.com/2145708
http://www.sick.com/2145708

Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



