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SNIMACE BAREV - CSM-WP1I7A1P

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Tvar pouzdra

Rozméry (S x V x H)

Vysilac svétla

Vystup svétla

Rozméry svételné stopy
Pozice svételného bodu
Vinova délka

Vzdalenost snimani
Tolerance snimaci vzdalenosti
Nastaveni

Proces teach-in

n
Prumérna zivotnost: 100 000 h pfi Tu =+25°C.

ROZHRANI
10-Link
Datova prenosova rychlost
Doba cyklu
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC

Délka procesnich dat
Struktura procesnich dat A

Struktura procesnich dat B
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SNIMACE BAREV

CSM-WP117A1P

OBJEDNACI INFORMACE

Typ Vyrobek ¢.

CSM-WPT7ATP 122732

Dalsi provedeni pfistroje a prislu§enstvi na adrese www.sick.com/CSM

C E @ IO-Link

Obréazek je pouze ilustraéni

Maly
12 mm x 31,5 mm x 21 mm

LED dioda, RGB"

Dlouha strana pfistroje

1,9 mm x 94 mm

Podélné

640 nm, 525 nm, 470 nm
<12,5mm

*3mm

Tlacitko Teach-in, Vedeni, IO-Link

Teach-in staticky/dynamicky
ET: teach-in dynamicky

v ,10-Link V1.1.0

38,4 kbit/s (COM2)

2,3ms

26

800071

8388721

16 Bit

Bit O = spinaci signal Q,

Bit 1= spinacisignal Q,,

Bit 2 = alarm kvality procesu

Bit 3 ... 5 = barva vysilaného svétla
Bit 6 ... 15 = méfena hodnota RGB

Bit O = spinaci signal Q,,

@ & P 25
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Digitalni vystup

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Napajeci napéti

Zbytkové vlnéni

Pfikon

Spinaci frekvence

Doba odezvy

Jitter

Spinaci vystup

Vystupniho spinaciho prvku (napéti)
Vystup (kanal)
Vystupniproud|
Prodlevy

Trida ochrany
Ochranné okruhy

Druh pfipojeni

Obsazeni pinll

Bit 1= spinaci signal Q ,
Bit 2 = spinaci signal Q ,
Bit 3 = spinaci signal Q ,
Bit 4 = spinaci signal Q
Bit 5 = spinaci signal Q ,
Bit 6 = spinaci signal Q ,
Bit 7 = spinaci signal Q ,
Bit 9 ... 15 = prazdné
Q,Q,

Pocet 2

12VDC..24VDC"

2)

<5V

3
<50 mA

17kHz”

300 s

150 ps

PNP

PNP:HIGH=U =2V /LOWccaOV

8 barev prostrednictvim systému I0-Link

<100mA”

Zadné

1]

PFipojky U, zajisténé proti pfepolovani
Vystup Q s ochranou vUci zkratu
Potla¢eni rusivého impulzu

Konektor M8, 4pinovy

BN1 +(L+)
WH2 Q

BU3 - (M)
BK4 Q/C

9
Mezni hodnoty: 12 V DC (-10 %) ... 24 V DC (+20 %) Provoz v siti chranéné proti zkratu: max. 8 A.

2

Nesmi pfesahnout horni ani dolni mez tolerance UV.

)
Bez zatizeni.

4
PFi poméru svétla a tmy 1:1.

MECHANICKE VLASTNOSTI

Material pouzdra
Material, Optika
Hmotnost

UDAJE O PROSTREDI

Teplota okoli provoz

Teplota okolniho prostredi skladu
Odolnost v razu

Kryti
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ABS
PMMA
Cca20g

-10°C...+55°C
-20°C..+75°C
Podle IC 60068
IP67
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SNIMACE BAREV - CSM-WP1I7A1P

UL-File ¢. NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
CERTIFIKATY

EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity 7
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
China RoHS Y
China Compulsory Product Certification (CCC) Y
exempt

cULus certificate v
10-Link certificate 7
Photobiological safety (IEC EN 62471) Y

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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Rozméry v mm

@ Stred optické osy vysilace

® Stred optické osy prijimace

® montazni otvory M3

@® zobrazovaci a sefizovaci prvky

OBSAZENI PINU, VIZ TABULKA TECHNICKE UDAJE: ELEKTRICKE VLASTNOSTI

3 1

4 2
ZastrCka M8, 4 pinova, nekdédovana
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ZOBRAZOVACI A SERIZOVACI PRVKY

@ O

@ ;

® Tlacgitko Teach-in
® LED zluta
® LED zeleny

VZDALENOST SNIMANI
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Sensing distance in mm (inch)
@ Cervena
® zelena
® modra

DalSi informace, vhodné prisluSenstvi, pfiklady pouziti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmeérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1122732
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





