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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Husform

Dimensioner (B x H x D)
Ljusséandare
Ljusutgang
Ljusflacksstorlek
Ljusflackslage
Vaglangd

Rackvidd
Réckviddstolerans
Installning

Teach-in-forfarande

n
Livsléngd: 100 000 hvid T = +25°C.

GRANSSNITT
10-Link

Datadverféringshastighet
Cykeltid
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Processdatalangd

Processdatastruktur A

Processdatastruktur B
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FARGGIVARE

CSM-WP117A1P

BESTALLNINGSINFORMATION

typ

artikel nr

CSM-WPT7ATP

122732

Fler enhetsutféranden och tillbehor pad www.sick.com/CSM

C€ ook @= & @ &8

Bilden kan avvika fran texten

Liten

12 mm x 31,5 mm x 21 mm

Lysdiod (LED), RGB "

Husets langsida

1,9 mm x 94 mm

Langs

640 nm, 525 nm, 470 nm
<12,5mm

*3mm

Teach-in-knapp, Kabel, I0-Link

Teach-in statisk/dynamisk
ET: dynamisk Teach-in

v ,10-Link V1.1.0

38,4 kbit/s (COM2)

2,3ms

26

800071

8388721

16 Bit

Bit O = kopplingssignal Q,,
Bit 1= kopplingssignal Q,,
Bit 2 = larm processkvalitet
Bit 3 ... 5 = sdndarfarg

Bit 6 ... 15 = méatvarde RGB

Bit O = kopplingssignal Q,,
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Digital utgang

ELSYSTEM

Matningsspanning
Restvag
Stromforbrukning
Kopplingsfrekvens

Responstid
Jitter
Kopplingsutgang

Kopplingsutgang (spanning)

Utgang (kanal)

Utgangsstrom |

Tidssteg
Skyddsklass

Antal

FARGGIVARE - CSM-WPTI7ATP

Bit 1= kopplingssignal Q,
Bit 2 = kopplingssignal Q ,
Bit 3 = kopplingssignal Q ,
Bit 4 = kopplingssignal Q
Bit 5 = kopplingssignal Q
Bit 6 = kopplingssignal Q ,
Bit 7 = kopplingssignal Q ,
Bit9...15 =tom

Q,Q,

2

)

12VDC...24VDC'

2)

<5V

3)

<50 mA

4)
1,7 kHz
300 s
150 ps
PNP
PNP:HIGH=U, =2 V/LOWca.0V
8 farger via |O-Link

<100 mA”
Ingen
n

Skyddskopplingar U, -anslutningar pols&kringsskyddade

Utgang Q kortslutningsskyddad
Avstorning

Anslutningstyp
Stickkontakt M8, 4-polig

Stifttilldelning
BN1 +(L+)
WH2 Q
BU3 -(M)
BK4 Q/C

9
Gransvérden: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%). Drift i kortslutningsskyddat nat max. 8 A.
2
Far inte dver- eller underskrida U, -toleranser.

)
Utan last.

4
Vid ljus-mork-forhallandet 1:1.

B Vid matningsspénning > 24 V,| =50 mA.| &rsummastrémavallaQ .
MEKANIK

Husmaterial ABS
Material, optik PMMA
Vikt Ca20g

OMGIVNINGSDATA

Omgivningstemperatur, drift -10°C...+55°C
Omgivningstemperatur, lager -20°C..+75°C
Stotbelastning Enligt IEC 60068
IP-klassning P67
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FARGGIVARE - CSM-WPT17A1P

UL-File-Nr. NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S S S

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

cULus certificate
10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

SIS S (S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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@ Mitten optikaxel sdndare

® Mitt optikaxel, mottagare

® monteringshal M3

@ indikerings- och instéllningselement

STIFTTILLDELNING, SE TABELL TEKNISKA DATA: ELSYSTEM

3 1

4 2
Kontakt M8, 4-polig, okodad
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INDIKERINGS- OCH INSTALLNINGSELEMENT

@ O

@ ;

® Teach-in-knapp
@ Lysdiod gul
® LED, grén

RACKVIDD

120

100

/l

80

60

CICI®,

40

Relative sensitivity in %

20

0

9 10 11 12 13 14 15
(0.35) (0.39) (0.43) (0.47) (0.51) (0.55) (0.59)

16
(0.63)

Sensing distance in mm (inch)

@ réd
® groén
®bla

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1122732
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





