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Ayrintil teknik bilgiler
Teknik bilgiler

Olciilen parametreler

Siparis bilgileri

Tip

System MARSIC280

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Maksimum olciilen komponent sayisi

Olciim prensipleri

Numune miktan

Olciim mesafesi

Tepki siiresi (tgp)

Dogruluk

Hassasiyet sapmasi

Sifir noktasi sapmasi

Referans noktasi sapmasi

Sinir deger ayarlar

Proses sicakligi

Proses basinci

Toz miktan

O,
S0,

COs, SO,
2

Talep Uzerine

NDIR spektroskopisi, NDUV spektroskopisi

801/h ... 120 1/h

0 ... 25 Vol.-%

0...100 ppm /O ... 500 ppm

15s...30s

Olgiim gazi yolu ve gaz numunesi alma (initesi dahildir

+1%

Olgiim mesafesi son degeri

< 2 %: Haftalik 6lgim mesafesi son degerleri

< 2 %: Haftalik 6lgim mesafesi son degerleri

< 2 %: Haftalik 6lcim mesafesi son degerleri

<0,5%

+10 °C ... +550 °C

-200 hPa ... 200 hPa
Relatif

Uriin bilgi formu | 2024-09-23 09:43:11
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir
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Ortam sicakhigi

Depolama sicakhgi

Ortam basinci

Ortam nemi

Uygunluklar

Elektrik giivenligi

Koruma sinifi

Analog cikiglar

Analog girisler

Dijital cikislar

Dijital girisler

Modbus
Haberlesme tipi
Ethernet
Fonksiyon
Gosterge
Boyutlar (G x Y x D)
Agirhik

Analiz cihazi Unitesi:
Prob hazirlama ve dagitim Unitesi:
Montaj cercevesi Uzerinde komple sistem:
Ortama temas eden malzeme
Montaj
Enerji beslemesi

Gerilim

Frekans

2024-09-23 09:43:11 | Uriin bilgi formu

Yanhslar ve degisiklikler i¢in haklar sakhdir

< 200 mg/m3

+5 °C... +45 °C

-20 °C...+70 °C

900 hPa ... 1.100 hPa

<90 %
Yogusmasiz

MARPOL Ek VI ve NTC 2008 - MEPC.177(58)
Guidelines for exhaust gas cleaning systems - MEPC.340(77)
DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

CE, Rules of major classification societies

IP54

8 Cikislar:
0...24 mA

Galvanik olarak izole edilmis

2 Girigler:
0..20mA

16 Cikiglar:

Salter 1 pin, 3 baglanti

8 Girigler:
42V

v
TCP
v

OPC sunucusuna baglanti

LC ekran
Durum LED'leri: “Gug

Bakim ihtiyaci” ve “Ariza”

680 mm x 1.723 mm x 477 mm (Detaylar icin 6l¢ilu cizimlere bakiniz)

37 kg
52 kg
110 kg

PTFE, PVDF, FKM, Paslanmaz celik 1.4547, Hastelloy, Platin, Nikel, Aliminyum, Kalsiyum flor(r

Duvar montaji

115VAC, £ 10 %
230VAC, + 10 %
400 VAC, + 10 %

Tipik gerilim kaynaklarina baglanti mimkuindur

50Hz/ 60 Hz
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Akim tlketimi 230V ACile:<8A
Olgiim gaz hatti ve filtre elemaniolmadan

GUg tlketimi Analiz cihazi Unitesi: < 300 VA
Prob hazirlama ve dagitim unitesi: < 300 VA
Olgiim gazi hattl, isitilmis: < 95 VA/m
Gaz numunesi alma Unitesi: < 450 VA
Isitmali gaz numune alma borusu: < 450 VA

Olciim gazi baglantilan
6mm borularin sikma bilezigi vida baglantisi
Yardimci gaz baglantilari
Cihaz havasi Hortum baglantilari DN 4/6
Test gazi Hortum baglantilari DN 4/6
Diizeltme fonksiyonlar N> veya enstriiman havasi ile otomatik sifir ayari, haftalik

Sistem bilesenleri Gaz numune alma unitesi, isitmali, dahili filtre gévdesi
Olciim gazi hatti, 1sitilmis (maks. 35 m)
Prob hazirlama ve dagitim Unitesi
Analiz cihazi Unitesi

Dahili bilegenler Olciim gaz pompasi
Basing sensori
Akis sensoru

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0 27150302
ECLASS 5.1.4 27150302
ECLASS 6.0 27150302
ECLASS 6.2 27150302
ECLASS 7.0 27150302
ECLASS 8.0 27150302
ECLASS 8.1 27150302
ECLASS 9.0 27150302
ECLASS 10.0 27150302
ECLASS 11.0 27150302
ETIM 5.0 EC001190
ETIM 6.0 EC001190
ETIM 7.0 EC001190
ETIM 8.0 EC001190
UNSPSC 16.0901 41115406
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Teknik ¢izim (Olgiiler mm cinsindedir)
Montaj iskeleti MARSIC280
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



