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INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ Nr artykułu

IQ05-0B8PO-ZR1 6073556

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/IQY

    

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Korpus Prostopadłościenny

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 5 mm x 25 mm x 5 mm

Zasięg S
n

0,8 mm

Zasięg gwarantowany S
a

0,648 mm

Montaż w metalu W jednej płaszczyźnie

Częstotliwość przełączania 5.000 Hz

Typ przyłącza Przewód z wtyczką M8, 3-pinowy, z radełkowanym złączem śrubowym, 0,2 m

Wyjście przełączające PNP

Wyjście przełączające – szczegóły PNP

Funkcja wyjścia Styk normalnie zamknięty

Wykonanie elektryczne DC 3-przewodowe

Stopień ochrony IP67 
1)

1)

 Wg EN 60529.

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napięcie zasilające 10 V DC ... 30 V DC

Tętnienia resztkowe ≤ 20 % 
1)

Spadek napięcia ≤ 2 V 
2)

Czas opóźnienia przed zadziałaniem ≤ 10 ms

Histereza 1 % ... 10 %

Powtarzalność ≤ 1,5 % 
3)

Dryft temperaturowy (S
r
) ± 10 %

1)

 U
V
.

2)

 Przy I
a
 maks.

3)

 Ub = 20 V DC ... 30 V DC, Ta = 23 °C ± 5 °C.
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EMC Wg EN 60947-5-2

Prąd stały I
a

≤ 200 mA

Materiał przewodu PUR

Przekrój poprzeczny przewodu 0,06 mm²

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania

Odporność na udary i drgania 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +70 °C

Materiał obudowy Mosiądz, chromowany

Materiał, powierzchnia aktywna Tworzywo sztuczne, POM

Nr pliku UL E191603
1)

 U
V
.

2)

 Przy I
a
 maks.

3)

 Ub = 20 V DC ... 30 V DC, Ta = 23 °C ± 5 °C.

WSPÓŁCZYNNIKI REDUKCJI

Wskazówka Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić

Stal nierdzewna (V2A) Ok. 0,85

Aluminium (Al) Ok. 0,6

Miedź (Cu) Ok. 0,6

Mosiądz (Ms) Ok. 0,7

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU

Uwaga Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu”

A 0,8 mm

B 0 mm

C 5 mm

D 2,4 mm

E 0 mm

F 7 mm

G 3,3 mm

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
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INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-004
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RYSUNEK WYMIAROWY PRZEWÓD Z WTYCZKĄ M8, Z RADEŁKOWANYM ZŁĄCZEM ŚRUBOWYM

active area

25 (0.98)

2,7
(0.11) 5

(0
.2

0
)

5
(0

.2
0

)

M1.6 M1.6

1
.5

(0
.0

6
)

5.5
(0.22)

14
(0.55)

2
.6

(0
.1

0
)

2
,5

(0
.1

0
)

M
8

 x
 1

36 - 41.5 (1.42 - 1.63)

Pin 4
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Wymiary w mm

Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem
www.sick.com/6073556
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK 
W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteli­
gentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do 
automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne 
standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej 
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logisty­
ce, jak też w produkcji. 

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz 
certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę 
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań auto­
matyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to 
coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność pro­
dukcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także 
dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią 
i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno­
logie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest 
obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. 
Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko 
Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymo­
gów lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do 
potrzeb rozwiązania.




