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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Enhetsutforande
Sensorprincip
Minsta detekterbara objekt (MDO)

Stralavstand

Typ av synkronisering
Antal stralar
Overvakningshéjd

Software features (default)

Interface RS-485
Baudrate RS-485

Driftsatt
Standard

Transparent

n
MDO min. detekterbart objekt vid hég matnoggrannhet.
2
MDO min. detekterbart objekt vid standard matnoggrannhet.

3
Beroende pa stralavstand utan korsstralinstallning.
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AUTOMATIONSLJUSRIDA

MLG25N-1625U10801

BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
MLG25N-1625U10801 1222514

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/MLG-2

C€ @ & o PG €5

Bilden kan avvika fran texten

ProNet - Replacement product (for MLG-1 with terminals)

Sandare/mottagare

25mm”
29mm”
3)

25 mm
Kabel

66

1.625 mm

Stralstatus
9,6 kbit/s
Narvarokontroll

Inverterad narvarokontroll
Nedsmutsningsvarning
Narvarokontroll

off
off
Teach ingang
off
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Resistent mot damm och solljus

Funktion

Korsande stralar

Stralavblandning

Héghastighetsscanning

Applikationer

| leveransen

Hog méatnoggrannhet

Kopplingsutgang

Datagranssnitt

Artikelnummer enskilda komponenter

"
MDO min. detekterbart objekt vid hég matnoggrannhet.

2
MDO min. detekterbart objekt vid standard matnoggrannhet.

)
Beroende pa stralavstand utan korsstralinstallning.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Ljusséandare

Vaglangd
Matningsspénning U,
Elférbrukning, séndare
Elférbrukning, mottagare

Elférbrukning faltbussmodul

Restvag

Utgangsstrom |
Utgangslast, kapacitiv
Utgangslast, induktiv
Initieringstid
Kopplingsutgang
Anslutningstyp

Husmaterial
Indikering
IP-klassning

Skyddskopplingar

Y
Utan last.

2
Utan last vid 24 V.

3
Utomhusdrift kraver extern skyddskapa.

AUTOMATIONSLJUSRIDA - MLG25N-1625U10801

KX

Objektdetektering/objektbredd
Objektigenkanning
Hojdklassificering
Haldetektion/halstorlek
Yttermatt/innermatt
Objektposition

Halposition

Zondefinition

Objektdetektering
Haldetektion
Objekthojdsmatning
Matning av yttermatt
Matning av innermatt
Matning av objektposition
Matning av halposition

1x sandare

1 x mottagare

1x Faltbussmodul

4/6 x QuickFix-fasten (frdn 2 m dvervakningshojd 6 QuickFix-fasten)
1 x Quickstart-anvisning

2107896 MLGR25N-1625U10201, 2107897 MLGT25A-1625F10201

Lysdiod (LED), infrardtt ljus
850 nm
DC192V..28,8V"
583mA”
1332mA”

115 mA

<5V

100 mA

100 nF

1H

<1s

Mottakt: PNP/NPN

Kontakt M12, 5-polig, 0,22 m
Stickkontakt M12, 12-polig, 0,21 m

Aluminium
LED
IP65, IP67

3)

U, -anslutningar pols&kringsskyddade

2026-07-23 17:02:44 - MED RESERVATION FOR EVENTUELLA ANDRINGAR

DATABLAD | SICK



AUTOMATIONSLJUSRIDA - MLG25N-1625U10801

Skyddsklass
Vikt
Frontglas
Tillval

! Utan last.

2
Utan last vid 24 V.

)
Utomhusdrift kréver extern skyddskapa.

PRESTANDA

Maximal rackvidd

Minimal rackvidd
Driftsrackvidd
Responstid

l

Ingen reserv for miljopaverkan och aldrande av dioden.

2
Utan hog hastighet.

GRANSSNITT

Seriell

Ingangar/utgangar

Digital utgang

Digital ingang

OMGIVNINGSDATA
Stottalighet

Vibrationstalighet
EMC

Datadverféringshastighet

Antal

Antal

Okanslighet mot stérande omgivningsljus

Omgivningstemperatur, drift

Omgivningstemperatur, lager

y
Utomhuslége.

2
Indirekt talig for likvérdigt ljus.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate
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Utgang Q kortslutningsskyddad
Avstorning

n
3,549 kg
PMMA

Ingen

Ul
12m
=0m

8,5m

2)
6,4 ms

v ,RS-485
1,2 kbit/s-921,6 kbit/s

RS-485+6xQ+2x1/0

Q,..Q,
6

In, In,
2

Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser

Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel
Sokning sinusformat 10-150 Hz 5 g
EN 60947-5-2

Direkt: 150.000 Ix '
Indirekt: 200.000 1x

-30°C..+55°C
-40°C..+70°C
v
v
v
v
v
v
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Profinet certificate 7
Photobiological safety (IEC EN 62471) Y

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula- v
tion EU 2023/2854)

MATTSKISS: KLAMANSLUTNINGSBOX (AFB)

ik e

30 (1.18)

21 (0.83)

65 (2.56)

(0.83)

1 103 (4.06) ‘
115 (4.53)

Matti mm

® honkontakt M12, 12-polig
® Klamanslutning

® PG-skruvkoppling

® RJ45 (Ethernet)
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MATTRITNING
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Beam separation 5 mm 63.3 (2.49)

Beam separation 10 mm 68.3 (2.69)

Beam separation 20 mm 68.3(2.69)/78.3 (3.08) @

Beam separation 25 mm 83.3(3.28)

Beam separation 30 mm 88.3(3.48)

Beam separation 50 mm 108.3 (4.26)

Y Distance: MLG edge - first beam
2 MLG20x-xx40: 68.3 mm
MLG20x-xx80: 78.3 mm
Matti mm
@ forsta ljusstralen
® sista ljusstralen
® detekteringshojd (se tekniska data)
@ stralavstand
® optisk axel
® statusindikering: LED:er gron, gul, réd
@ Anslutning
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ANSLUTNINGSTYP OCH -SCHEMA

2 1
5 .
3 4
Sender Receiver
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_gi:_é Sync B

6a_n-slutning till klamanslutningsbox (AFB)

STIFTTILLDELNING KLAMANSLUTNINGSBOX (AFB)

® Anslutningskabel (6057015)
® Honkontakt M12, 5-polig (6009719)
® klamanslutningsbox (AFB)
@ Anslutning till PLC/stiftbeldggning se teknisk information (MLG-2 som uppgraderingsprodukt for MLG-1 och XLG)
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INSTALLNINGSMOJLIGHETER
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@ statusindikering: LED:er gron, gul, réd

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1222514
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





