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Aktuiator teslimat iceriginde bulunmamaktadir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER
Tetiklendigi icin kapali kontak 2
Normalde agik 1
Tutma kuvveti <15N
Aktive etme frekansi <7200/h
Calistirma yonleri 5
Yaklasma hizi =10 m/min

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

B,,-degeri 2 x10° Baglanti semas! (Diisiik yiikte)

Yapi turii Yapi tiirti 2 (EN 1SO 14119)

Aktiiatoriin kodlama kademesi Diisiik kodlama kademesi (EN I1SO 14119)

Hata durumunda emniyetli durum Sivigdahili bir hata algilama sistemine sahip degildir ve hata durumunda giivenli bir duruma gecemez.

Hata algilama, bagli glivenlik odakli mantik unitesi ile gergeklesir.

FONKSIYONLAR

Kaskat baglanabilir glivenlik sensori Yok, sadece tek kablolama (teshis ile)
ARAYUZLER
Baglanti tipi Hat girigi, 1x M16

Capraz kablolama =1,5 mm?
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ELEKTRIK

Anahtarlama prensibi
Kullanim kategorisi

Olgiilen isletim akimi (isletim gerilimi)
Nominal izolasyon gerilimi U,

Anma darbe gerilimi dayanimi U, |

Kisa devre korumasi
Anahtar gerilimi

Devre degistirme akimi (devre degistirme gerilimi)

MEKANIK

Agirlik
Govde malzemesi

Mekanik galisma siiresi

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi
Calisma ortami sicakligi

Depolama sicakligi

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

ELEKTROMEKANIK GUVENLIK SIVICLERI - 12-SB213

Agdir cekim anahtarlama elemani
AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)

3A(240V AC)
2 A(24VDC)

240V
2500V AC

T10/10A
=5VDC
5mA (5V DC)

0/kg

Termoplastik, cam lifiyle gliclendirilmis

1x 10b Baglanti semasi

IP67 (IEC 60529)
-20°C..+80°C
-20°C..+80°C
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TEKNIK CIZIM
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Olciiler mm cinsindedir
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ANAHTARLAMA YOLU DIYAGRAMI AKTUATORUN DISARI GEKILMESI DURUMUNDA KONTAKLARIN GOSTERIMI (TAMAMEN TAKILI =
0 MM)

11
6 3.8 0mm
11/12
23/24
4.2
20
6 4 0mm
11/12
21/22
21
3.8 0mm
11/12
21/22
33/34
4.5

[ Contacts open
O Contacts closed
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ANAHTARLAMA ELEMANLARI
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Switching element 11.:
1 positive action N/C contact + 1 N/O contact

Switching element 20:
2 positive action N/C contacts

Switching element 21.:
2 positive action N/C contacts + 1 N/O contact

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlar ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/6025059
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





