SICK.COM

FICHA DE DADOS

MZ2Q-CSLPSKRO

MZ2Q-C
Sensores cilindricos

SICK

Sensor Intelligence


https://www.sick.com

SENSORES CILINDRICOS - MZ2Q-CSLPSKRO

DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Formato cilindrico Ranhura C

Ranhura preferida do fabricante SMC
Bimba
Schunk

Omm...50 mm

Trilho SMC ECDQ2
Trilho SMC CDQ2

19,5 mm
2 x PNP

Area de deteccdo
Formatos cilindricos com adaptador

Comprimento da carcacga
Saida de comutagéo
Funcéo de saida

Modelo elétrico 4 fios CC

Grau de protegcéao P67 U

Ajuste

SENSORES CILINDRICOS

MZ2Q-CSLPSKRO

INFORMACOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo

MZ2Q-CSLPSKRO 1146367

Outras versdes do aparelho e acessorios em www.sick.com/MZ2Q-C

CE @ & P er

2 x contato normalmente aberto, I0-Link

Area de operacdo teach-in Programar os pontos de comutacéo 1e 2
10-Link Bloquear o botao de programacao (teach)
Programar os pontos de comutagao1e 2
Faixa de tolerancia em torno dos pontos de comutag¢do em 5 niveis

Fungdes do 10-Link Funcdes padrao

W
Conforme EN 60529.

MECANICA/SISTEMA ELETRICO

Omm...50 mm
12V DC..30VDC

Area de deteccdo
Tensao de alimentacao
Consumo de corrente Typ. 25 mA, Sem carga
=22V

=100 mA

Queda de tensdo
Corrente permanente |,

Classe de protecao 11l

n
Tens3o de alimentacdo UE e temperatura ambiente Ta constantes.
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SENSORES CILINDRICOS - MZ2Q-CSLPSKRO

Histerese tip. TmT

Reprodutibilidade =01mT "

Protecao contra polaridade reversa Sim

Protecao contra curto-circuitos Sim

LED de estado de comutacao Sim

Teach-in Sim

Supressao do impulso de ligagdo Sim

Temperatura ambiente, operagdo -20°C..+75°C

Resisténcia a impactos e vibragdes 30g,1Mms/10...55 Hz, 1T mm
CEM Conforme EN 60947-5-2
Tipo de conexao Cabo com conector M8, 4 pinos, com conexao de parafuso serrilhado, 0,3 m

Tipo de conexao - detalhe
Secio transversal do condutor 0,08 mm?
Diametro do cabo @ 2,6 mm
Raio de dobramento Em instalacao fixa > 5 x diametro do cabo
Em estado mével > 10 x didametro do cabo
Saida de cabo Axial

Cabo de ligagao do elemento de comando
Tipo de conexdo Cabo, 4 fios, 0,1m

Cabo de ligagao do elemento de comando detalhe
Secio transversal do condutor 0,08 mm?
Diametro do cabo @ 2,3 mm
Raio de dobramento Em instalacao fixa > 5 x diametro do cabo
Em estado moével > 10 x didmetro do cabo
Saida de cabo Axial

Material
Carcaga Plastico
Cabo PUR
N¢ arquivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

"
Tens3o de alimentagéo U, e temperatura ambiente Ta constantes.

CARACTERISTICAS DE SEGURANGA

MTTF, 799 anos
DC,, 0%
T,, (duracéo de uso) 20 anos

INTERFACE DE COMUNICAGAO

Interface de comunicagédo 10-Link V1.0

Detalhe da interface de comunicacao COM2 (38,4 kBaud)

Tempo de ciclo 2,3ms

Comprimento de dados de processo 2 Bit

Estrutura de dados de processo Bit O = sinal de comutagédo Q,,

Bit 1= sinal de comutagéo Q,,
Bit2...7 = vazio

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity
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China RoHS
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SENSORES CILINDRICOS - MZ2Q-CSLPSKRO

China Compulsory Product Certification (CCC) Y
exempt
cULus certificate v

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

NOTA RELATIVA A MONTAGEM

Tighten screw

Y

M, = 0.1 Nm

Insert sensor

Sensor middle

A
v
ESQUEMA DE CONEXAO CD-244
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DESENHO DIMENSIONAL CABO COM CONECTOR M8, COM UNIAO ROSCADA COM SERRILHADO

0y oF
@ @"< =
—@ === 29 i 205 @Y |
8.9 o (0.12) (0.12)
(0.35) ‘ ® \\\
19.5 (0.77) '
LT L) o5 &
' (0.02) A
®3® @ § /o O 68
(1o © ’=lﬁ )
/ ——| l ©) ad |
/ (0.17)
| 30 (1.18)
\\
\
Nl L_
\\
- \
> '
2 ©) I Pn2 Pin4
/
| | — 73 @
36-41.5 (1.42-1.63) Pinl Pin3
Dimensdées em mm
@® centro do elemento de sensor
® parafuso de fixagcdo SW 1,3
® Indicador LED
@ Tecla teach-in
® Indicador LED
® hastes para bracadeiras de cabos
@ Para SMC/ cilindro Bimba (MZ2Q-CSxxxx)
Para cilindros Festo (MZ2Q-CFxxxx)
® Conexao
N¢ de artigo Tipo L1 L2 Numero de fios
1146367 MZ2Q-CSLPSKRO 100 mm 300 mm 4
146368 MZ2Q-CFLPSKRO 100 mm 300 mm 4
1096578 MZ2Q-CSSNSKROS21 100 mm 500 mm 4
1044557 MZ2Q-CSSPSKROSO1 100 mm 500 mm 4
1095814 MZ2Q-CSSPSKR0S20 100 mm 500 mm 4
118101 MZ2Q-CSSPSKR0S22 100 mm 500 mm 4
1042239 MZ2Q-CSSPSKRO 100 mm 500 mm 4
1042243 MZ2Q-CFSPSKRO 100 mm 500 mm 4
n47171 MZ2Q-CSSPSKR0S25 300 mm 500 mm 4

Informagdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagdo e downloads, co-
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instru¢oes e software, podem ser encontrados em
www.sick.com/1146367
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





