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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

MRS6224R-131001 6081153

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/MRS6000

  

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Kullanım alanı Outdoor, Indoor

Işık kaynağı Kızılötesi ışık (870 nm)

Lazer sınıfı 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)

Görüş açısı
Yatay 120°
Dikey 15°

Tarama frekansı 10 Hz

Açısal çözünürlük
Yatay 0,13°
Dikey 0,625°

Çalışma aralığı 0,5 m ... 200 m

Tarama mesafesi
%10 remisyon derecesinde 30 m, Modda x 1,4 (tipik): Genişletilmiş ölçüm mesafesi
%90 remisyon derecesinde 75 m, Modda x 1,4 (tipik): Genişletilmiş ölçüm mesafesi

Değerlendirilmiş echoı sayısı 4

MEKANIK/ELEKTRIK

Bağlantı tipi 3 x M12 yuvarlak konnektör (gerilim kaynağı, Ethernet, I/O)

Besleme Gerilimi 10 V ... 29 V

Güç tüketimi 20 W

Gövde malzemesi Alüminyum/plastik (PMMA)

Gövde rengi Gri (RAL 7042)

Koruma sınıfı IP65
IP67

Koruma sınıfı III

Ağırlık 2,4 kg

Boyutlar (U x G x Y) 125,5 mm x 176 mm x 131 mm

MTBF 9,5 yıl
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MTTFd 19 yıl

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D

19 yıl

PERFORMANS

Sistematik hata ± 125 mm 
1)

İstatistiksel hata 30 mm 
1)

1)

 Ortam koşullarına bağlı olarak tipik değer; gerçek değer .

ARAYÜZLER

Ethernet ✔ , TCP/IP
Fonksiyon Ham veri arayüzü / parametreleme

Veri aktarma hızı 100 Mbit/s ... 1 Gbit/s

ORTAM VERILERI

Çalışma ortamı sıcaklığı –20 °C ... +60 °C

GENEL BILGILER

Kullanım hakkında bilgiler Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir
① Görüş açısı
② Sıfır noktası
③ Döndürme ekseni
④ Yatay eksen
⑤ sabitleme deliği, M6 x 10 mm
⑥ bağlantı hatları için boş tutulacak bölge
⑦ Cihaz ağırlık merkezi
⑧ Ölçüm orijini
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① Her biri 6 katmana sahip olan 4 tarama düzlemi
② Dikey eksen
③ Yatay eksen
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/6081153
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




