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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Laitetyyppi
Toimintaperiaate
Valokuitupaan muoto
Sovellus
Yhteensopiva valokuituvahvistin
Kytkentdetaisyys enintaan
Valokuidun paa
Heijastuskulma
Integroitu linssi
Linssien yhteensopivuus
Valokuitu
Yhteensopivuus infrapunavalon kanssa
Valokuitukaapeli, voidaan lyhentaa
Adapteri-paatyholkit vaaditaan
Toimituksen sisalto

MEKANIIKKA

Valokuidun paa
Valosateen ulostulo
Tasaisen holkin halkaisija

Valokuitu
Valokuitukaapelin pituus
Taivutussade
Dynaaminen joustavuus (robotiikka)
Ulkohalkaisija, valokuitukaapelin liitanta
Kuitusijoitus
Ydinrakenne
Materiaali
Valokuidun paa
Johtomateriaali
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Esimerkkikuva

Valokuitukaapeli

Kohdetunnistus

Tasainen holkki

Vakio

GLL70, WLL8O0, WLL180, GLL170(T)
Riippuu kdytetysta valokuituvahvistimesta

60°
Ei
Ei

Ei
v
Kyllé (1x LLAC-AB10 / 1x LLAC-AB13)

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/Valokuitukaapeli

1x valokuituleikkuulaite (LLAC-FC), 2 x adapteriholkki (1x LLAC-AB10 + 1x LLAC-AB13)

Paittdissuuntainen
3mm

4.000 mm

15 mm

Ei

2,2mm

Koaksiaalinen

@ 0,5 mm Koaksiaalinen

Ruostumaton teras
Polyethylen (PE)
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Kuitu PMMA
Paino 2249
YMPARISTOTIEDOT
Ympaériston lampdtila, kaytto -40°C..+60°C

KYTKENTAETAISYYS LAITTEELLA WLL180T

Kayttotapa 16 us 26 mm
Kayttotapa 70 ps 75 mm
Kayttotapa 250 us 120 mm
Kayttotapa 2 ms 216 mm
Kayttotapa 8 ms 324 mm

KYTKENTAETAISYYS LAITTEELLA GLL170

Kayttotapa 250 us 30 mm

KYTKENTAETAISYYS LAITTEELLA GLL170T

Kayttotapa 50 us 5Tmm
Kayttotapa 250 us 80 mm

SERTIFIKAATIT

RoHS manufacturer declaration v
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® Vastaanotin

@ Lahetin

Lisatietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/2124207

2026-07-28 06:56:02 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN DATALEHTI | SICK 3


https://www.sick.com/2124207

SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
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SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





