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DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Tipo de equipamento

Principio de funcionamento

Forma da cabeca de fibra éptica
Aplicacao

Amplificadores de fibra 6ptica compativeis
Distancia de comutagao max.

Cabeca de fibra optica
Angulo de radiacdo
Lente integrada
Compatibilidade lentes adicionais
Fibra optica
Compatibilidade com luz infravermelha
O cabo de fibra 6ptica pode ser encurtado

Luva terminal adaptadora necessaria

Itens fornecidos

MECANICA
Cabeca de fibra 6ptica
Saida de luz
Diametro do colar liso
Fibra 6ptica

Comprimento do cabo de fibra éptica
Raio de dobramento
Flexibilidade dinamica (robdtica)
Diametro externo, conexao do cabo de fibra dptica
Disposigéo do fibra
Estrutura do nucleo
Material
Cabeca de fibra 6ptica
Capa
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INFORMACOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo

LLTE-A2030111040E4 2124207

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/Cabo_de_fibra_optica

Figura pode ser diferente

Cabo de fibra dptica

Sistema de varredura

Luva lisa

Padréo

GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)

Dependendo do amplificador de fibra éptica usado

60°
Nao
Néao

Nao

v

Sim (1x LLAC-AB10/1 x LLAC-AB13)

1x dispositivo de corte de fibra éptica (LLAC-FC), 2 x luva adaptadora (1x LLAC-AB10 + 1x LLAC-AB13)

Axial
3mm

4.000 mm

15 mm

Nao

2,2mm

Coaxial

@ 0,5 mm Coaxial

Aco inoxidavel
Polyethylen (PE)
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Fibra PMMA
Peso 2249
DADOS AMBIENTAIS
Temperatura ambiente, operagao -40°C..+60°C

DISTANCIAS DE COMUTACAO COM WLL180T

Tipo de operacgdo 16 ps 26 mm
Tipo de operagdo 70 us 75 mm
Tipo de operagao 250 us 120 mm
Tipo de operagéo 2 ms 216 mm
Tipo de operagéo 8 ms 324 mm

DISTANCIAS DE COMUTACAO COM GLL170

Tipo de operacgdo 250 ps 30 mm

DISTANCIAS DE COMUTAGCAO COM GLL170T

Tipo de operacgédo 50 ps 5Tmm
Tipo de operagao 250 ps 80 mm

CERTIFICADOS

RoHS manufacturer declaration v

DESENHO DIMENSIONAL
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Dimensdes em mm

para comprimento do cabo (L), ver Dados técnicos
® Receptor

® Emissor

Informacgdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagcdo e downloads, co-
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instru¢cdes e software, podem ser encontrados em

www.sick.com/2124207
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A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





