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Tip Stok no.

LLTE-A2030111040E4 2124207

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/Fiber_optik_kablolar

Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Cihaz tipi Fiber optik kablolar

Fonksiyon prensibi Sensör sistemi

Fiber optik kablo kafası formu Düz kovan

Uygulama Standart

Uyumlu fiberoptik güçlendiriciler GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)

Maksimum algılama mesafesi Kullanılan fiber optik kablo güçlendiricisine bağlıdır

Fiber optik kablo kafası
Işıma açısı 60°

Entegre lens Hayır
Ek lenslerin uygunluğu Hayır

Fiber optik
Kızılötesi ışıkla uyumluluk Hayır

Kısaltılabilir fiber optik kablo

Adaptör uç kovanları gereklidir Evet (1 x LLAC-AB10 / 1 x LLAC-AB13)

Teslimat Kapsamı 1 x fiber optik kablo kesici (LLAC-FC), 2 x adaptör kovanı (1 x LLAC-AB10 + 1 x LLAC-AB13)

MEKANIK

Fiber optik kablo kafası
Işık çıkışı Düz

Kaydırma kovanının çapı 3 mm

Fiber optik
Fiber optik kablo uzunluğu 4.000 mm

Bükme yarıçapı 15 mm
Dinamik esneklik (robot teknolojileri) Hayır

Dış çap, fiber optik kablo bağlantısı 2,2 mm
Fiber düzeni Koaksiyal

Göbek yapısı Ø 0,5 mm Koaksiyal

Malzeme
Fiber optik kablo kafası Paslanmaz çelik

Koruma Polyethylen (PE)
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FIBER OPTIK SENSÖRLER - LLTE-A2030111040E4

Fiber PMMA

Ağırlık 22 g

ORTAM VERILERI

Çalışma ortamı sıcaklığı –40 °C ... +60 °C

WLL180T ILE ALGILAMA MESAFELERI

16 µs çalışma modu 26 mm

70 µs çalışma modu 75 mm

250 µs çalışma modu 120 mm

2 ms çalışma modu 216 mm

8 ms çalışma modu 324 mm

GLL170 ILE ALGILAMA MESAFELERI

250 µs çalışma modu 30 mm

GLL170T ILE ALGILAMA MESAFELERI

50 µs çalışma modu 51 mm

250 µs çalışma modu 80 mm

SERTIFIKALAR

RoHS manufacturer declaration

TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir
Kablo uzunluğu (L) için, bkz. Teknik veriler
① Alıcı
② Verici

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/2124207
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




