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tipo n2 de artigo
WF2-40B41CA70 6058615

Outras versoes do aparelho e acessorios em www.sick.com/WF
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Figura pode ser diferente

DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Principio de funcionamento Principio 6ptico de detecgao

Dimensdes (L x A x P) 10 mm x 32 mm x 57 mm

Largura do garfo 2mm

Profundidade do garfo 42 mm

Emissor de luz LED, Luz infravermelha

Deteccao de etiquetas 7

Objeto minimo detectavel (MDO) 0,2 mm

Ajuste Tecla Teach-in, Cabo (Teach-in, sensibilidade, comutag¢ao por sombra/luz, bloqueio de tecla, teach-in
dindmico)

Método de teach-in Teach-in de 1 ponto

Teach-in de 2 pontos
Teach-in dinamico

Funcg&o de comutacgéo Ajustavel por comutagdo por sombra/luz por meio de tecla
Caracteristicas de seguranca
MTTF, 97 anos
DC._ 0%

avg

INTERFACES

10-Link v ,10-Link V11
VendorID 26
DevicelD HEX 8000AF
DevicelD DEC 8388783
Tempo de ciclo 2,3ms

Estrutura de dados do processo A Bit O = sinal de comutagéo Q,
Bit 1= sinal de comutacdo Q,,

Bit 2 = ndo usado
Bit 3 = Executando Teach
Bit 4 ... 15 = vazio

Estrutura de dados do processo B Bit O = sinal de comutagéo Q,
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Estrutura de dados do processo C

Estrutura de dados do processo D

Estrutura de dados do processo E

ELETRICIDADE

Tensao de alimentagao

Ondulagao residual

Consumo de corrente

Tempo de inicializagcao

Frequéncia de comutacao

Tempo de resposta

Estabilidade do tempo de resposta
Jitter

Saida de comutagcao

Tensao saida de comutagao (entrada)
Tipo de ligacao
Corrente de saidall

X.

Entrada, Teach-in (ET)

Escala de tempo

Classe de protecao

Circuitos de protecao

Tipo de conexao

El
Sem carga.

2
Tens&o de dimensionamento CC 50 V.

MECANICA

Material da carcaga
Peso

9
Conforme a abertura de garfo.
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Bit 1= alarme qualidade do processo
Bit 2 = ndo usado

Bit 3 = Executando Teach

Bit 4 ... 15 = vazio

Bit O = sinal de comutagédo Q,,
Bit 1= sinal de comutagéo Q,,
Bit 2 = ndo usado

Bit 3 = Executando Teach

Bit 4 ... 5 = vazio

Bit 6 ... 15 = valor medido

Bit O = sinal de comutacgédo Q,,

Bit 1= alarme qualidade do processo
Bit 2 = ndo usado

Bit 3 = Executando Teach

Bit 4 ... 5 = vazio

Bit 6 ... 15 = valor medido

Bit O = sinal de comutagdo Q,, (AFC Q1 saida)
Bit 1= sinal de comutacéo Q , (AFC Q2 saida)
Bit 2 ... 15 = valor medido

10VDC..30VDC
<10%

20mA’

40 ms

15 kHz

<46 s

+20us

17 us

Push-pull: PNP/NPN

Ciclo oposto: PNP/NPN High = U -<2V/Low: =2V
Comutacao por sombra/luz

100 mA

Teach:U>5V..<U,
Run:U<4V

Switch-off delay, Oms /8 ms /16 ms/ 32 ms /65 ms /130 ms /260 ms / 520 ms, adjustable via |O-Link

(0O ms = default)

2)

Conexdes U, protegidas contra inversdo de polos

Saida Q protegida contra curto-circuitos
Supressao de impulsos parasitas

Conector macho M8, 4 pinos

Aluminio

Aprox. 369...160 g !
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DADOS AMBIENTAIS

Temperatura ambiente, operagédo _20°C..+60°C"
Temperatura ambiente, depdsito -30°C...+80°C
Insensibilidade a luz externa =<10.000 Ix

Carga de impacto Segundo a EN 60068-2-27
Grau de protecéao IP65

N2 arquivo UL NRKH.E191603

n
Nao dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.

SMART TASK

Denominag¢ao Smart Task Medicao de tempo + eliminagao de rebotes

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

1SS S S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

1SS S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

DESENHO DIMENSIONAL

O o3
0O |7e
19.8
7 (0.78)
(0.28) _ 9(0.35)
S 5
S (0.20) 3(0.12)
i
g Dimensions in mm (inch)
o
© T 1 [ o § A B Cc c1 D
i VY e Gabelweite/Fork width Gabeltiefe/Fork depth
— N @ L
g i a WF2 2(0.08) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55) 5(0.20) 6(0.24)
3’ @ WF5 5(0.20) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 14 (0.55) 6.5(0.26) 4.5(0.17)
~
©] « WF15 15 (0.59) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 27 (1.06) 5(0.20) 6(0.24)
© T WF30 30 (1.18) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 42 (1.65) 5(0.20) 6(0.24)
- WF50 50 (1.97) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 51(2.01) 16 (0.63) 6(0.24)
—
o 2— ® 5 WF80 80 (3.15) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 81(3.19) 16 (0.63) 6(0.24)
= ~
- e - ::i WF120 120 (4.72) 42/59/95 (1.65/2.32/3.74) 121 (4.76) 16(0.63) 6(0.24)
o
]|
5 (0.20) (0.39) B
T

Dimensdées em mm
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OPCOES DE CONFIGURACAO AJUSTE: TEACH-IN POR MEIO DA TECLA TEACH-IN (WFXX-B41CXX)

O+

L/D
20..30s

9%
>30s

@ indicador de funcao (amarelo), saida de comutacao
® indicador de funcéo (verde)
® tecla teach-in e tecla de funcéao

ESQUEMA DE CONEXAO CD-273

Informagdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagdo e downloads, co- E&E
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instru¢cdes e software, podem ser encontrados em - .j

www.sick.com/6058615
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





