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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Sensorprincip

Mindst detekterbare objekt (MDO)
Straleafstand

Optisk lysudgang

Antal straler
Overvagningshgjde
Parametrering
Krydsstrale/parallelstrale
Udgang 1
Muting-funktion
Automatisk teach

Orienteringshjeelp

MEKANIK/ELEKTRICITET

Lyskilde

Bolgelaengde
Forsyningsspaending U,
Stremforbrug modtager

Udgangsstrem |

Udgangsbelastning, kapacitiv
Udgangsbelastning, induktiv
Initialiseringstid
Transistorudgang

Indgange

bl
Udenders drift kun med eksternt beskyttelseshus.
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AUTOMATIONSLYSGITRE

SGS4-
SO076P3TS2T00

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type

varenr.

SGS4-S076P3TS2T00 1219142

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/SLG

(€& @ ek

Billeder kan afvige

Sender/modtager
Parallelstrale, 45 mm
40 mm

Slank

20

760 mm

Teach-in-taste
Parallelstrale aktiv
Udgang 1aktiv, nar lysvej er afbrudt
Muting-funktion inaktiv
Automatisk teach inaktiv

Uden orienteringshjeelp

Infrargdt lys
950 nm

DC24 V, =20 %
<70 mA

100 mA

100 nF

TH

1s

PNP

Teach-in-indgang (modtager)
Testindgang (sender)
HIGH=10V..30V/LOW =<5V
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Dimensioner (L x h x b)
Tilslutningsmade
Husets materiale
Display
Synkronisering

Kapslingsklasse

Beskyttelseskredsleb

Beskyttelsesklasse
Vaegt
Pulsfrekvens

Aluminium-stabilisator

W
Udendaers drift kun med eksternt beskyttelseshus.

YDELSE

Maksimal reekkevidde

Minimal reekkevidde
Driftsomrade
Reaktionstid

»
Ingen reserve til miljgpavirkninger og diodens zeldning.

OMGIVELSESDATA

Chokmodstand
Vibrationsmodstand
Elektromagnetisk kompatibilitet
Ufglsom for fremmedlys

Omgivelsestemperatur, drift

Omgivelsestemperatur, lager

"
Sollys.

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

AUTOMATIONSLYSGITRE - SGS4-S076P3TS2T00

36,5 mm x 832,4 mm x 12,4 mm
Ledning med stik M12, 4-polet
PMMA

LED

Optisk

IP65

Ul

Polsikrede U, -tilslutninger

Udgang Q er kortslutningssikret
Stegjimpulsundertrykkelse

]
100g
500 kHz

Med stabilisator

1)
4m
Parallelstrale: =0 m
3m

Parallelstrale, 19 ms

10 g / DIN EN 60068-2-29 /16 ms
59,10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EN 60947-5-2

Direkte: 100.000 Ix "
Indirekte: 150.000 Ix

-25°C...+556°C
-25°C...+70°C
4
v
v
v
v
4
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SGS4-S076P3TS2T00

MALTEGNING SXX-SXXXXXXX2XXX

Slim, with stabilizer

Receiver Sender Sender
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Dimensioner i mm
@ forste strale
® sidste lysstrale
® straleafstand (RM)
@ antal straler (n)
® overvagningshgjde (OH)
® Tilslutning
@ afstanden er ens
se tabel (hulafstande stabilisator)
Hulafstande stabilisator
Overvagningshgide (UH) Antal borehuller Afstand mellem borehullerne Afstand mellem for-
ste og sidste borehul
0120 2 160 160
0280 2 320 320
0440 2 320 320
0600 3 320 640
0760 3 320 640
0920 4 320 960
1080 4 320 960
1240 5 320 1280
1400 5 320 1280
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SGS4-S076P3TS2T00

TILSLUTNINGSMADE OG -DIAGRAM

Receiver Receiver
SGSx-xxxxP (PNP) SGSx-xxxxF (2 x PNP)
SGSx-xxxxN (NPN) SGSx-xxxXE (2 x NPN)
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SZARLIGE FUNKTIONER

Optical synchronization

g g

The light grid communicates via
the light beams. A cable is not
necessary for the optical
synchronization.

SLIM & FLAT

O] @

® Model Slim = lysudgang pa den smalle side
® Model Flat = lysudgang pa den bredde side

Yderligere informationer samt passende tilbeher, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1219142
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SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





