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CYLINDERSENSORER - MPS-G50CSH15D43277

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Cylinderform
Foretrukken producent-not
Detektionsomrade

Cylinderudfgrelser med adapter

Maleomrade

Huslaengde
Udgangsfunktion

Elektrisk udferelse

Analog udgang (spaending)
Kapslingsklasse

Indstilling
Teach-in-taste

Seerlige egenskaber

"
Afvigelser kan forekomme afheengigt af drevet.

MEKANIK/ELEKTRICITET
Forsyningsspaending

El
12V DC ... 30 V DC ved deaktiveret out-of-range-visning.

2
Sensoren ma ikke udszettes for magnetfeltstyrker pa > 20 mT!

3
Maleomradet > 37 mm gaelder for oplgsning maleomrade / 3.723.

CYLINDERSENSORER

MPS-
GS50CSH15D43227

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varent.
MPS-G50CSH15D437272Z 1108673

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/MPS-G

CE @ & P er

C-slot
SMC, PHD, Bimba

omm..50 mm"

Sensorer til T-slot-cylindere
Rundcylinder
Profil- og traekstangscylindere

50 mm

25 mm
Analog

DC 4-leder
ov..10V
P67

Initialisér Dynamic Teach til maleomradet
Nulstil maleomradet
Indstil maleomradet manuelt

Helt nedsaenket og dermed beskyttet montage i noten

13vDC..30vDC"

4
Ved 25°C, linearitetsfejl (maksimal afvigelse) afhaengigt af responskurve og min. afvigelsesfunktion.

5
Ved 25°C, gentagelsesngjagtighed ved magnetbevaegelse fra én retning.

5
Under transiente pavirkninger kan der forekomme afvigelser fra den analoge malevaerdi.

2 DATABLAD | SICK

2026-08-14 23:13:57 - DER TAGES FORBEHOLD FOR FEJL OG £NDRINGER


https://www.sick.com/1108673
https://www.sick.com/1108673
https://www.sick.com/MPS-G

Min. belastningsmodstand
Beskyttelsesklasse

Forsinkelse fer klar til drift
Effektforbrug

Ngdvendig magnetfeltstyrke typ.

Oplasning typ.
Linearitetsfejl typ.
Gentagelsesngjagtighed typ.

Samplingfrekvens typ.
Kortslutningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Detekteringstilstands-LED

Teach-in

Omgivelsestemperatur, drift

Chock og vibrationsmodstanddygtig
Elektromagnetisk kompatibilitet

Tilslutningsmade

Tilslutningsmade detalje
Ledertveersnit
Kabeldiameter
Bgjningsradius

Kabeludgang

Forbindelseskabel betjeningselement
Tilslutningsmade

Forbindelseskabel betjeningselement detaljer
Ledertveersnit
Kabeldiameter
Bgjningsradius

Kabeludgang

Materiale
Hus
Ledning
Betjeningselement

Y
12V DC.... 30 V DC ved deaktiveret out-of-range-visning.

2
Sensoren ma ikke udsaettes for magnetfeltstyrker pa > 20 mT!

3
Maleomradet > 37 mm geelder for oplesning maleomrade / 3.723.

CYLINDERSENSORER - MPS-G50CSH15D43227
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Ja

Ja

Ja

Ja
-20°C..+70°C
309,11ms/10...55 Hz, 1mm

Iht. EN 60947-5-7
Ledning med M8-stik, 4-polet, med fingerskruesamling, 0,5 m

0,08 mm?

@2,6 mm

I mobil tilstand > 10 x ledningsdiameter
Ved fast montage > 5 x ledningsdiameter
Aksial

Ledning, 4 ledere, 0,1 m

0,09 mm?

@2,2mm

I mobil tilstand > 10 x ledningsdiameter
Ved fast montage > 5 x ledningsdiameter
Aksial

Plast, PA, forsteerket
PUR
Plast, TPU, forsteerket

P
Ved 25°C, linearitetsfejl (maksimal afvigelse) afhaengigt af responskurve og min. afvigelsesfunktion.

5
Ved 25°C, gentagelsesngjagtighed ved magnetbevaegelse fra én retning.

9
Under transiente pavirkninger kan der forekomme afvigelser fra den analoge maleveerdi.
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CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
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20 Ar
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ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

1SS S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate v

MONTAGEHENVISNING

Insert sensor Turn sensor Tighten screw
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MALTEGNING LEDNING MED M8-STIK, MED ROULETTERET SKRUESAMLING

37.8[1.49]

M8 x 1

36-41.5[1.42-1.63]

Dimensioner i mm

@ midte sensorenhed

® fastgerelsesskrue KB 1,3
® Indikator-LED

@ Teach-in-taste

® stivere til strips

® @

29011 |

?3.8[0.15]
?3.6[0.14]

E&

29011 |

&

=O=
15.9 [0.62]

9.1 [0.36]

Pin 2 Pin 4

Pin 1 Pin 3

® Til SMC-, Schunk-, PHD-, Bimba-slot (MPS-G50CS...)
@ til Festo-, Zimmer-, Gimatic-slot (MPS-G50CF...)

Tilslutning
Varenr. Type L1 Antal ledere
1108672 MPS-G50CFH15D4322Z 100 mm 4
108673 MPS-G50CSH15D43272Z2 100 mm 4
1108674 MPS-G50CSH55D43727Z 500 mm 4
127842 MPS-G50CFH15D31DZZ 100 mm 4
127843 MPS-G50CSH15D31DZZ 100 mm 4
127844 MPS-G50CSH55D31DZZ 500 mm 4
1127848 MPS-G50CFH15D31DZZ 100 mm 4
127849 MPS-G50CSH15D31DZZ 100 mm 4
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Yderligere informationer samt passende tilbeher, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen- .E'} Er
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1108673 %L
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SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





