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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Sylinterimdinen muoto
Ensisijainen ura

Tunnistusalue

Sylinterimdinen muoto adapterilla

Mittausalue

Kotelon pituus
L&hdon toiminta
Sahkdinen varustus
Analogialahto (jannite)
Kotelointiluokka

Asetus

Opetuspainike

Erityispiirteet

"
Poikkeamat mahdollisia koneistosta riippuen.

MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO
Syottéjannite

El
12V DC ... 30 V DC deaktivoidun Out-of-Range-ndytdn kohdalla.

2
Anturia ei saa altistaa magneettikentan voimakkuuksille > 20 mT!

3
Mitta-alueella > 37 mm voimassa on mittausalueen resoluutio / 3.723.

SYLINTERIANTURIT

MPS-
GS50CSH15D43227

TILAUSTIEDOT
tyyppi tuotenumero
MPS-G50CSH15D4322Z2 1108673

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/MPS-G

CE @ & P er

C-ura
SMC, PHD, Bimba

omm..50 mm"

T-urasylinteri
Pyorosylinteri
Profiili- ja vetotankosylinteri

50 mm

25 mm
Analoginen
DC 4-johdin
ov..10V
P67

Dynamic Teach -alustus mitta-alueelle
Mitta-alueen palautus
Mitta-alueen manuaalinen asetus

Taysin upotettu ja ndin suojattu asennus uraan

13vDC..30vDC"

4
Lampodtilassa 25 °C, lineaarisuusvirhe (maksimipoikkeama) vastat

y

& ja minimipoi

biminnosta riippuen.

5
Lampétilassa 25 °C, toistotarkkuus magneetin liikkeelld yhdestd suunnasta.

5
Hetkelliset vaikutukset voivat aiheuttaa poikkeavuuksia analogisissa mitta-arvoissa.
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Min. kuormitusvastus
Suojausluokka
Kayttovalmiusviive
Tehonkulutus

Tarvittava magneettikentan voimakkuus tyyp.
Resoluutio tyyp.

Lineaarisuusvirhe tyyp.

Toistotarkkuus tyyp.

Naytteenottonopeus tyyp.
Napaisuussuoja
Oikosulkusuoja
Kytkentatila-LED

Teach-in

Ympariston lampdatila, kaytto
Iskun- ja tarindnkestavyys

Sahkomagneettinen yhteensopivuus

Liitantatyyppi
Liitantatyypin yksityiskohta
Johtimen poikkipinta-ala
Johdon halkaisija
Taivutussade

Kaapelilahto
Kayttoelementin yhdyskaapeli
Liitantatyyppi
Kayttoelementin yhdyskaapeli, tarkat tiedot
Johtimen poikkipinta-ala
Johdon halkaisija
Taivutussade

Kaapelilahto

Materiaali
Kotelo
Johto
Kayttoelementti

Y
12V DC ... 30 V DC deaktivoidun Out-of-Range-naytdn kohdalla.
2
Anturia ei saa altistaa magneettikentan voimakkuuksille > 20 mT!

3
Mitta-alueella > 37 mm voimassa on mittausalueen resoluutio / 3.723.
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=2kQ

i

015s
<550 mW

2mr...20 mT”

0,01 mm K

4)
0,3mm

)

0,05 mm°’
Tms

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
-20°C..+70°C
309,11ms/10...55 Hz, 1mm

)

EN 60947-5-7 mukaan *
Johto M8-pistokkeella, 4-napainen, pyalletty ruuviliitos, 0,5 m

0,08 mm?

@2,6 mm

Liikkuvassa tilassa > 10 x johdon halkaisija
Kiintedssa asennuksessa > 5 x johdon halkaisija
Paittaissuuntainen

Johto, 4-johtiminen, 0,1m

0,09 mm?

@2,2mm

Liikkuvassa tilassa > 10 x johdon halkaisija
Kiintedssa asennuksessa > 5 x johdon halkaisija
Paittdissuuntainen

Muovi, PA, vahvistettu
PUR
Muovi, TPU, vahvistettu

P
Lampdtilassa 25 °C, lineaarisuusvirhe (maksimipoikkeama) vastauskayrasta ja minimipoikkeamatoiminnosta riippuen.

5
Lampotilassa 25 °C, toistotarkkuus magneetin liikkeelld yhdesta suunnasta.

9
Hetkelliset vaikutukset voivat aiheuttaa poikkeavuuksia analogisissa mitta-arvoissa.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF,
DC

avg

T,, (toiminta-aika)

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
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ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)

exempt

cULus certificate

ASENNUSOHJE

Insert sensor Turn sensor
A Physical zero position

v

LITANTAKAAVIO CD-465
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Tighten screw
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MITTAPIIRROS JOHTO M8-PISTOKKEELLA, PYALLETTY RUUVILIITOS

37.8[1.49]

M8 x 1

36-41.5[1.42-1.63]

Mitat millimetreina (mm)

@ anturielementin keskusta
@ Kiinnitysruuvi SW 1,3

® Naytto-LED

@ Opetuspainike

® rimat johdinsiteille

® SMC-, Schunk-, PHD-, Bimba-urille (MPS-G50CS...)
@ festo-, Zimmer-, Gimatic-urille (MPS-G50CF...)

Liitadnta
Tuotenumero
1108672
1108673
1108674
1127842
1127843
127844
1127848
1127849

Tyyppi
MPS-G50CFH15D43222
MPS-G50CSH15D4322Z
MPS-G50CSH55D43227
MPS-G50CFH15D31DZZ
MPS-G50CSH15D31DZZ
MPS-G50CSH55D31DZZ
MPS-G50CFH15D31DZZ
MPS-G50CSH15D31DZZ
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Pin 2 Pin 4

Pin 1 Pin 3

L1 Johdinten méara
100 mm 4
100 mm
500 mm
100 mm
100 mm
500 mm
100 mm
100 mm
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Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1108673
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





