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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Cylinderform
Rekommenderade tillverkarspar
Detektionsomrade

Cylinderform med adapter

Méatomrade

Husets langd
Utgangsfunktion
Elektriskt utférande
Analogutgang (spanning)
IP-klassning

Installning

Sérskilda kdnnetecken

El
Avvikelser dr majliga beroende pa drivning.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspanning

Teach-in-knapp

El
12V DC ... 30 V DC vid avaktiverad Out-of-Range-indikering.

2
Sensorn far inte utsattas for magnetféltstyrkor > 20 mT!

3
For matomrade> 37 mm géller for upplésningen matomrade / 3 723.

CYLINDERSENSORER

MPS-
GS50CSH15D43227

BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
MPS-G50CSH15D432Z2Z 1108673

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/MPS-G

CE @ & P er

C-spar
SMC, PHD, Bimba

omm..50 mm"

T-sparscylinder
Rundcylinder
Profilstdngs- och dragstangscylinder

50 mm

25 mm
Analog

DC 4-ledare
ov..10V
P67

Initiera dynamic teach for matomrade
Aterstall matomradet
Stall in matomradet manuellt

Hel férsénkt i sparet och darfor skyddat montage

13vDC..30vDC"

4
Vid 25 °C, linjarfle (maximal avvikelse) beror pa svarskurva och funktionen fér minimal avvikelse.

5
Vid 25°C, upprepningsnoggrannhet vid magnetrorelse i en riktning.

5
Under transienta forhallanden kan det analoga métvardet avvika.
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Min. lastmotstand

Skyddsklass

Tidsférdrojning innan tillganglighet
Effektférbrukning

Nodvandig magnetfaltstyrka typ.

Uppldsning typ.
Linjaritetsfel typ.
Repetitionsnoggrannhet typ.

Samplingshastighet typ.
Polaritetsskyddad
Kortslutningsskydd

LED kopplingsstatus
Teach-in
Omgivningstemperatur, drift
Stot och vibrationstalighet
EMC

Anslutningstyp

Anslutningstyp detalj
Ledartvarsnitt
Kabeldiameter
Bojradie

Kabelutgang

Anslutningskabel styrelement
Anslutningstyp

Anslutningskabel styrelement detalj
Ledararea
Kabeldiameter
Bojradie

Kabelutgang

Material
Holje
Kabel
Mandéverelement

Y
12V DC ... 30 V DC vid avaktiverad Out-of-Range-indikering.
2
Sensorn far inte utsattas for magnetfaltstyrkor > 20 mT!

3
For matomrade> 37 mm galler for upplosningen matomrade / 3 723.

CYLINDERSENSORER - MPS-G50CSH15D43227
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i

015s
<550 mW

2mr...20 mT”

0,01 mm ¥

4)
0,3mm

)

0,05 mm°’
Tms

Ja

Ja

Ja

Ja
-20°C..+70°C
309,11ms/10...55 Hz, 1mm

Enligt EN 60947-5-7 *
Kabel med kontakt M8, 4-polig, med rafflad skruvkoppling, 0,5 m

0,08 mm?

@2,6 mm

I rorligt tillstand > 10 x kabeldiameter
Vid fast dragning > 5 x kabeldiameter
Rak

Kabel, 4 ledare, 0,1m

0,09 mm?

@2,2mm

I rorligt tillstand > 10 x kabeldiameter
Vid fast dragning > 5 x kabeldiameter
Rak

Plast, PA, forstarkt
PUR
Plast, TPU, forstarkt

P
Vid 25 °C, linjarfle (maximal avvikelse) beror pa svarskurva och funktionen fér minimal avvikelse.

5
Vid 25°C, upprepningsnoggrannhet vid magnetrérelse i en riktning.

9
Under transienta forhallanden kan det analoga matvardet avvika.

SAKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

MTTF,
DC

avg

T, (@anvandningstid)

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

358 ar
0%
20 ar
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ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity Y
China RoHS Y

v

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

cULus certificate v

MONTERINGSINFORMATION

Insert sensor Turn sensor Tighten screw
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MATTRITNING KABEL MED KONTAKT M8, MED RAFFLAD FORSKRUVNING

| 37.8 [1.49]
N
A L=500
= - - - - —
~
=
0
=
36-41.5[1.42-1.63]
Matt i mm

® mitt pa sensorelement
® monteringsskruv NV 1,3
® Indikeringslysdiod

@ Teach-in-knapp

® spar for kabelbindare

® Fér SMC-, Schunk-, PHD-, Bimba-spar (MPS-G50CS...)
® for Festo-, Zimmer-, Gimatic-spar (MPS-G50CF...)

Anslutning

Artikel nr
1108672
108673
1108674
127842
127843
1127844
1127848
1127849

Typ
MPS-G50CFH15D43222
MPS-G50CSH15D4322Z
MPS-G50CSH55D43227
MPS-G50CFH15D31DZZ
MPS-G50CSH15D31DZ2Z
MPS-G50CSH55D31DZZ
MPS-G50CFH15D31DZZ
MPS-G50CSH15D31DZ2Z
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29011 |

?3.8[0.15]

&

=O=
15.9 [0.62]

@

?3.6[0.14]

E&

29011 |

9.1 [0.36]

Pin 2 Pin 4

Pin 1 Pin 3

L1
100 mm
100 mm
500 mm
100 mm
100 mm
500 mm
100 mm
100 mm

Antal ledare
4
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Mer information och lampliga tillbehor, tilldmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller, .E'} Er
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1108673 %ﬁ
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





