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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

MPS-G50CSH15D43ZZZ 1108673

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/MPS-G

    

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Silindir yapı C-slot

Tercih edilen üretici somunu SMC, PHD, Bimba

Algılama alanı 0 mm ... 50 mm 
1)

Adaptörlü silindir yapıları T-slotlu silindir
Yuvarlak silindir
Profil ve tie-rod silindirler

Ölçüm mesafesi 50 mm

Gövde uzunluğu 25 mm

Çıkış fonksiyonu Analog

Elektriksel kablolama DC 4 telli

Analog çıkış (gerilim) 0 V ... 10 V

Koruma sınıfı IP67

Ayarlama
Öğretme tuşu Ölçüm mesafesi için dinamik öğretmeyi başlatma

Ölçüm mesafesini sıfırlama
Ölçüm mesafesini elle ayarlama

Özel özellikler Slotun içine komple sokulmuş ve bu sayede korumalı montaj
1)

 Sürücüye bağlı olarak sapmalar mümkündür.

MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 13 V DC ... 30 V DC 
1)

1)

 Out-of-Range göstergesi devre dışı bırakılmışken 12 V DC ... 30 V DC.

2)

 Sensör, > 20 mT manyetik alan güçlerine maruz bırakılmamalıdır!

3)

 37 mm üzerindeki ölçüm mesafesinde, ölçüm mesafesi / 3.723 çözünürlüğü için geçerlidir.

4)

 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.

5)

 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.

6)

 Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde sapmalara neden olabilir.
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Min. yük direnci ≥ 2 kΩ

Koruma sınıfı III

Zaman gecikmesi 0,15 s

Güç tüketimi ≤ 550 mW

Gerekli tip. manyetik alan şiddeti. 2 mT ... 20 mT 
2)

Tip. çözünürlük 0,01 mm 
3)

Tip. doğrusallık hatası 0,3 mm 
4)

Tip. tekrarlama hassasiyeti 0,05 mm 
5)

Tip. örnekleme hızı 1 ms

Ters polarizasyon koruması Evet

Kısa devre koruması Evet

Anahtarlama durumu LED'i Evet

Öğretme Evet

Çalışma ortamı sıcaklığı –20 °C ... +70 °C

Darbe ve titreşim dayanımı 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

EMVC EN 60947-5-7 uyarınca 
6)

Bağlantı tipi M8 fişli kablo, 4 pin, tırtıllı vidalı bağlantılı, 0,5 m

Bağlantı türü ayrıntısı
Çapraz kablolama 0,08 mm²

Kablo çapı Ø 2,6 mm
Bükme yarıçapı Hareketli durumda > 10 x kablo çapı

Sabit döşemede > 5 x kablo çapı
Kablo çıkışı Düz

Kumanda elemanı bağlantı kablosu
Bağlantı tipi Kablo, 4 telli, 0,1 m

Kumanda elemanı bağlantı kablosu ayrıntıları
Kablo çapı 0,09 mm²
Kablo çapı Ø 2,2 mm

Bükme yarıçapı Hareketli durumda > 10 x kablo çapı
Sabit döşemede > 5 x kablo çapı

Kablo çıkışı Düz

Malzeme
Gövde Plastik, PA, güçlendirilmiş
Kablo PUR

Kumanda elemanı Plastik, TPU, takviyeli
1)

 Out-of-Range göstergesi devre dışı bırakılmışken 12 V DC ... 30 V DC.

2)

 Sensör, > 20 mT manyetik alan güçlerine maruz bırakılmamalıdır!

3)

 37 mm üzerindeki ölçüm mesafesinde, ölçüm mesafesi / 3.723 çözünürlüğü için geçerlidir.

4)

 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.

5)

 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.

6)

 Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde sapmalara neden olabilir.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D

358 yıl

DC
avg

0 %

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
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ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

MONTAJ UYARISI

MA = 0.1 Nm

Physical zero position

Turn sensorInsert sensor Tighten screw

AF 1.3

BAĞLANTI ŞEMASI CD-465

BN

WH

BK
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Uout

Not connected
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TEKNIK ÇIZIM M8 FIŞLI KABLO, TIRTILLI VIDALI BAĞLANTIYLA
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Ölçüler mm cinsindedir
① sensör elemanı ortası
② Montaj vidası SW 1,3
③ LED göstergesi
④ Öğretme tuşu
⑤ kablo bağlayıcı kanatları
⑥ SMC, Schunk, PHD, Bimba slot için (MPS-G50CS...)
⑦ festo, Zimmer, Gimatic somun için (MPS-G50CF...)
⑧ Bağlantı

Stok no. Tip L1 Damar adedi

1108672 MPS-G50CFH15D43ZZZ 100 mm 4

1108673 MPS-G50CSH15D43ZZZ 100 mm 4

1108674 MPS-G50CSH55D43ZZZ 500 mm 4

1127842 MPS-G50CFH15D31DZZ 100 mm 4

1127843 MPS-G50CSH15D31DZZ 100 mm 4

1127844 MPS-G50CSH55D31DZZ 500 mm 4

1127848 MPS-G50CFH15D31DZZ 100 mm 4

1127849 MPS-G50CSH15D31DZZ 100 mm 4
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1108673
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




