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KAMERA TABANLI KOD OKUYUCU

V2D610R-MMSCE4

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
V2D610R-MMSCE4 mrrra

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/Lectoré1x

CE @ & 8 @ &8

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Varyant Komple cihaz

Optik odak Ayarlanabilir odak (manuel)

Sensor CMOS tek renk

Sensor ¢ozunirlugu 640 px x 480 px (0,3 MP)

Aydinlatma Entegre edilmis

Aydinlatma rengi Bernstein, LED, gorilir, 617 nm, =15 nm
Mavi, LED, goriiliir, 470 nm, £15 nm

LED sinifi 1(IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)

Geri bildirim noktasi LED, goriilir, yesil, 525 nm, £15 nm
LED, gorilur, kirmizi, 635 nm, £15 nm

Hizalama yardimi LED, kirmizi, 630 nm, =15 nm

Lazer sinifi 1, sapmalar haricinde 8 Mayis 2019 tarihli “Lazer uyarisi No. 56™'ye gore olan 21 CFR 1040.10' ile uyumlu-

dur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)

Lens arabirimi
Odak uzunlugu 12 mm

Tarama frekansi 40 Hz
Kod ¢oziniirliigi 0,04mm”
Galisma aralig 50 mm ... 300 mm "~

n
Ayrintilar icin okuma alani diyagramina bakiniz.

2
Danhili aydinlatmayla, bir harici aydinlatma kullanilirsa daha uza mesafelere genisletilebilir.

MEKANIK/ELEKTRIK

Baglanti tipi 1x M12 erkek konnektdorlii kablo, 17 pin
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Besleme Gerilimi
G tuiketimi
Cikis akimi

Govde malzemesi
Govde rengi

On cam materyali
Koruma sinifi
Koruma sinifi
Elektrik glivenligi
Agirlik

Boyutlar (Ux G xY)

PERFORMANS

Okunabilen kod yapilari
Barkod tipleri

2B kod tipleri

Kod kalitesi

Okuma araligi basina kod sayisi
Okuma araligindaki karakter sayisi
Pozlama siiresi

Otomatik parametre gegisi

ARAYUZLER

Ethernet

PROFINET

EtherNet/IP™

EtherCAT®

Seri

CAN

CANopen

Dijital girigler

Dijital ¢ikislar

Okuma araligi

Optik gostergeler
Calisma elemanlari
Operator arayiizi
Konfigurasyon yazilimi

Veri depolama ve ¢cagirma
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Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Veri aktarma hizi

Haberlesme tipi

Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Veri aktarma hizi
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1x Ethernet disi konnektorli kablo, M12, 4 pin
Yuvarlak konnektor

12VDC..24VDC,+15%
Typ.3,5W

=50 mA

Basingli ginko dokiim

Acik mavi (RAL 5012)

Plastik

IP54 (EN 60529, EN 60529/A2)
1

EN 62368-1

1659

50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm

1D kodlar, 2D kodlar, Stacked

GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1DataBar, Code 39, Code 128,

Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Posta kodlari

Data matris ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR kod, MaxiCode
ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004'e gbre

1..50

500 (CAN Multiplexer fonksiyonu igin)

260 us

v

v, TCP/IP

Veri arayiizii (okuma sonucu ¢ikisi), FTP (goriinti aktarimi)

10/100 Mbit/s

v

PROFINET Single Port

10/100 Mbit/s

v

10/100 Mbit/s

v

Harici fieldbus haberlesme modiilu ile opsiyonel

v ,RS-232

Veri arayiizii (okuma sonucu ¢ikisi)

0,3 kBaud ... 115,2 kBaud

v

SICK CAN sensor agi CSN (CAN Controller/CAN Device, Multiplexer/sunucu)
20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

20 kbit/s ... 1 Mbit/s

2 (fiziksel, anahtarlamali, “Sensor 1", “Sensor 27)

3 (fiziksel, anahtarlamali, “Sonug 17, “Sonug 3”)

Dijital girisler, serbest calisma, seri arayiiz, Ethernet, CAN, Otomatik tetikleme, Sunus modu
9 LEDs (6 x durum gdstergesi, 2 x LED hizalama yardimi, 1 geri bildirim noktasi)
1tus (fonksiyonlari segme ve baslatma veya durdurma)

Web sunucu

SOPAS ET

Harici FTP araciligiyla gorinti ve veri kaydi
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Enkoder frekansi Max. 300 Hz
Harici aydinlatmanin kumandasi Dijital ¢cikis Uizerinden (maks. 24 V tetik)

ORTAM VERILERI

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) EN 61000-6-3:2007+A1:201
EN 61000-6-2:2005-08

Titresim dayanimi EN 60068-2-6:2008-02

Darbe dayanimi EN 60068-2-27:2009-05

Caligma ortami sicaklig 0°C..+40°C"

Depolama sicakligi -20°C..+70°C

Bagil nem 90 %, yogusmasiz

«;
Maksimum galisma ortami sicakliginda, cihazi bir aliminyum montaj braketiyle (6rn. par¢a numarasi 2113160, 2112790) monte edin.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

BIS registration

SIS IS SIS SIS

ESD conformity

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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TEKNIK CIZIM
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Olciiler mm cinsindedir

@ “Ethernet” baglantili baglanti kablosu (disi konnektdr, M12, 4 pin, D kodlamali), kablo uzunlugu: 0,25 m

® “Power/Serial Data/CAN/I/0” baglantili baglanti kablosu (erkek konnektor, M12, 17 pin, A kodlamalli), kablo uzunlugu:
0,35 m

® 4 x kor delikli vida disi M4, 6,4 mm derinlik, cihazi sabitlemek i¢in

@ 8 entegre aydinlatma LED’li kontrol cami, 2 LED hizalama yardimi, 1 geribildirim LED'i, 1 Yol-Zaman-Ucgus (Time-of-Flight)
sensori

® Odak ayarlama aletinin yardimiyla optik, mantiel odak ayari

® 6 durum LED’i, odak konumu ve ¢alisma mesafesi, cihaz durumu ve cihaz fonksiyonu gdstergesi (3 gosterge diizlemi)

@ fonksiyon tusu
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GORUS ALANI
Minimum resolution in mm
(f=6mm) @
Perceived area of field of view: H x V (mm) @ 1D code @ 2D code @
Lector610
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Working distance in mm @

a:f=6mm

m— b: f =12 mm

Minimum resolution in mm

(f=6mm) @
Perceived area of field of view: H x V (mm) @ 1D code @ 2D code @
Lector611
300 x 225 A A
250 x 190 a
—— 0.35
— 0.25
200x 150 —— 0.3 Min. resolution in mm
f=12
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b — 015 ——02
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/ 0.04 0.04
0.02 :
0

0 50 100 150 200 250 300 350

Working distance in mm @

a:f=6mm
e— b f =12 mm
@ gorus alaninin algilanan diiz alani: yatay x dikey (mm)
® mm cinsinden minimum ¢ozunurlik (f = 6 mm)
® 1D kodu
® 2D kodu
® mm cinsinden minimum ¢ozlinirlik (f =12 mm)
® mm cinsinden calisma mesafesi
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6lgl modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi- ,_Ej Er
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1117774 E
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





