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DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Principio del sensor

Objeto minimo detectable (MDO)
Distancia entre haces

Salida de luz 6ptica

Numero de haces

Altura de deteccion
Configuracion de parametros
Haz cruzado/paralelo
Salida1

Funcion de muting
Programacion automatica

Ayuda de alineacion

MECANICA/ELECTRONICA

Fuente de luz

Longitud de onda

Tension de alimentacion V
Receptor de consumo de corriente
Corriente de salida|l_,

Carga de salida, capacitiva

Carga de salida, inductiva

Tiempo de inicializacién

Salida conmutada

Entradas

Dimensiones (An x Al x Pr)
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REJILLAS FOTOELECTRICAS

SAS4-FO60P3TS1TO1

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo N.2 de articulo
SAS4-FO60P3TS1TO1 1213486

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/SLG

(€& @ ek

Imagen aproximada

Emisor/receptor

Exploracion multiple, 25 mm

40 mm

Flat

16

600 mm

Tecla teach-in

Haz cruzado activo

Salida 1, activa cuando se interrumpe la trayectoria de la luz
Funcion de inhibicion (muting) inactiva
Programacion automatica inactiva

Sin ayuda de alineacion

Luz infrarroja
950 nm
C.c.24V,£20%
<70 mA

<100 mA

100 nF

1H

1s

PNP

Entrada de aprendizaje (receptor)
Entrada de prueba (emisor)
HIGH=10V..30V/LOW =<5V

25 mm x 672,4 mm x 8,2 mm
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Tipo de conexion
Material de la carcasa
Indicacion
Sincronizacion

Grado de proteccion

Proteccion de circuito

Clase de proteccioén
Peso

Frecuencia de impulsos
Estabilizador de aluminio

RENDIMIENTO

Alcance maximo
Alcance minimo

Alcance de servicio

Tiempo de respuesta

Ul
Sin impacto ambiental y deterioro del diodo.

2
Angulo de apertura de * 10°.

DATOS DE AMBIENTE

Resistencia contra choques
Resistencia a oscilaciones
CEM

Insensibilidad a la luz artificial

Operacion a temperatura ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento

El
Luz solar.

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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REJILLAS FOTOELECTRICAS

Cable con conector macho M12 de 4 polos
PMMA

LED

Optica

IP65

Conexiones U, protegidas contra polarizacion inversa

Salida Q protegida contra cortocircuito
Supresion de impulsos no deseados

1]

80¢

500 kHz

Sin estabilizador

1)
4m

Exploracion multiple: = 0,3 m 2
3m

Exploracion multiple, 57 ms

10 g/ DIN EN 60068-2-29 /16 ms
59,10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EN 60947-5-2

Directo: 100.000 Ix "
Indirecto: 150.000 Ix

-25°C...+55°C
-25°C...+70°C
v
v
4
v
v
v
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REJILLAS FOTOELECTRICAS - SAS4-FO60P3TS1TO1

ESQUEMA DE DIMENSIONES SXX-FXXXXXXX1XXX

Flat, without stabilizer
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Medidas en mm
@® primer haz
@ ultimo haz de luz
® Distancia de haces (RM)
@® Numero de haces (n)

® Altura de supervision (AS)
® Conexion

TIPO Y ESQUEMA DE CONEXION

Sender Receiver
DR PR
= L = Lt
—4—!—2 Test —<—|—£ Teach
| 3 M | 3 M
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REJILLAS FOTOELECTRICAS - SAS4-FO60P3TS1TO1

FUNCIONES ESPECIALES

Optical synchronization

g g

The light grid communicates via
the light beams. A cable is not
necessary for the optical
synchronization.

SLIM & FLAT

@

® Modelo Slim = Salida de luz en el lado fino
® Modelo Flat = Salida de luz en el lado ancho

Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1213486
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SICK

Sensor Intelligence

SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





