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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Sensorprincip

Minsta detekterbara objekt (MDO)
Stralavstand

Optisk ljusutgang

Antal stralar

Overvakningshéjd
Parameterinstallning

Korsande stralar/parallellstralar
Utgang 1

Muting-funktion

Automatisk teach

Injusteringshjalp

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Ljussandare

Vaglangd
Matningsspénning U,
Elférbrukning, mottagare
Utgangsstrom |
Utgangslast, kapacitiv
Utgangslast, induktiv
Initieringstid
Kopplingsutgang
Ingéngar

Dimensioner (B x H x D)
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AUTOMATIONSLJUSRIDA

SAS4-FO60P3TS1TO1

BESTALLNINGSINFORMATION

typ

artikel nr

SAS4-FO60P3TS1TO1 1213486

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/SLG

(€& @ ek

Bilden kan avvika fran texten

Sandare/mottagare
Korsande stralar, 25 mm
40 mm

Flat

16

600 mm
Teach-in-knapp
Korsande stréalar aktiv
Utgang 1 aktiv nar ljusvagen bryts
Mutingfunktion inaktiv
Automatisk teach inaktiv

Utan injusteringshjalp

Infrarétt ljus
950 nm

DC24 V, =20 %
<70 mA

<100 mA

100 nF

TH

1s

PNP

Inldrningsingdng (mottagare)
Testingang (sandare)
HIGH=10V..30V/LOW =<5V

25 mm x 672,4 mm x 8,2 mm
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Anslutningstyp
Husmaterial
Indikering
Synkronisering
IP-klassning
Skyddskopplingar

Skyddsklass
Vikt
Pulsfrekvens

Aluminiumstabilisator

PRESTANDA

Maximal rackvidd
Minimal réckvidd

Driftsrackvidd

Responstid

Ul
Ingen reserv for miljopaverkan och aldrande av dioden.

2
Oppningsvinkel  10°.

OMGIVNINGSDATA

Stottalighet

Vibrationstalighet

EMC

Okanslighet mot stérande omgivningsljus

Omgivningstemperatur, drift
Omgivningstemperatur, lager

W
Solljus.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

AUTOMATIONSLJUSRIDA - SAS4-FO40P3TSITO1

Kabel med M12-kontakt, 4-polig
PMMA

LED

Optisk

IP65

U,-anslutningar polsakringsskyddade
Utgang Q kortslutningsskyddad
Avstorning

1]

80g

500 kHz

Utan stabilisator

1)
4m

Korsande stralar: =2 0,3 m ?
3m

Korsande stralar, 57 ms

10 g/ DIN EN 60068-2-29 /16 ms
5,10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EN 60947-5-2

Direkt: 100.000 Ix

Indirekt: 150.000 Ix

-25°C ... +55°C

~25°C...+70°C
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MATTRITNING SXX-FXXXXXXX1XXX

Flat, without stabilizer
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® forsta strale
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® stralavstand (RM)
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® Anslutning
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SARSKILDA FUNKTIONER

Optical synchronization

g g

The light grid communicates via
the light beams. A cable is not
necessary for the optical
synchronization.

SLIM & FLAT

@

® Modell Slim = ljusutgang pa den smala sidan
® Modell Flat = ljusutgang pa den breda sidan

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1213486
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





