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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Sensor prensibi

Algilanabilir en kiiglik nesne (MDO)

iki 1sin arasindaki mesafe
Optik isik ¢ikisi

Isin demeti sayisi
Denetleme yiiksekligi
Parametreleme

Capraz isin/paralel isin
Cikis1

Muting fonksiyonu
Otomatik 6gretme

Hizalama yardimi

W
25 mm MDO sadece kisitli denetleme araliginda.

MEKANIK/ELEKTRIK

Isik kaynagi

Dalga uzunlugu
Gerilim kaynagi U,
Alici akim tiiketimi
Sinyal tasima

Cikig akimi |

Cikis yuki, kapasitif
Cikig yiiki, endiiktif
Baslatma siiresi
Anahtarlama ¢ikigi
Girigler
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ISIK PERDESI

SAS4-FO12P3PS1TO1

SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

SAS4-FO12P3PS1TO1 1209637

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/SLG

(€& @ ek

Resimler farkli olabilir

Verici/Alici

Capraz isin, 25 mm !

40 mm

Flat

4

120 mm

Ogretme tusu

Capraz isin aktif

Cikis 1 aktif, 1sik yolu kesildiyse
Muting fonksiyonu devre digi
Otomatik 6gretme devre disi

Hizalama yardimi olmadan

Kizilétesi 1sik
950 nm
DC24V, =20 %
=70 mA

S 5 Vss

<100 mA

100 nF

1H

1s

PNP

Ogretme girisi (alici)
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Boyutlar (G x Y x D)
Baglanti tipi

Govde malzemesi
Gosterge
Senkronizasyon
Koruma sinifi

Koruma devreleri

Koruma sinifi
Adirlik
Pals frekansi

Aliminyum stabilizator

PERFORMANS

Maksimum algilama mesafesi
Minimum algilama mesafesi

Algilama mesafesi

Tepki stiresi
El
Cevresel etkiler ve diyotun yipranmasi igin rezerve yok.

2
Aciklik agisi £10°.

ORTAM VERILERI

Darbe dayanimi

Titresime kargi dayaniklilik
EMVC

Ortam 1s1gina dayaniklilik

Calisma ortami sicakligi

Depo ortam sicakligi

"

Giines 1s191.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

Test girisi (verici)
HIGH=10V..30V/LOW=<5V

25 mm x192,4 mm x 8,2 mm

Erkek konnektorle birlikte kablo M8, 4-pinli
PMMA

LED

Optik

IP65

U, kutup degistirme korumali baglantilar

Cikis Q kisa devre korumali
Parazitlenme palsini engelleme

1}
209
500 kHz

Stabilizatdr olmadan

Ll
4m

Caprazisin: 20,3 m ?

3Im

Caprazisin, 57 ms

10 g / DIN EN 60068-2-29 /16 ms
59,10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EN 60947-5-2

Dogrudan: 100.000 Ix "
Dolayli: 150.000 lx

-25°C...+55°C
-25°C...+70°C
v
v
v
v
4
v
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Flat, without stabilizer
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off U0
Olciiler mm cinsindedir
@ ilkisin
® son 1k huzmesi
® iki 1Isin arasindaki mesafe (RM)
@ 1s1n demeti sayisi (n)
® izleme yiiksekligi (UH)
® Baglanti

BAGLANTI TIPI VE SEMASI

Sender Receiver
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ISIK PERDESI - SAS4-FO12P3PS1TO1

OZEL FONKSIYONLAR

Optical synchronization

g g

The light grid communicates via
the light beams. A cable is not
necessary for the optical
synchronization.

SLIM & FLAT

@

® Model Slim = dar tarafta isik ¢ikisi
® Model Flat = genis tarafta isik ¢ikigi

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama ornekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1209637
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





